SCHAEFFLER

Tragschienen LFS25 (Baureihe LFS)

Vollprofil, mit zwei Laufwellen; rostgeschutze Ausfihrung moglich

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Ubersicht iber MaRe und Tragzahlen zum gewahlten Produkt. Bitte

beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Ubersichtsseiten. Weiterfiihrende Informationen finden Sie fiir

viele Produkte unter dem MenUpunkt "Beschreibung”. Aulerdem kénnen Sie umfangreiches Informationsmaterial

auch uber die Katalogbestellung (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/index.jsp) oder
Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

|max

az

aL max

aL min

aR max

aR min

b1

dLw

ez

17.06.2021 17:06

15

25

2400

19

54

10

54

10

21

7,5

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

maximale Lange der Fuhrungsschiene; langere
Flhrungsschienen werden mehrteilig geliefert und entsprechend
gekennzeichnet.

Unterseite gekennzeichnet

aL und aR sind von der Lange L der Flihrungsschiene abhangig

aL und aR sind von der Lange L der Flihrungsschiene abhangig

al und aR sind von der Lange L der Fihrungsschiene abhangig

al und aR sind von der Lange L der Fihrungsschiene abhangig
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62,5 mm

237 mm”2

6390 mm~4

4510 mm”*4

55 mm

10 mm

608 mm”3

600 mmA3

1100 g/m
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SCHAEFFLER

Wert flr Querschnittsflache

Bei maximaler Belastung Fz oder Foz sind Unterlegscheiben
DIN 433 und das maximale Anziedrehmoment (s.
Montagehinweise) erforderlich.

Masse der Tragschiene
Bestellbezeichnung:
- Tragschienen ohne Bohrungen: LFS..-OL

- Tragschienen in korrosionsgeschutzter Ausfihrung: LFS..-RB

E-Modul fur LFS..-C, -CE, -CEE, -E, -EE, -F, -FE: 72000 N/mm2
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