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@ * NATR5

Statzrolle
0 ™~ Schaeffler Material-Nummer: Stutzrollen NATR, mit Axialfiihrung,
B - 0000318010000 beidseitig Spaltdichtung

1 — * Vorzugsprodukt

Technische Informationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

B
c d 5 mm Bohrungsdurchmesser
@ r D 16 mm AuRendurchmesser
| T ] B 12 mm Breite des Innenringes
G poy 3.150 N Dynamische Tragzahl, radial
O 11— T |9 a2 Corw 3.400 N Statische Tragzahl, radial
© wpyy 460 N Ermidungsgrenzbelastung, radial
Npg 14.000 1/min Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
- F or per 3.400 N Zulassige statische rad. Belastung
F r per 3.400 N AuBenring-Grenzbelastung
151 g Gewicht
Abmessungen
C 11 mm Breite des Auenringes
ds 12,5 mm AuRendurchmesser Anlaufscheibe
I min 0,15 mm Minimaler Kantenabstand
R 500 mm Mantelradius

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Ubersicht iiber die Abomessungen und der Tragzahl des ausgewéhlten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere
Dokumentation zu diesem Produkt. Fur weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form



