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Produktbild

Sie sind auf der Suche nach einer Schnittstelle zwischen
Elektrotechnik und Elektronik? In manchen Fallen eignet
sich ein Lotanschluss oder eine steckbare Standardlésung
fir die Durchfiihrung zu den elektronischen Geraten im
Schaltschrank.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr. 1021600000

Typ WDK 2.5 F

GTIN (EAN) 4008190062514
VPE 50 Stiick
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Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 62,5 mm Tiefe (inch) 2,461 inch
Tiefe inklusive Tragschiene 63 mm Hohe 69,5 mm
Hohe (inch) 2,736 inch Breite 5,1 mm
Breite (inch) 0,201 inch Nettogewicht 11,73 g
Temperaturen

Lagertemperatur -25°C..55 °C Dauergebrauchstemperatur, min. -50
Dauergebrauchstemperatur, max. 120

2 klemmbare Leiter (HO5V/HO7V) gleichen Querschnitts (Bemessungsanschluss)

Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig

mit Aderendhiilse DIN 46228/1, 2 mit Aderendhiilse DIN 46228/1, 2

Klemmbare Leiter, max. 1,5 mm? Klemmbare Leiter, min. 0,5 mm?2

Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig, Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig,

2 Klemmbare Leiter, max. 1,5 mm?2 2 Klemmbare Leiter, min. 0,5 mm?2

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12

Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. Normen IEC 61210, In Anlehnung
AWG 26 an |[EC 60947-7-1

Tragschiene TS 35

Andere Anschliisse

Flachsteckerausfiihrung ungeschlitzt
Bemessungsdaten
Bemessungsquerschnitt 2,5 mm? Bemessungsspannung 400V
Nennstrom 12 A Strom bei max. Leiter 12 A
Normen IEC 61210, In Anlehnung Durchgangswiderstand gemaR IEC

an I[EC 60947-7-1 60947-7-x 1,33 mQ
BemessungsstoRspannung 6 kV Verlustleistung gemaB IEC 60947-7x 0,77 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 12 AWG Leiterquerschnitt min (CSA) 26 AWG
Spannung Gr C (CSA) 300V Strom Gr C (CSA) 10 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 12400-135
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Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlange

10 mm

Anschlussart

Schraubanschluss

Anschlussart 2 Flachsteckanschluss Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschliisse 2 Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Anzugsdrehmoment, min. Drehmomentstufe mit Elektroschrauber

0,4 Nm Typ DMS 1
Klemmbereich, max. 4 mm?2 Klemmbereich, min. 0,13 mm?
Klemmschraube M 2,5 KlingenmaR 0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 A3 Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. Leiteranschlussquerschnitt, eindréhtig,

AWG 26 max. 4 mm?2
Leiteranschlussquerschnitt, eindréhtig, Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig
min. AEH mit Kunststoffkragen DIN

0,5 mm2 46228/4, max. 2,5 mm2
Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig
AEH mit Kunststoffkragen DIN mit AEH DIN 46228/1, max.
46228/4, min. 0,6 mm2 2,5 mm?2
Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig,
mit AEH DIN 46228/ 1,min. 0,5 mm2 max. 4 mm?2
Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig, Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrahtig,
min. 0,5 mm?2 max. 4 mm?2
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrahtig,
min. 1,5 mm?
Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)
Anschlussart, weiterer Anschluss Flachsteckanschluss
Systemkennwerte
Abschlussplatte erforderlich Ja Anzahl der Etagen 2
Anzahl der Klemmstellen je Etage 3 Etagen intern gebrickt Nein
Tragschiene TS 35
Werkstoffdaten
Werkstoff Wemid Farbe dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
weitere technische Daten
Anzahl gleicher Klemmen 1 Einbauhinweis Direktmontage
Montageart gerastet Offene Seiten rechts
explosionsgepriifte Ausfiihrung Nein
Klassifikationen
ETIM 6.0 EC000897 ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897 ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20 ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20 ECLASS 12.0 27-14-11-20
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Zulassungen

3

ROHS

Konform

Downloads

Zulassung / Zertifikat /
Konformitatsdokument

EAC certificate

Lloyds Register Certificate

CE Declaration of Conformity

CE Declaration of Conformity all terminals
UKCA declaration of conformity

Engineering-Daten

CAD data—12437_WDK_2.5_F_DXF.dxf
CAD data — STEP

Engineering-Daten

WSCAD, Zuken E3.S

Anwenderdokumentation

StorageConditionsTerminalBlocks

Kataloge

Catalogues in PDF-format

Broschiiren
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