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V:ourum

Das Durchfiihren von Energie, Signalen und Daten ist

die klassische Anforderung in der Elektrotechnik und

im Schaltschrankbau. Die maRgeblichen Merkmale

sind dabei der Isolierstoff, die Anschlusstechnik

und der Aufbau der Reihenklemmen. Mithilfe von
Durchgangsreihenklemmen kdnnen ein oder mehrere
Leiter zusammengefiihrt und/oder angeschlossen
werden. Sie kdnnen eine oder mehrere Anschlussebenen
haben, die auf dem gleichen Potenzial liegen oder
voneinander getrennt sind.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfiihrung Doppelstock-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4
mm?, 800V, 32 A, schwarz

Best.-Nr. 1068050000

Typ WDK 4N SW

GTIN (EAN) 4032248822171

VPE 50 Stiick
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Abmessungen und Gewichte i .
Tiefe 63,25 mm Tiefe (inch) www.weidmueleft8dach
Tiefe inklusive Tragschiene 64,15 mm Hohe 60 mm
Hohe (inch) 2,362 inch Breite 6,1 mm
Breite (inch) 0,24 inch Nettogewicht 14,69 g
Temperaturen
Lagertemperatur Einsatztemperaturbereich For operating temperature
range see EC Design
Test Certificate / IEC Ex-
-25 °C..55 °C Certificate of Conformity
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C Dauergebrauchstemperatur, max. 130°C

2 klemmbare Leiter (HO5V/HO7V) gleichen Querschnitts (Bemessungsanschluss)

Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig
mit Aderendhiilse DIN 46228/1, 2

Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig
mit Aderendhiilse DIN 46228/1, 2

Klemmbare Leiter, max. 1,5 mm? Klemmbare Leiter, min. 0,5 mm?2
Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig, Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig,

2 Klemmbare Leiter, max. 1,5 mm? 2 Klemmbare Leiter, min. 0,5 mm?2
Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12 Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Normen IEC 60947-7-1 Tragschiene TS 36
Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 4 mm?2 Bemessungsspannung 800V
Nennstrom 32A Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemaR IEC BemessungsstoRspannung

60947-7-x 2mQ 8 kV
Verlustleistung gemaR IEC 60947-7-x 1,02 W Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) DEMKO15ATEX1346U Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXULD15.0003U
Spannung max (ATEX) 550V Strom (ATEX) 30A
Leiterquerschnitt max (ATEX) 6 mm2 Spannung max (IECEX) 550V
Strom (IECEX) 30A Leiterquerschnitt max (IECEX) 6 mm?2
Einsatztemperaturbereich For operating temperature Kennzeichnung EN 60079-7

range see EC Design

Test Certificate / IEC Ex-

Certificate of Conformity Exeb Il C Gb
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU 2GD
Bemessungsdaten nach CSA
Leiterquerschnitt max (CSA) 10 AWG Leiterquerschnitt min (CSA) 26 AWG
Spannung Gr C (CSA) 300V Spannung Gr D (CSA) 600V
Strom Gr C (CSA) 30A Strom Gr D (CSA) 5 A

Zertifikat-Nr. (CSA)

200039-1057876
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Bemessungsdaten nach UL b Brimisdeasaall

Leitergr. Factory wiring max (UR) 10 AWG Leitergr. Factory wiring migwkRWweidmueR&r. AWNG
Leitergr. Field wiring max (UR) 10 AWG Leitergr. Field wiring min (UR) 26 AWG
Spannung Gr C (UR) 600V Strom Gr C (UR) 35 A
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlange 8 mm Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich Anzahl Anschliisse 4
Anzugsdrehmoment, max. 1T Nm Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm
Drehmomentstufe mit Elektroschrauber Klemmbereich, max.
Typ DMS 2 6 mm?2
Klemmbereich, min. 0,13 mm?2 Klemmschraube M 3
KlingenmaR 0,6 x 3,6 mm Lehrdorn nach 60 947-1 A4
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 12 Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindréhtig, Leiteranschlussquerschnitt, eindréhtig,
max. 6 mm?2 min. 0,5 mm?2
Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig
AEH mit Kunststoffkragen DIN AEH mit Kunststoffkragen DIN
46228/4, max. 4 mm? 46228/4, min. 0,5 mm?2
Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig
mit AEH DIN 46228/1, max. 4 mm?2 mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm?2
Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig, Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig,
max. 4 mm? min. 0,5 mm?2
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrahtig, Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrahtig,
max. 6 mm?2 min. 1,5 mm?
Malle
Versatz TS 35 30 mm
Systemkennwerte
Ausfiihrung Schraubanschluss, fir Abschlussplatte erforderlich

steckbare Querverbindung,

einseitig offen Ja
Anzahl der Potentiale 2 Anzahl der Etagen 2
Anzahl der Klemmstellen je Etage 2 Anzahl der Potentiale pro Etage 1
Etagen intern gebriickt Nein PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35 N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein PEN-Funktion Nein
Werkstoffdaten
Werkstoff Wemid Farbe schwarz
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
weitere technische Daten
Anzahl gleicher Klemmen 1 Montageart gerastet
Offene Seiten rechts explosionsgepriifte Ausfiihrung Ja

Erstellungs-Datum 18. Februar 2023 00:11:28 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Anderungen vorbehalten



Datenblatt
WDK 4N SW

Technische Daten

Weidmiiller 3%

Weidmiiller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +495231 14-0

Fax. +495231 14-2083

Klassifikationen e einin ;
ETIM 6.0 EC000897 ETIM 7.0 www.weidmuef&ea897
ETIM 8.0 EC000897 ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20 ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20 ECLASS 12.0 27-14-11-20
Zulassungen
Zulassungen

SEX ATEX IEC EX

EMA

@CE€Q@ -~
UK

eur| CAR

ROHS Konform

UL File Number Search UL Webseite

Zertifikat-Nr. (UR) E60693

Zertifikat-Nr. (cCURusEX) E184763
Downloads

Zulassung / Zertifikat / Attestatin of Conformity

Konformitatsdokument

IECEx Certificate
ATEX Certificate
ATEX Certificate
CB Test Certificate
CB Certificate

EAC certificate

EAC EX Certificate
CCC Ex Certificate
UKCA Ex Certificate

UKCA declaration of conformity

Engineering-Daten

CAD data — STEP

Engineering-Daten

WSCAD, Zuken E3.S

Anwenderdokumentation

StorageConditionsTerminalBlocks

NTI WDK4N-WPE 4N PE

NTI WDK4N WPE 4N DU-PE

Kataloge

Catalogues in PDF-format

Erstellungs-Datum 18. Februar 2023 00:11:28 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Anderungen vorbehalten


https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//35842
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//76891
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//76893
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//84528
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//89272
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//89276
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//152113
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//176945
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//178479
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//253966
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//284527
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//60211
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_DE.html
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//87149
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//102977
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//102978
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/Catalog.html

Datenblatt

Weidmiiller 3%

WDK 4N SW

Weidmiiller Interfaces GmbH & Co. KG
Postfach 3030
32760 Detmold

Tel. +495231 14-0

Fax. +495231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Erstellungs-Datum 18. Februar 2023 00:11:28 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Anderungen vorbehalten



