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Der optimale Rahmen fiir Funktion und Innovation:
Innovative Funktionselektronik braucht intelligente
"Verpackungen" fir eine perfekte Integration in die
Systemumgebung.

Die standige Weiterentwicklung und der konsequente
Ausbau des Weidmiiller-Elektronikgehause-

Portfolios bietet eine zukunftssichere Plattform fir
Elektronikapplikationen in jeder Bauform und fir

alle Anwendungszwecke. Fir séamtliche Gehause
werden die CAD-Daten der Leiterplatten bereitgestellt.
Als Anschlusstechniken stehen Schraub- und
Zugfederanschliisse zur Verfligung.

Die konsequente Synergie von Design, Anschlusstechnik
und Funktionalitat bildet die optimale Grundlage fiir

eine markt- und applikationsgerechte Gestaltung lhrer
Elektronik.

Funktion, Form und Verarbeitung vereinen sich fiir den
Anwender zur logischen Einheit mit hohem Sicherheits-
und Bedienungsniveau.
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Allgemeine Bestelldaten

Ausfiihrung Elektronikgehause Muster, OMNIMATE Housing -
Serie CH20M , Leiterplatte zum Selbstbestiicken
CH20M22, Breite: 22.5 mm

Best.-Nr. 1105580000

Typ SAMPLE LP CH20M22 PPX

GTIN (EAN) 4032248880652

VPE 1 Stiick
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http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=1105580000
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Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite 22,5 mm Breite (inch) 0,886 inch
Nettogewicht 24,89

Temperaturen

Betriebstemperatur, min. -40 °C Betriebstemperatur, max. 120°C
Werkstoffdaten

Isolierstoff PA 66 GF 30 Isolierstoffgruppe 1l
Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001031 ETIM 7.0 EC001031
ETIM 8.0 EC001031 ECLASS 9.0 27-18-27-02
ECLASS 9.1 27-18-27-92 ECLASS 10.0 27-18-27-02
ECLASS 11.0 27-18-27-02 ECLASS 12.0 27-18-27-02

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschiiren MB DEVICE MANUF. EN

FL 72H SAMPLE SER EN
PO OMNIMATE EN
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http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/Catalog.html
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