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BVF 7.62HP SH210 4-6 KIT

Weidmiiller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +495231 14-0
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Die steckbare Anschlusstechnik fiir
Leistungselektronik ist optimiert fiir die moderne
Antriebstechnik, beispielsweise Motorstarter,
Frequenzumrichter und Servoregler.

OMNIMATE Power setzt Standards durch erhohte

Sicherheit und innovative Losungen wie steckbare

Schirmauflage, integrierte Signalkontakte oder

Einhandbedienung.

Die 3 Produktserien bieten Ihnen weitere Vorteile:

* Applikationsgerechte Skalierbarkeit: Vom kompakten 4
mm?2-Anschluss fiir 29 A (IEC) bzw. 20 A (UL) bis zum
robusten 16 mm2-Anschluss fiir 76 A (IEC) bzw. 54 A
(UL)

¢ Uneingeschrankter Einsatz bis 1000 V (IEC) bzw. 600 V
(UL)

Fax. +495231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Allgemeine Bestelldaten

* Vielféltige, applikationsoptimierte
Befestigungsmoglichkeiten

Ausfiihrung Leiterplattensteckverbinder, Zubehdr, fur
Schirmanschluss, schwarz, Polzahl: O
Unser Service: Best.-Nr. 1118490000
Gestalten Sie ihre individuellen Steckverbindungen Typ BVF 7.62HP SH210 4-6 KIT
. GTIN (EAN) 4032248899302
einfach per =
VPE 25 Stiick
Produkt-Kennzahlen
Verpackung Box
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BVF 7.62HP SH210 4-6 KIT

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Weidmiiller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +495231 14-0

Fax. +495231 14-2083

H Y 4 @ 1Al 11
Nettogewicht 20,48 g www.weidmueller.com
Temperaturen
Betriebstemperatur, min. -50°C Betriebstemperatur, max. 100 °C
Werkstoffdaten
Farbe schwarz Farbtabelle (ahnlich) RAL 9011
Lagertemperatur, min. -40 °C Lagertemperatur, max. 70°C
Betriebstemperatur, min. -50°C Betriebstemperatur, max. 100 °C
Temperaturbereich Montage, min. -25°C Temperaturbereich Montage, max. 100°C
Bemessungsdaten nach IEC
geprift nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
Verpackungen
Verpackung Box VPE Léange 85 mm
VPE Breite 115 mm VPE Hohe 185 mm
Klassifikationen
ETIM 6.0 EC002943 ETIM 7.0 EC002943
ETIM 8.0 EC002943 ECLASS 9.0 27-44-04-92
ECLASS 9.1 27-44-04-92 ECLASS 10.0 27-44-04-92
ECLASS 11.0 27-46-04-05 ECLASS 12.0 27-46-04-05

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformitat

Konformitat: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt
und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfiillen dekorative
Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 ,Class2”. Dariiber hinaus gehende Anspriiche an die Produkte
kénnen auf Anfrage bewertet werden.

Hinweise

¢ Langzeitlagerung des Produkts mit einer durchschnittlichen Temperatur von 50 °C und einer

durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit von 70%, 36 Monate

Zulassungen

Zulassungen

ROHS

Konform
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Downloads
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Zulassung / Zertifikat /

www.weidmueller.com

Konformitatsdokument Declaration of the Manufacturer
Engineering-Daten CAD data — STEP
Produktanderungsmitteilung 20210408 OMNIMATE® Power - BVF(L) 7.62 HPIT fastening shielding plate
20210408 OMNIMATE® Power BVF(L) 7.62 HPIT Schirmblechbefestigung
Anwenderdokumentation Assembly instructions
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschiiren FL DRIVES EN
MB DEVICE MANUF. EN
FL DRIVES DE

FL HEATING ELECTR EN

FL APPL_INVERTER EN

FL_BASE_STATION_EN

FL ELEVATOR EN
FL POWER SUPPLY EN

FL 72H SAMPLE SER EN

PO OMNIMATE EN
PO OMNIMATE EN
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https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//39474
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//89347
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//207357
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//207358
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//181589
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/Catalog.html
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//40061
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38257
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//40062
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38195
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38256
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38194
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38203
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38213
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38294
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38132
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38132

Datenblatt
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Anzugsdrehmoment 0.7Nm
tightening torque 0.7Nm

Anzugsdrehmoment 0.15Nm
tightening torque 0.15Nm

www.weidmueller.com

Erstellungs-Datum 2 1. Februar 2023 15:35:00 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Anderungen vorbehalten



