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Produktbild

TTTY Vi

Die steckbaren Querverbindungen bestehen durch
einfaches Handling und schnelle Montage. Dies
ermoglicht deutliche Zeiteinsparungen in der Montage
gegenliber schraubbaren Losungen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfiihrung W-Reihe, Querverbinder, fir Klemmen, Polzahl: 5
Best.-Nr. 1193290000

Typ ZQV 2.5N/5 WS

GTIN (EAN) 4032248976331

VPE 20 Stiick

Lieferstatus Dieser Artikel ist demnéchst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis 2021-12-31

Produktalternative 2831590000
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http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=1193290000
'http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=2831590000

Weidmiiller 3%

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
KlingenbergstralRe 26

D-32758 Detmold

Germany

ZQV 2.5N/5 WS

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 23 mm Tiefe (inch) 0,906 inch
Hohe 24,2 mm Hohe (inch) 0,953 inch
Breite 2,8 mm Breite (inch) 0,11 inch
Nettogewicht 3449

Temperaturen

Lagertemperatur -25°C..55 °C Dauergebrauchstemperatur, min. -60
Dauergebrauchstemperatur, max. 130

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage Polzahl 5
Bemessungsdaten

Nennstrom 24 A

MaRe

Raster in mm (P) 5,1 mm

Querverbinder

Anzahl gebrickter Klemmen 5 Bemessungsstrom 2-polig 24 A
Bemessungsstrom mehrpolig 24 A Typ Querverbinder
Systemkennwerte

Ausfiihrung fur Klemmen

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid Farbe weild
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Befestigungsart gesteckt Einbauhinweis Direktmontage
explosionsgepriifte Ausfiihrung Ja

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000489 ETIM 7.0 EC000489
ETIM 8.0 EC000489 ECLASS 9.0 27-14-11-40
ECLASS 9.1 27-14-11-40 ECLASS 10.0 27-14-11-40
ECLASS 11.0 27-14-11-40 ECLASS 12.0 27-14-11-40

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis

Aus Stabilitats- und Temperaturgriinden ist es nur moglich 60% der Kontaktelemente aus zu brechenDer
Einsatz von Querverbindern reduziert die Bemessungsspannung auf 400VDie Spannung reduziert sich auf 25V
bei geschnittenen Querverbindungen mit blanken schnittkanten
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ROHS

Konform

Downloads

Engineering-Daten

CAD data — STEP

Engineering-Daten

WSCAD, Zuken E3.S

Anwenderdokumentation

StorageConditionsTerminalBlocks
BPZL ZQV 2.5

Kataloge

Catalogues in PDF-format
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https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//60729
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_DE.html
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//87149
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//229217
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/Catalog.html

