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Produktbild

Kleines Bauteil, groRe Wirkung: Allgemeine Bestelldaten

Anrastbare Befestigungselemente erhohen
die mechanische Belastbarkeit der gesamten
Steckverbindung durch

Ausfiihrung

Leiterplattensteckverbinder, Zubehor,
Befestigungsblock, orange, Polzahl: O

* zusitzliche Sicherung der Stiftleiste auf der Leiterplatte ~ Best-N\r. 1307570000
. . . . Typ BBDF OR
e vibrationssichere Verschraubung der Buchsen- mit der
e g GTIN (EAN) 4050118109566
Stiftleiste VPE 100 Stiick
Produkt-Kennzahlen
Optional anrastbar oder fertig vormontiert - immer die Verpackung Box

passende Losung:

* stabile, passgenaue Schwalbenschwanz-Verrastung
* Metallgewindeeinsatze fir hohe Belastung

* einsetzbar fir alle Abgangsrichtungen

Soviel Stabilitdt wie notig, sowenig Aufwand wie
moglich:

* hohe Belastbarkeit fur haufiges Verschrauben

¢ vollstandiges Set fiir einfache Auswahl

Das Ergebnis: Mehr Ausfallsicherheit fiir die Lotstellen,
die Kontakte und die gesamte Baugruppe bei
mechanischem Stress wie z.B. Vibrationen und
Zugbelastung.
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Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 11,4 mm Tiefe (inch) 0,449 inch
Hohe 12,05 mm Hohe (inch) 0,474 inch
Breite 9,5 mm Breite (inch) 0,374 inch
Lange 12,5 mm Lange (inch) 0,492 inch
Nettogewicht 0,614¢g

Temperaturen

Betriebstemperatur, min. -50 °C Betriebstemperatur, max. 100°C
Werkstoffdaten

Isolierstoff PA 66/6 Farbe orange
Farbtabelle (dhnlich) RAL 2000 Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Lagertemperatur, min. -40 °C Lagertemperatur, max. 70°C
Betriebstemperatur, min. -50 °C Betriebstemperatur, max. 100 °C
Temperaturbereich Montage, min. -25°C Temperaturbereich Montage, max. 100 °C

Bemessungsdaten nach IEC

geprift nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984

Verpackungen

Verpackung Box VPE Lange 130 mm
VPE Breite 112 mm VPE Hohe 25 mm
Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002943 ETIM 7.0 EC002943
ETIM 8.0 EC002943 ECLASS 9.0 27-44-04-92
ECLASS 9.1 27-44-04-92 ECLASS 10.0 27-44-04-92
ECLASS 11.0 27-46-04-05 ECLASS 12.0 27-46-04-05

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformitat Konformitat: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt
und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfiillen dekorative
Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 ,Class2”. Dariiber hinaus gehende Anspriiche an die Produkte
konnen auf Anfrage bewertet werden.

Hinweise ¢ Langzeitlagerung des Produkts mit einer durchschnittlichen Temperatur von 50 °C und einer
durchschnittlichen Luftfeuchtigkeit von 70%, 36 Monate

Zulassungen

ROHS Konform
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Zulassung / Zertifikat /
Konformitatsdokument

Declaration of the Manufacturer

Engineering-Daten

CAD data — STEP

Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschiiren FL DRIVES EN
MB DEVICE MANUF. EN
FL DRIVES DE

FL BUILDING SAFETY EN
FL APPL LED LIGHTING EN
FL INDUSTR.CONTROLS EN
FL MACHINE SAFETY EN
FL HEATING ELECTR EN

FL APPL_INVERTER EN
FL_BASE_STATION_EN

FL ELEVATOR EN

FL POWER SUPPLY EN
FL 72H SAMPLE SER EN

PO OMNIMATE EN
PO OMNIMATE EN
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https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//39474
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//99222
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/Catalog.html
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//40061
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38257
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//40062
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38207
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38275
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38285
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38228
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38195
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38256
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38194
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38203
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38213
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38294
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38132
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38132
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Produktvorteil Produktvorteil

Einfache Handhabung arantiert sichere |X|erg
Produktvogdie Durchfiihrungsrahmen notig Produktvditeifvandstirken von 0,5 bis 2 mm

Bereits montiert am Stecker
Oder als separates Zubehor Sicher und sekundenschnell

Reduzierte Montagekosten
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