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Produktbild

Bei einigen Anwendungen ist es von Vorteil, den
Durchfiihrungsanschluss mit einer separaten
Sicherung zu schitzen. Sicherungsreihenklemmen
bestehen aus einem Reihenklemmenunterteil mit
Sicherungseinsatztrager. Die Sicherungen variieren
von schwenkbaren Sicherungshebeln tiber steckbare
Sicherungshalter, schraubbare Verschliisse bis zu
Flachstecksicherungen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfiihrung W-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme,
Bemessungsquerschnitt: 25 mm?2,
Schraubanschluss

Best.-Nr. 1444240000

Typ WSI 25/3 10X38/LED
GTIN (EAN) 4050118249552

VPE 4 Stiick
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Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 58 mm Tiefe (inch) 2,283 inch
Hohe 81 mm Hohe (inch) 3,189 inch
Breite 54 mm Breite (inch) 2,126 inch
Nettogewicht 104 ¢

Temperaturen

Lagertemperatur -25°C..55 °C Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 120°C

2 klemmbare Leiter (HO5V/HO7V) gleichen Querschnitts (Bemessungsanschluss)

Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig, Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig,
2 Klemmbare Leiter, max. 10 mm?2 2 Klemmbare Leiter, min. 0,75 mm?
Allgemeines
Tragschiene TS 35
Bemessungsdaten
Bemessungsquerschnitt 25 mm?2 Bemessungsspannung 690V
Bemessungsspannung zur Nennstrom
Nachbarklemme 690V 32A
Strom bei max. Leiter Durchgangswiderstand gemaR IEC

32A 60947-7-x 0,32 mQ
BemessungsstoRspannung 6 kV Verlustleistung gemaB IEC 60947-7x 3,23 W
Verschmutzungsgrad 3

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlange 11 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anzahl Anschliisse 2
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Klemmbare Leiter Anschluss Auspragung Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt Typ eindrahtig, HO5(07) V-U
min. 1,5 mm?
max. 25 mm?2
nominal 25 mm?2
Aderendhiilse Abisolierlange min. 11T mm
max. 11T mm
nominal 11 mm
Anzugsdrehmoment min. 2 Nm
max. 2,5 Nm
Empfohlene
Aderendhiilse
Anschluss Auspragung Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt Typ mehrdrahtig, HO7V-R
min. 1,5 mm?
max. 25 mm?2
nominal 25 mm?2
Aderendhiilse Abisolierlange min. 11 mm
max. 11T mm
nominal 11 mm
Anzugsdrehmoment min. 2 Nm
max. 2,5 Nm
Empfohlene
Aderendhiilse
Anschluss Auspragung Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt Typ feindrahtig, HO5(07) V-K
min. 1,5 mm?
max. 25 mm?2
nominal 25 mm?2
Aderendhiilse Abisolierlange min. 11 mm
max. 11T mm
nominal 11 mm
Anzugsdrehmoment min. 2 Nm
max. 2,5 Nm
Empfohlene
Aderendhilse
Sicherungsklemmen
Sicherungseinsatz max. 3W fur gG/gL max.
1,2W fur aM
Systemkennwerte
Anzahl der Potentiale 1 Anzahl der Etagen 1
Anzahl der Klemmstellen je Etage 2 Anzahl der Potentiale pro Etage 1
Etagen intern gebriickt Nein PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35 N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein PEN-Funktion Nein
Werkstoffdaten
Werkstoff PA 66/6 Farbe dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
weitere technische Daten
Montageart gerastet
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Klassifikationen

ETIM 6.0 EC0O00899 ETIM 7.0 ECO00899
ETIM 8.0 EC0O00899 ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16 ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16 ECLASS 12.0 27-14-11-16

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis

Die Spannung ist abhangig vom gewahlten Sicherungselement oder der gewahlten Leuchtanzeige

Zulassungen

Zulassungen

ROHS

Konform

Downloads

Zulassung / Zertifikat /
Konformitatsdokument

Engineering-Daten

CE Declaration of Conformity
UKCA declaration of conformity

CAD data — STEP

Engineering-Daten

WSCAD, Zuken E3.S

Anwenderdokumentation

StorageConditionsTerminalBlocks

Kataloge

Catalogues in PDF-format
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