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Roll'/

l \/sumpum

Fur Leiter von 0,25 - 6,0 mm?2 (AWG 24 - 10)
Material E-Cu, galvanisch verzinnt
Maftoleranz nach DIN 46228 Teil 1

* Lose verpackt im Polybeutel

Allgemeine Bestelldaten

Ausfiihrung Aderendhiilse, Standard, 5 mm, 5 mm, Nein
Best.-Nr. 1475640000

Typ HO,34/5

GTIN (EAN) 4050118282238

VPE 1.000 Stiick

Verpackung lose

Erstellungs-Datum 21. Februar 2023 23:53:24 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Anderungen vorbehalten 1


http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=1475640000

Weidmiiller 3%

HO0,34/5

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
KlingenbergstralRe 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nettogewicht

0,023 ¢

Technische Daten

Artikelbeschreibung Aderendhiilse ohne Ausfiihrung

Kunststoffkragen Standard
Aderendhiilsen
Abisolierlange 5 mm Kontaktflachendurchmesser (D 1) 0,85 mm
Kontaktflachenlange (L2) 5 mm Kragendurchmesser (D2) 1,8 mm
L1 in mm 5 mm Leiteranschlussquerschnitt 0,34 mm?2
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 22
Klassifikationen
ETIM 6.0 ECO00005 ETIM 7.0 EC000005
ETIM 8.0 ECO00005 ECLASS 9.0 27-40-02-01
ECLASS 9.1 27-40-02-01 ECLASS 10.0 27-40-02-01
ECLASS 11.0 27-40-02-01 ECLASS 12.0 27-40-02-01
Zulassungen
ROHS Konform
Downloads
Kataloge Catalogues in PDF-format
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