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Die HDC-Gehause sind dank einer speziellen Allgemeine Bestelldaten

Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung
der Oberflache perfekt geschiitzt.

Ausfiihrung HDC - Gehé&use, BaugroBe: 2, Schutzart: IP65 (im
Das ausgekliigelte Verriegelungssystem wird konsequent gestecktem Zustand), Sockelgehéuse, Langsbiigel
aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, azrg Unterteil, Standard, Gro8e Kabeleingange: M
Korrisionsbestandigkeit und Schlagfestigkeit. Best-Nr. 1901100000
Die Verriegelung der Gehause bietet Sicherheit mit Typ HDC 10A SLU 1M20G
System. Unser einzigartiges, patentiertes Biigelsystem \G/;'EN (EAN) ‘1‘08322;8586172
tlc

gibt der Gehauseverriegelung sicheren Halt und schiitzt

vor unbeabsichtigtem Offnen.

Durch die Lasermakierung wird eine Identifizierung auf
einem Blick ermoglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort
zuordnen kdnnen, ist eine dauerhafte Kennzeichnung
direkt auf das Gehause gelasert.

Weidmiiller RockStar® Gehause IP65 / NEMA Typ 4X
sind lhre erste Wahl, wenn es um Industriegehause in der
Schutzart IP65 geht.
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Abmessungen und Gewichte
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Hohe 57 mm Hohe (inch) 2,244 inch
Breite 62,7 mm Breite (inch) 2,468 inch
BefestigungsmalR Hohe 40 mm BefestigungsmaR Breite 48 mm
Nettogewicht 203 g
Temperaturen
Grenztemperatur -40°C..125°C
Abmessungen
Breite Gehause C 29,5 mm Breite Sockel C1 50 mm
Hohe Gehause B 57 mm Hohe Sockel B1 4 mm
Kabeleingang mit Gewinde Lochabstand Léange A2 48 mm
Lange Gehause 63 mm
Allgemeine Daten
Anzugsdrehmoment 0,5 Nm EMV Gehéause Nein
Gehausebasismaterial Aluminiumdruckguss Oberflache Pulverlack
Schutzart IP65 (im gestecktem Werkstoff Verriegelungselement
Zustand) Edelstahl, rostfrei

Ausfiihrung
Anzahl Kabeleingang oben 0 Anzahl Kabeleingang seitlich 1
Anzugsdrehmoment 0,5 Nm Ausfiihrung Gehéause Sockelgehause
Ausfiihrung Verschlusssystem Langsbligel am Unterteil BG 2
Bauform Standard BaugroRRe 2
Biigelausfiihrung Langsbugel Farbe (RAL) RAL 7035
Geeignet fiir ModuPlug® Nein Gewinde (innen) M 20
GroRe Kabeleingange M 20 Kabeleingang mit Gewinde
Oberteil/Unterteil /Deckel Unterteil Typ Aufbau (Sockel)
Klassifikationen
ETIM 6.0 EC000437 ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437 ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02 ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02 ECLASS 12.0 27-44-02-02

Material Aceton

Chemische Bestandigkeit Bedingt bestindig

Material Bohrol

Chemische Bestandigkeit Bestindig

Material Diesel

Chemische Bestandigkeit Bestindig

Material Ethylalkohol

Chemische Bestandigkeit Bestindig

Material Getriebeol
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Chemische Bestandigkeit Bestandig
Material Hydraulikol
Chemische Bestandigkeit Bestandig
Material KuhlIflissigkeit
Chemische Bestandigkeit Bestandig
Material Petroleumbenzin
Chemische Bestandigkeit Bestandig
Material Schweill
Chemische Bestandigkeit Bestandig

Material

Superbenzin

Chemische Bestandigkeit

Bedingt bestandig

Material Wasser
Chemische Bestandigkeit Bestandig
Material uv
Chemische Bestandigkeit Unbestandig
Material Ozon

Chemische Bestandigkeit

Umweltanforderungen

Unbestandig

REACH SVHC

Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

Chemische Bestandigkeit
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Zulassungen

Zulassungen

C Us

ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E92202

Downloads

Engineering-Daten

CAD data — STEP

Engineering-Daten

WSCAD

Produktanderungsmitteilung

20220214 Technical change to HDC housings
20220214 Technische Anderung bei HDC-Geh&ausen

Kataloge

Catalogues in PDF-format

Broschiiren
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