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Abbildung ahnlich

Egal, ob groe oder kleine Kabeldurchmesser - Cabtite
bietet immer den passenden Dichteinsatz.

Die konische Form der Dichtelemente ermdglicht

ein leichtes Eindriicken von innen nach auBen in die
Offnungen der zuvor angebrachten Rastgitterinlays.

Sie dichtet Zwischenraume zuverlassig ab und sorgt

fiir Zugentlastung in Anlehnung an die DIN EN 62444,
Die Dichteinsatze in Kombination mit dem Rahmen
erreichen zusammen eine Schutzart von IP 66. Durch ihre
geschlitzte Bauform mit Wellenschnitt eignen sie sich

besonders fiir vorkonfektionierte Kabel.

¢ Die schwarzen Dichteinsatze sind fiir eine besonders
hohe Einsatztemperatur konzipiert und haben die

Brandklasse UL 94 HB

* Die grauen Dichtelemente erflillen die Brandklasse UL
94 VO und eigenen sich somit fir die Anforderungen

der Bahnindustrie

* Durch Mehrfacheinsatze konnen zwei oder mehr, sowie
Spezialkabel durch ein Dichtelement gefiihrt werden

Allgemeine Bestelldaten

Ausfiihrung Dichtelement, Cabtite (Kabeleinfihrungssystem),
TPE, tiefschwarz, Hohe: 20.3 mm, Breite: 20.3
mm, Tiefe: 43 mm, -40 °C...120 °C, IP66

Best.-Nr. 2583510000

Typ CABTITE CSE 2-11 SML BK

GTIN (EAN) 4050118616828

VPE 10 Stiick
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Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 43 mm Tiefe (inch) 1,693 inch
Hohe 20,3 mm Hohe (inch) 0,799 inch
Breite 20,3 mm Breite (inch) 0,799 inch
Nettogewicht 6,19

Temperaturen

Betriebstemperatur -40°C..120°C Betriebstemperatur, min. -40 °C
Betriebstemperatur, max. 120°C

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 HB Dichtelement 1 kleines Dichtelement
Halogene Nein Kabeldurchmesser auBen, max. 11T mm
Kabeldurchmesser auBen, min. 2 mm Schutzart IP66
Silikone Nein Werkstoff TPE
Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000879 ETIM 7.0 EC000879
ETIM 8.0 EC000879 ECLASS 9.0 27-14-44-21
ECLASS 9.1 27-14-44-21 ECLASS 10.0 27-14-44-21
ECLASS 11.0 27-14-44-21 ECLASS 12.0 27-14-08-07
Zulassungen

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Zulassung / Zertifikat /

Konformitatsdokument EU Declaration of Conformity - Cable entry system
Engineering-Daten CAD data — STEP
Anwenderdokumentation Cabtite Installation Instructions

Kataloge Catalogues in PDF-format
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