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Produktbild

Abbildung ahnlich
* 1 Wechsler
* Kontaktmaterial: AgNi

¢ Einzigartiger Multispannungseingang von 24 bis 230 V
uc

* Eingangsspannungen von 5 V DC bis 230 V UC mit
farbiger Markierung: AC: rot, DC: blau, UC: weil}

Allgemeine Bestelldaten

Ausfiihrung TERMSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1,
Wechsler AgNi, Nennsteuerspannung: 60 V UC
+10 %, Dauerstrom: 16 A, PUSH IN, Priftaste
vorhanden: Nein

Best.-Nr. 2617970000

Typ TRP 60VUC 1CO 16A
GTIN (EAN) 4050118670868
VPE 10 Stiick

Erstellungs-Datum 2. Marz 2023 18:39:40 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Anderungen vorbehalten 1


http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=2617970000

Weidmiiller 3%

TRP 60VUC 1CO 16A

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
KlingenbergstralRe 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tiefe 87.8 mm Tiefe (inch) 3,457 inch
Hohe 89,4 mm Hohe (inch) 3,562 inch
Breite 12,8 mm Breite (inch) 0,504 inch
Nettogewicht 58¢g
Temperaturen
Lagertemperatur -40 °C...85 °C Betriebstemperatur -40 °C...60 °C
Betriebstemperatur, min. -40 °C Betriebstemperatur, max. 60 °C
Feuchtigkeit 5...95 % rel. Feuchte, T, =
40 °C, keine Betauung
Bemessungsdaten UL
Umgebungstemperatur (Betrieb), max. 60 °C Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. Leiterart starre Kupferleiter,
AWG 14 feindrahtige Kupferleiter
Verschmutzungsgrad 2
Steuerseite
Nennsteuerspannung 60V UC=*10% Nennstrom AC 8 mA
Nennstrom DC 6.1 mA Nennleistung 480 mVA / 360 mW
Ansprech-/Riickfallspannung, typ. 36V/13VAC Ansprech-/Ruckfallstrom, typ. 5mA /25 mAAC
40V / 14V DC 4mA/1.2mADC
Statusanzeige LED griin Schutzschaltung Gleichrichter
Spulenspannung Ersatzrelais Spulenspannung Ersatzrelais
abweichend zur Nennsteuerspannung Ja 60V DC
Lastseite
Nennschaltspannung 250V AC Dauerstrom 16 A
max. Schaltfrequenz bei Nennlast 0,1 Hz Schaltspannung DC, max. 250V
Einschaltstrom 30A/4s Schaltleistung AC (ohmsch), max. 4000 VA
Schaltleistung DC (ohmsch), max. 384W @24V Einschaltverzogerung <11 ms
Ausschaltverzogerung <7 ms Kontaktausfiihrung 1 Wechsler (AgNi)

Mechanische Lebensdauer

30 X 10° Schaltungen

min. Schaltleistung

1M0mA@10V, 100 mA @
5V

Allgemeine Daten

Einsatzhohe

<2000 m, uber N.N.

Tragschiene

TS 36

Priiftaste vorhanden Nein

Mechanische Schaltstellungsanzeige Nein

Farbe schwarz

Komponente mit Brennbarkeitsklasse Komponente Gehiuse

nach UL94 Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-0
Komponente Haltebugel
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-0
Komponente Pusher
Brennbarkeitsklasse nach UL94 V-0
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TRP 60VUC 1CO 16A

Technische Daten

Isolationskoordination

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
KlingenbergstralRe 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bemessungsspannung 300V Verschmutzungsgrad 2
Uberspannungskategorie Kriech- und Luftstrecke Steuerseite -
1] Lastseite 26 mm

Spannungsfestigkeit Steuerseite -
Lastseite

1,2kVer /5 s

Art der Isolation Eingang - Ausgang

verstarkte Isolierung

Spannungsfestigkeit offener Kontakt

1 KVegt / 1 min

Spannungsfestigkeit zur Tragschiene

4 KWVeg / 1 Min.

StehstoRspannung

6 kV (1,2/50 ps)

Schutzart

IP20

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Zertifikat-Nr. (cULus) E141197
Anschlussdaten
Leiteranschlusstechnik PUSH IN Abisolierlange Bemessungsanschluss 9 mm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 1,5 mm? Klemmbereich, min. 0,14 mm?2
Klemmbereich, max. 2,5 mm?2 Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.  AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. Leiteranschlussquerschnitt, eindrahtig,

AWG 14 min. 0,14 mm?
Leiteranschlussquerschnitt, eindrahtig, Leiteranschlussquerschnitt, eindrahtig,
max. 1,5 mm?2 min. (AWG) AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindréhtig, Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig,
max. (AWG) AWG 16 min. 0,14 mm?2
Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig, Leiteranschlussquerschnitt, feindréhtig,
max. 2,5 mm?2 min. (AWG) AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig, Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig
max. (AWG) AEH mit Kunststoffkragen DIN

AWG 14 46228/4, min. 0,14 mm?2
Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig,
AEH mit Kunststoffkragen DIN AEH (DIN 46228-1), min.
46228/4, max. 1.6 mm?2 0,14 mm?2
Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig, Zwillings-Aderendhdiilse, min.
AEH (DIN 46228-1), max. 1,5 mm?2 0,5 mm?2
Zwillings-Aderendhiilse, max. 1 mm?2 KlingenmaB 0,4 x 2,0 mm
Klassifikationen
ETIM 6.0 EC001437 ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437 ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01 ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01 ECLASS 12.0 27-37-16-01

Zulassungen

Zulassungen

€n®“5 =)

LISTED

ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197
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Datenblatt
TRP GOVUC 1 co 1 GA Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

KlingenbergstralRe 26
D-32758 Detmold

Germany
www.weidmueller.com
Technische Daten
Downloads
Zulassung / Zertifikat /
Konformitatsdokument EU Konformitatserklarung / EU Declaration of Conformity
Engineering-Daten CAD data — STEP
Anwenderdokumentation Beipackzettel / Package Insert — multilingual
Kataloge Catalogues in PDF-format
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Schaltbild Diagramm
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Sonstiges

Type code TERMSERIES electromechanical relay versions

TERMSERIES I—I

Electro
mechanical
relay

P PUSHIN
S Screw
Z  Tension

Color-marking /
control voltage
5VDC

12vDe
24VDC
24vUc
48vUC

60 vVUC
120vuc
230vUC
120 VAC RC
230 VACRC
24-230vVUC

UC = AC/DC
RC = RC-Filter

ORR0O0000NNEN

LI

[

B

Typenschliissel

PB

ED2

Blank

Test button (lockable)

Edition 2 of 24 -230 V UC
control voltage input

Contact material AgNi

AGSNO Contact material AgSn0

16A
HC

HCP

C1D2

16 A output version

Qutput for high

inrush currents

HC+ Premaking

tungsten contact

Class 1 Division 2 approved

EMPTY Empty sockets without relay

Blank
AU

1C0
200
1NO
ACT

No plating
Gold plated contact

1 Change over / SPDT
2 Change over / DPDT
1 Normal open / SPST
Special 1 Normal open / SPST
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