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Umfangreiches Zubehor fiir die FieldPower® Boxen.
Leitungsdichtungen, Tragschienen,
Verriegelungselemente und vieles mehr.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfiihrung Field Power® Tragschiene, Stahl, Stahl, verzinkt,
80 mm

Best.-Nr. 2633730000

Typ FP ENC DRO7 080 XC A

GTIN (EAN) 4050118664379

VPE 5 Stiick
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Technische Daten
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Abmessungen und Gewichte

Tiefe 7.5 mm Tiefe (inch) 0,295 inch
Hohe 35 mm Hohe (inch) 1,378 inch
Breite 80 mm Breite (inch) 3,15 inch
Nettogewicht 26 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...85 °C Betriebstemperatur, min. -40 °C
Betriebstemperatur, max. 85 °C

Allgemeine Angaben

Isolierstoff Stahl Werkstoff Stahl, Stahl, verzinkt
Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001285 ETIM 7.0 EC001285
ETIM 8.0 EC001285 ECLASS 9.0 27-40-06-02
ECLASS 9.1 27-40-06-02 ECLASS 10.0 27-40-06-02
ECLASS 11.0 27-40-06-02 ECLASS 12.0 27-40-06-02
Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Zulassung / Zertifikat /

Konformitatsdokument Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts

Kataloge Catalogues in PDF-format
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