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Produktbild, Abbildung ähnlich

Allgemeine Bestelldaten

 
Ausführung 2-/3-Leiter Anschlusstechnik,

ausgangsstromschleifengespeist,
Zugfederanschluss, Ausgang : 4-20 mA

Best.-Nr. 8705990000
Typ C030-03 MCZ RTD CLP
GTIN (EAN) 4032248376582
VPE 10 Stück
 

 

 

MCZ: Der Kleinste
• Der kleinste analoge Signalwandler im

Reihenklemmenformat auf dem Markt
• Platzsparendes Wandeln analoger Signale im

Schaltschrank dank der schmalen 6 mm Baubreite
• Einfaches Verdrahten mit steckbaren Querverbindern

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=8705990000
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Abmessungen und Gewichte
 
Tiefe 63,2 mm   Tiefe (inch) 2,488 inch
Nettogewicht 29 g    
 

Ausfallwahrscheinlichkeit
 
SIL gemäß IEC 61508 Keine    
 

Eingang
 
Anzahl Eingänge 1   Sensor PT100 (3 wire)
Sensor-Versorgung 0,8 mA / 9…30 V DC   Temperatur-Eingangsbereich 0…160 °C
 

Ausgang
 
Anzahl der Ausgänge

1
  Ausgangsstrom 4…20 mA (Stromschleife)

bei 9…30V DC
Lastwiderstand / Strom ≤ 600 Ω    
 

Allgemeine Angaben
 
Anschlussart Zugfederanschluss   Galvanische Trennung ohne Trennung
Genauigkeit ± 0,2 % vom Messbereich   Konfiguration keine
Langzeitdrift 0   Sprungantwortzeit 10 ms
Tragschiene

TS 35

  Versorgungsspannung 24...30 V DC,
Stromschleifengespeißt
über Ausgang

 

Isolationskoordination
 
Galvanische Trennung ohne Trennung    
 

Anschlussdaten
 
Anschlussart Zugfederanschluss   Klemmbereich, Bemessungsanschluss 1,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²   Klemmbereich, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26   Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig,
min. 0,5 mm²

  Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig,
max. 1,5 mm²

Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig,
min. (AWG) AWG 26

  Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig,
max. (AWG) AWG 16

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig,
min. 0,5 mm²

  Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig,
max. 1,5 mm²

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig,
min. (AWG) AWG 26

  Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig,
max. (AWG) AWG 16

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig
AEH mit Kunststoffkragen DIN
46228/4, min. 0,5 mm²

  Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig
AEH mit Kunststoffkragen DIN
46228/4, max. 1,5 mm²

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig,
AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm²

  Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig,
AEH (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²

 

Klassifikationen
 
ETIM 6.0 EC002919   ETIM 7.0 EC002919
ETIM 8.0 EC002919   ECLASS 9.0 27-21-01-29
ECLASS 9.1 27-21-01-29   ECLASS 10.0 27-21-01-29
ECLASS 11.0 27-21-01-29   ECLASS 12.0 27-21-01-29
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Umweltanforderungen
 
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 35d83707-6a3b-45b5-b9f8-6ba8184c863e
 

Zulassungen
 
Zulassungen

ROHS Konform
 

Downloads
 
Kataloge Catalogues in PDF-format
 

http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/Catalog.html
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