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Basiselement fiir die steckbaren Ableiter VSPC,
Integrierter PE-Ful im Sockel des impedanzneutralen
VSPC BASE, leitet bis zu 20 kA (8/20 us) und 2,5 kA
(10/350 ps) sicher zu PE ab.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfiihrung Uberspannungsschutz, Sockel, Basiselement
Best.-Nr. 8951750000

Typ VSPC BASE 4SL R

GTIN (EAN) 4032248742998

VPE 1 Stiick
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Abmessungen und Gewichte
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Tiefe 69 mm Tiefe (inch) 2,717 inch

Hohe 98 mm Hohe (inch) 3,858 inch

Breite 17.8 mm Breite (inch) 0,701 inch
Nettogewicht 76 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C..80 °C Betriebstemperatur -40°C..70°C
Betriebstemperatur, min. -40 °C Betriebstemperatur, max. 70°C
Feuchtigkeit 5..96 %

Bemessungsdaten UL

Zertifikat-Nr. (UL) E311081 UL Zertifikat UL 497D Certificate
Allgemeine Daten

Ausfiihrung Basiselement Bauform Klemme, sonstige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0 Farbe schwarz
Optische Funktionsanzeige Nein Schutzart IP20

Segment

Messen - Steuern - Regeln

Tragschiene

TS 35,TS3b6x 7.5

Anschlussdaten Fernmeldung

Abisolierlange 6 mm Anschlussart Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment max. Leiteranschlussquerschnitt, eindrahtig,

0,2 Nm max. 1,5 mm?2
Leiteranschlussquerschnitt, eindrahtig,
min. 0,5 mm?
Bemessungsdaten IEC / EN
Meldekontakt Uy 250V ACO,1TA 1CO Nennstrom Iy

bei VSPC R mit VSPC

CONTROL UNIT 300 mA
Normen IEC 61643-21, IEC 62305, Spannungsart

DIN EN 60079-0.2009,

DIN EN 60079-11:2007,

DIN EN 60079-26:2007,

DIN EN 61241-11:2006 AC/DC
CSA-Schutz-Daten
Eingangsstrom, max. |, 350 mA Gasgruppe A, B nc
Gasgruppe C 1B Gasgruppe D 1A
Innere Induktivitat, max. L, OuH

Isolationskoordination gemaiafR EN 50178

Verschmutzungsgrad

2

Uberspannungskategorie

erweiterte Angaben Zulassungen

GOST Zertifikat

GOST-Zertifikat
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Anschlussdaten
Abisolierlange 7 mm Anschlussart Schraubanschluss
Abisolierlange Bemessungsanschluss 7 mm Anzugsdrehmoment, min. 0,5 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,8 Nm Klemmbereich, min. 0,5 mm?2
Klemmbereich, max. Leiteranschlussquerschnitt, eindrahtig,

4 mm?2 min. 0,5 mm?2
Leiteranschlussquerschnitt, eindrahtig, Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig,
max. 4 mm?2 max. 2,5 mm?2
Leiteranschlussquerschnitt, feindrahtig, Leiteranschlussquerschnitt, feindréhtig,
AEH (DIN 46228-1), min. 0,5 mm?2 AEH (DIN 46228-1), max. 2,5 mm?2
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrahtig, Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrahtig,
min. 0,5 mm? max. 2,5 mm?
KlingenmaB 0,6 x 3,5 mm
Bemessungsdaten IECEx/ATEX/cUL
cUL-Zertifikat cUL Certificate
Klassifikationen
ETIM 6.0 EC000472 ETIM 7.0 EC000472
ETIM 8.0 EC000472 ECLASS 9.0 27-13-08-03
ECLASS 9.1 27-13-08-07 ECLASS 10.0 27-13-08-03
ECLASS 11.0 27-13-08-03 ECLASS 12.0 27-17-15-91
Ausschreibungstexte

Basiselement zur
Aufnahme eines
Schutzsteckers fir bis

zu vier erdpotenzialfrei
betriebene Doppeladern .
Mit der Montage des
Basiselementes wird
gleichzeitig ein elektrisch
leitender Kontakt
zwischen der Tragschiene
(Erde) und dem
Bezugspotenzial (Ground)
der Schutzschaltung

im Stecker hergestellt.
Mit Fernmeldeoption.
Mechanische Kodierung
vom Basiselement

zum Schutzstecker

nach Schaltungsart

und Nennspannung.
Basiselement
selbstkodierend

beim ersten Stecken
eines Schutzsteckers.
Beschriftungsmaoglichkeit
an allen
Anschlussklemmen

Ausschreibungstext lang

Ausschreibungstext kurz

Basiselement zur
Aufnahme eines
Schutzsteckers fir bis
zu vier erdpotenzialfrei
betriebene Doppeladern
mit direkter Erdung. Mit
Fernmeldeoption.

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 5047b468-d57a-4a1c-8363-2ff1629067e4
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Zulassungen

Zulassungen

CE€=El®

ROHS Konform

UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UL) E311081
Downloads

Zulassung / Zertifikat / SIL Paper

Konformitatsdokument
Engineering-Daten

EU_Konformitatserklarung / EU_Declaration_of_Conformity
CAD data — STEP

Engineering-Daten

WSCAD

Anwenderdokumentation

Beipackzettel / Instruction sheet

Kataloge

Catalogues in PDF-format

Broschiiren
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Schaltsymbol
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Circuit diagram

Cate- Testing Surge Surge Pulse Type

gory pulse voltage current

C1  Quick- 05-2kV 025-1KkA 300 Surge
rising with mit voltage
edge 1.2/80 pys 8/20 ps arrester

G2 Quick- 2-10kY 1-5kA 10 Surge
rising with mit voltage
edge 1.2/60 pys 8/20 ps arrester

C3  Quick- =1 kY 10-100A 300 Surge
rising with mit voltage
edge 1 kWips  10/10000 ps arrester

1 High =1kV 05-25kA 2 Arrester for
power mit 10/350 lightning

ps current and
surge voltages

Discharge capacity
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