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Teilenummer MC01-5
Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N) 196
Gewicht (g) 30

Öffnungs-
winkel Arm 71°

Öffnungswinkel 
Spannhebel 76°

Zubehör Stahlschraube
Stückpreis

Teilenummer MC01-6 MC01-S6
Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv. EN 1.4301 äquiv.
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt -
Klemm-kraft (N) 196
Gewicht (g) 30

Öffnungs-
winkel Arm 75°

Öffnungswinkel 
Spannhebel 73°

Zubehör Stahlschraube Edelstahlschraube
Stückpreis

Teilenummer MC01-7
Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N) 294
Gewicht (g) 100

Öffnungs-
winkel Arm 74°

Öffnungswinkel 
Spannhebel 75°

Zubehör Stahlschraube
Stückpreis

Teilenummer MC01-8 MC01-S8
Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv.EN 1.4301 äquiv.
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt -
Klemm-kraft (N) 2450
Gewicht (g) 210

Öffnungswinkel 
Arm 79°

Öffnungswinkel 
Spannhebel 86°

Zubehör Stahlschraube Edelstahlschraube
Stückpreis

Teilenummer MC01-9 MC01-S9
Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv.EN 1.4301 äquiv.
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt -
Klemm-kraft (N) 2744
Gewicht (g) 435

Öffnungswinkel 
Arm 81°

Öffnungswinkel 
Spannhebel 89°

Zubehör Stahlschraube Edelstahlschraube
Stückpreis

Teilenummer MC01-8S
Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N) 2450
Gewicht (g) 210

Öffnungswinkel 
Arm 79°

Öffnungswinkel 
Spannhebel 86°

Zubehör Stahlschraube
Stückpreis

Teilenummer MC01-9S
Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N) 2744
Gewicht (g) 435

Öffnungswinkel 
Arm 81°

Öffnungswinkel 
Spannhebel 89°

Zubehör Stahlschraube
Stückpreis

Teilenummer MC01-11
Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N) 2500
Gewicht (g) 210

Öffnungs-
winkel Arm 77°

Öffnungswinkel 
Spannhebel 87°

Zubehör Stahlschraube
Stückpreis

Teilenummer MC01-12
Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N) 2800
Gewicht (g) 530

Öffnungs-
winkel Arm 88°

Öffnungswinkel 
Spannhebel 79°

Zubehör Stahlschraube
Stückpreis

Teilenummer MC01-13
Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N) 5000
Gewicht (g) 635

Öffnungs-
winkel Arm 66°

Öffnungswinkel 
Spannhebel 82°

Zubehör Stahlschraube
Stückpreis

Schnellspanner
Niederhalten, horizontaler Griff (Flanschsockel)

 Q Merkmale: MC01-11 sit eine Ausführung für seitliche Montage. MC01-12 und MC01-13 weisen eine hohe Klemmkraft auf.

Schnellspanner
Niederhalten, horizontaler Griff (gerader Sockel/seitlicher Montagesockel/Flanschsockel)

Teilenummer

MC01-11
MC01-12

Teilenummer

MC01-6
MC01-S8

(geklammert) (geklammert) (geklammert)

(geklammert) (geklammert)

(geklammert) (geklammert)

(geklammert) (geklammert) (geklammert)

 Q� �Niederhalten, horizonta-
ler Griff (gerader Sockel)

 Q� �Niederhalten, horizonta-
ler Griff (gerader Sockel)

 Q� �Niederhalten, horizontaler Griff 
(Sockel für Seitenmontage)

 Q� �Niederhalten, horizonta-
ler Griff (Flanschsockel)

 Q� �Niederhalten, horizonta-
ler Griff (Flanschsockel)

 Q� �Niederhalten, horizonta-
ler Griff (Flanschsockel)

 Q� �Niederhalten, horizonta-
ler Griff (Flanschsockel)

 Q� �Niederhalten, horizonta-
ler Griff (Flanschsockel)

 Q� �Niederhalten, horizontaler 
Griff (Flanschsockel)

 Q� �Niederhalten, horizontaler 
Griff (Flanschsockel)
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