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Teilenummer MC02-1 MC02-S1

Grund-

werkstoff
EN 1.0038 

äquiv.

EN 1.4301 äquiv.
Wellenmaterial:

EN 1.4005 äquiv.
Stift: EN 1.4006 

äquiv.
Oberflächenbehandlung * chromatiert (III-wertig) -
Hub (mm) 20.34
Klemm-kraft (N) 900
Öffnungswinkel Spannhebel 189°
Gewicht (g) 120
Zubehör Stahlschraube Edelstahlschraube
Stückpreis

Teilenummer MC02-2 MC02-S2

Grund-

werkstoff
EN 1.0038 

äquiv.

EN 1.4301 äquiv.
Wellenmaterial:

EN 1.4005 äquiv.
Stift: EN 1.4006 

äquiv.
Oberflächenbehandlung * chromatiert (III-wertig) -
Hub (mm) 40
Klemm-kraft (N) 1470
Öffnungswinkel Spannhebel 189°
Gewicht (g) 280
Zubehör Stahlschraube Edelstahlschraube
Stückpreis

Teilenummer MC02-3

Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung * chromatiert (III-wertig)

Hub (mm) 66.7

Klemm-kraft (N) 3138

Öffnungswinkel 
Spannhebel 189°

Gewicht (g) 750

Zubehör Stahlschraube

Stückpreis

Teilenummer MC03-1 MC03-S1

Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv. EN 1.4301 äquiv.

Oberflächenbehandlung * chromatiert (III-wertig) -

Hub (mm) 17

Klemm-kraft (N) 450

Öffnungswinkel Spannhebel 185°

Gewicht (g) 50

Zubehör
Schraube mit Gummikopf

Werkstoff NBR
Härte Shore A70

* Edelstahlschraube

Stückpreis

Teilenummer MC03-2 MC03-3

Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv.

Oberflächenbehandlung * chromatiert (III-wertig)

Hub (mm) 16

Klemm-kraft (N) 500

Öffnungswinkel Spannhebel 181°

Gewicht (g) 65

Zubehör
Schraube mit Gummikopf

Werkstoff NBR
Härte Shore A70

Stückpreis

Teilenummer MC04-1 MC04-S1
Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv. EN 1.4301 äquiv.
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt -
Klemm-kraft (N) 441
Gewicht (g) 60
Öffnungswinkel Arm 104°
Öffnungswinkel Spannhebel 62°

Zubehör
Schraube mit 
Gummikopf

Werkstoff NBR
Härte Shore A70

* Edelstahl
Schraube

Stückpreis

Teilenummer MC04-2 MC04-S2
Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv. EN 1.4301 äquiv.
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt -
Klemm-kraft (N) 882
Gewicht (g) 170
Öffnungswinkel Arm 98°
Öffnungswinkel Spannhebel 62°

Zubehör
Schraube mit 
Gummikopf

Werkstoff NBR
Härte Shore A70

* Edelstahl
Schraube

Stückpreis

Teilenummer MC04-5
Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N) 2270
Gewicht (g) 340
Öffnungswinkel Arm 107°
Öffnungswinkel Spannhebel 60°

Zubehör

Schraube mit 
Gummikopf

Werkstoff NBR
Härte Shore A70

Stückpreis

Teilenummer MC04-3 MC04-S3

Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv. EN 1.4301 äquiv.

Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt -

Klemm-kraft (N) 2205

Gewicht (g) 355

Öffnungswinkel Arm 105°

Öffnungswinkel Spannhebel 59°

Zubehör
Schraube mit Gummi-

kopf
Werkstoff NBR

Härte Shore A70

* Edelstahlschraube

Stückpreis

Teilenummer MC04-4

Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv.

Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt

Klemm-kraft (N) 3332

Gewicht (g) 635

Öffnungswinkel Arm 118°

Öffnungswinkel Spannhebel 73°

Zubehör Schraube mit Gummikopf
Werkstoff NBR Härte Shore A70

Stückpreis

(geklammert) (geklammert)

(geklammert)(geklammert)

 Q� �Seitliches Schieben/Zie-
hen, freie Montagerichtung

 Q� �Horizontal (Flanschsockel)

 Q� �Seitliches Schieben/Zie-
hen, freie Montagerichtung

 Q� �Seitliches Schieben/Ziehen, 
freie Montagerichtung

 Q Horizontal (Flanschsockel)

Schnellspanner
Seitliches Schieben/Ziehen, freie Montagerichtung / Horizontal (Flanschsockel)

(geklammert)(geklammert)

Schnellspanner
Niederhalten, vertikaler Griff (Flanschsockel)

(geklammert)(geklammert)

 Q� �Niederhalten, vertikaler 
Griff, geschweißte Spitze 
(Flanschsockel)

(geklammert)

 Q� �Niederhalten, vertikaler 
Griff (Flanschsockel)

 Q� �Niederhalten, vertikaler Griff  
(Flanschsockel)

 Q� �Niederhalten, vertikaler 
Griff  
(Flanschsockel)

 Q� �Niederhalten, vertikaler 
Griff (Flanschsockel)

Teilenummer

MC04-1
Teilenummer

MC02-1

(geklammert)

1N=0.101972kgf 1N=0.101972kgf

* Spannwelle: vernickelt

MC02-1
MC02-S1 (Edelstahl) 

* Spannwelle: vernickelt

MC02-2
MC02-S2 (Edelstahl) 

* Spannwelle: vernickelt

MC02-3
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* Spannwelle: vernickelt

MC03-1
MC03-S1 (Edelstahl) 

* Beachten Sie, dass Gummi nicht an der 
Edelstahlschraube befestigt ist.

* Spannwelle: vernickelt

MC03-2
(Rechtsdrehung) 

MC03-3
(Linksdrehung) 

(Gespannt) (Gespannt) 

Geeignet für einen kleinen Einbauraum

 mit einem darüber liegenden Hindernis.

MC03-3

MC04-1
MC04-S1 (Edelstahl) 

* Beachten Sie, dass Gummi nicht an 
der Edelstahlschraube befestigt ist. MC04-2

MC04-S2 (Edelstahl) 
* Beachten Sie, dass Gummi nicht an 

der Edelstahlschraube befestigt ist. MC04-5

MC04-3
MC04-S3 (Edelstahl) 

* Beachten Sie, dass Gummi nicht an der Edelstahlschraube befestigt ist. MC04-4


