
-3092 -3102

Miniaturstangen
Spitzen frei wählbar

Teile-nummer - D - L - RL

MRSHT - D3.5 - L100.0 - RL5

Miniaturstangen
Außen-Ø Toleranz wählbar

Teile-nummer
- L

QAußen-Ø vorgefertigt

Ausführung Toleranz D D
KRSH M 0.5 - 50.0

QAußen-Ø Wählbare
Teile-nummer

- L - D
Ausführung Toleranz D Nr.
KRBSH H 0.6 - 30.0 - D0.55

Kugelförmig Kegelform
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Kegelspitze
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Teile-nummer - L - (AC, LKC)

KRSHM0.5 - 50.0 - LKC

Optionen

Punktkegel Toleranzmaß L

Opt.-Nr. AC LKC

Spez.

AC: 0.1mm-Schritte.
E0.5≤AC≤10,0
ED-2(AC  tan15°)≥0.2
ENur ein Ende mit Konusgewinde.

Bestellnr.  AC 5.5

Änderung der Toleranz von 
Maß L auf ±0.05.

Bestellnr.   LKC

15˚

AC
L±0.05

Endenform
MWerkstoff HHärte

Kugelförmig Kegelform Kegelspitze
MRSHQ MRSHT MRSHR EN 1.3343 Äquivalent 58HRC~
MRSSQ MRSST MRSSR EN 1.4125 Äquivalent 56HRC~
MRSGQ MRSGT - EN 1.4301 Äquivalent -

QKugelförmig

Teile-
nummer

0.1mm Schritte Stückpreis

D L
EN 1.3343 
Äquivalent 
MRSHQ

EN 1.4125 
Äquivalent 
MRSSQ

EN 1.4301 
Äquivalent 
MRSGQ

MRSHQ
MRSSQ
MRSGQ

2.0~2.9

5.0~20.0

20.1~50.0

50.1~100.0

3.0~3.9

5.0~20.0

20.1~50.0

50.1~100.0

4.0~5.0

8.0~20.0

20.1~50.0

50.1~100.0

QKegelförmig SR

eMaße a variieren zwischen den oben aufgeführten Werten entsprechend den Maßen D.

Teile-
nummer

0.1mm Schritte

SR
a

(zur 
Information)

Stückpreis

D L
EN 1.3343 
Äquivalent
MRSHR

EN 1.4125 
Äquivalent
MRSSR

MRSHR
MRSSR

2.0~2.9

8.0~20.0

0.5

2.4~4.120.1~50.0

50.1~100.0

3.0~3.9

8.0~20.0

4.2~6.020.1~50.0

50.1~100.0

4.0~5.0

8.0~20.0

1 4.7~6.620.1~50.0

50.1~100.0

QKegelförmig

Teile-
nummer

0.1mm Schritte Stückpreis

D L
RL
D-2

(RLtan15°)≥0.2

EN 1.3343 
Äquivalent 
MRSHT

EN 1.4125 
Äquivalent 
MRSST

EN 1.4301 
Äquivalent 
MRSGT

MRSHT
MRSST
MRSGT

2.0~2.9

5.0~20.0

0.5~10

20.1~50.0

50.1~100.0

3.0~3.9

5.0~20.0

20.1~50.0

50.1~100.0

4.0~5.0

5.0~20.0

20.1~50.0

50.1~100.0

Außen-Ø vorgefertigt Außen-Ø Wählbare MWerkstoff HHärte

KRSH KRBSH EN 1.3343 Äquivalent
58HRC~

KRSK KRBSK EN 1.3505 Äquivalent

KRSD KRBSD EN 1.2379 Äquivalent 60HRC~

KRSS KRBSS EN 1.4125 Äquivalent 56HRC~

KRSG KRBSG EN 1.4301 Äquivalent -

QAußen-Ø konfigurierbar (1mm-Schritte)
Teile-nummer L D Stückpreis

Ausführung Toleranz 
frei wählbar Nr. 0.1mm 

Schritte
0.01mm-
Schritte KRBSH KRBSK KRBSD KRBSS KRBSG

KRBSH	(Nr.0.5~5)

KRBSK	(Nr.0.6~5)

KRBSD	(Nr.1.5~5)

KRBSS	(Nr.0.5~5)

KRBSG	(Nr.1.5~5)

M
P
G
H
S

0.5 
5.0~50.0

0.30~0.49 -
- -0.6 0.50~0.59

1 

5.0~100.0

0.60~0.99
1.5 1.00~1.49
2 1.50~1.99

2.5 2.00~2.49
3 2.50~2.99

3.5 3.00~3.49
4 3.50~3.99

4.5 4.00~4.49
5 4.50~4.99

QAußen-Ø vorgefertigt
Teile-nummer L Stückpreis

Ausführung Toleranz 
frei wählbar D 0.1mm 

Schritte KRSH KRSK KRSD KRSS KRSG

KRSH	(D0.3~5)

KRSK	(D0.5~5)

KRSD	(D1~5)

KRSS	(D0.3~5)

KRSG	(D1~5)

M

G

H

0.3 

5.0~50.0

-

- -

0.4 
0.5 
0.6 
0.7 
0.8 
0.9 
1 

1.1 
1.2 

5.0~60.0
1.3 
1.4 5,0~70,0
1.5 5.0~75.0
1.6 

5,0~80,0
1.7 
1.8 

5,0~90,0
1.9 
2 

5.0~100.0
2.5 
3 

5,0~150,0
3.5 
4 

4.5 
5 

2-C

D L

1.6
G

1.625
G

QMaß C
oder mehr oder weniger C

D0.3 D0.59 Entgratung
D0.6 D5 0.1

QL Toleranz für Maß L
oder mehr oder weniger Toleranz

5.0 6.0 ±0.1
6.1 30.0 ±0.2
30.1 120.0 ±0.3
120.1 150.0 ±0.5

D
Toleranz frei wählbar

M P G H S
m6 p6 g6 h7 -

0.30

~

3.00

+0.008
+0.002

+0.012
+0.006

-0.002
-0.008

0
- 0.010 0

- 0.013.01

~

5.00

+0.012
+0.004

+0.020
+0.012

-0.004
-0.012

0
- 0.012


