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Rundschnüre, quadratische Schnüre
Kautschuk, Kautschukschaumstoff

Teilenummer - L

RBWN2
RBKWN15

-
-

250
1M

QKautschuk•Schaumstoffschnüre für verschiedene Anwendungszwecke, beispielsweise zum Abdichten von Zwischenräumen. 

Gewölbte Schnüre, trapezförmig gewölbte Schnüre
Kautschuk, Kautschukschaumstoff

QGeeignet als Dichtung bei Türöffnungen zur Verbesserung der Luftdichtheit oder als Schutz gegen Verziehen.

Teilenummer - L

KMHN8
KMHNS15

-
-

250
10M

Q��Rundschnüre, qua-
dratische Schnüre

Q�� Gewölbte Schnüre, 
 trapezförmig gewölbte Schnüre

D

L

A

L A

Rundseile Vierkantseile

QRundschnüre

Teilenummer 1mm-Schritte L-Auswahl 
(Meter)Ausführung D L

RBWN
(Nitrilkaut-
schuk)

RBWS
(Silikon)

RBWF
(Fluor)

2

20~999

1M

3M

5M

10M

3
4
5
6
7
8
9
10
12
15

QSchnüre, quadratisch

Teilenummer 1mm-Schritte L-Auswahl 
(Meter)Ausführung A L

RBKWN
(Nitrilkaut-
schuk)

RBKWS
(Silikon)

5

20~999

1M

3M

5M

10M

6

8

10

12

15

QRundschnüre (Schaumstoff-Ausführung)

Teilenummer L-Auswahl 
(Meter)Ausführung D

RBWCS
(Chloropren-Schaumstoff)
RBWSS
(Silikon-Schaumstoff)

RBWFS
(Fluor-Schaumstoff)

3

1M

3M

5M

10M

4
5
6
7
8
9

10
12
15

QQuadratische Schnüre (Schaumstoff-Ausführung)

Teilenummer L-Auswahl 
(Meter)Ausführung A

RBKWCS
(Chloropren-Schaumstoff)

RBKWSS
(Silikon-Schaumstoff)

5

1M

3M

5M

10M

6

8

10

12

15

Rundseile Vierkantseile MWerkstoff HHärte Farbe
RBWN RBKWN Nitrilkautschuk (NBR) Shore A66 Schwarz

RBWS RBKWS Silikonkautschuk (SI) Shore A50 Milchweiß

RBWF - Fluorkautschuk (FPM) Shore A69
Schwarz

RBWCS RBKWCS Chloroprenkautschuk-Schaumstoff Asker C20

RBWSS RBKWSS Silikonkautschuk-Schaumstoff Asker C25 Orange

RBWFS - Fluorkautschuk-Schaumstoff Asker C35 Schwarz
QPräzisionsstandards
Toleranzmaß L

L Toleranz

max. 200 ±1.5

201~400 ±2.0

min. 401 ±3.5

rund gewölbt trapezförmig gewölbt MWerkstoff HHärte Farbe

KMHN KYHN Nitrilkautschuk (NBR)

Shore A70

Schwarz

KMHS KYHS Silikonkautschuk (SI) rotbraun

KMHF KYHF Fluorkautschuk (FPM) Schwarz

KMHNS - Chloroprenkautschuk-Schaumstoff Asker C20 Schwarz

KMHSS - Silikonkautschuk-Schaumstoff Asker C25 Orange

Teilenummer 1mm-Schritte L-Auswahl 
(Meter)Ausführung A L

KMHN
(Nitrilkautschuk)

KMHS
(Silikon)

KMHF
(Fluor)

8

20~999

1M

3M

5M

10M

10

12

15

16

QRund gewölbt
Teilenummer L-Auswahl 

(Meter)Ausführung A

KMHNS
(Chloropren-Schaumstoff)

KMHSS
(Silikon-Schaumstoff)

10

1M

3M

5M

10M

15

15A

20

QRund gewölbt (Schaumstoff-Ausführung)

Teilenummer 1mm-Schritte L-Auswahl 
(Meter)Ausführung A L

KYHN
(Nitrilkautschuk)

KYHS
(Silikon)

KYHF
(Fluor)

8

20~999

1M

3M

5M

10M

10

12

16

20

QTrapezförmig gewölbt

QPräzisionsstandards
Toleranzmaß L

L Toleranz

max. 200 ±1.5

201~400 ±2.0

min. 401 ±3.5

H

L

B

R

A

H H

L

B

R

A

H

rund gewölbt trapezförmig gewölbt

(Stückpreis) x (Werkstoffmultiplikator) = Standardausführung Stückpreis

EDer Preis für dieses Produkt entspricht dem Stückpreis lt. Tabelle, multipliziert mit dem Werkstoffmultiplikator.

(Bsp.)
>>

Teilenummer - L
KMHS8 - 20

Teilenummer Toleranz 
Maß A B H R

Stückpreis
L-Auswahl (Meter)

Ausführung A 1M 3M 5M 10M

KMHNS(x1.0) 
Chloropren-Schaumstoff 
KMHSS(x1.5) 
Silikon-Schaumstoff 
(  ) 
Werkstoffmultiplikator

10

±1.0

5 10 5

15 2.5 10 7.5

15A 7.5 15 7.5

20 10 20 10

QRund gewölbt (Schaumstoff)

Teilenummer Toleranz 
Maß A B H R

Stückpreis

L
1mm-Schritte Auswahl (Meter)

Ausführung A 20~100 101~200 201~300 301~600 601~800 801~999 1M 3M 5M 10M

KMHN (x1.0) 
Nitril 
KMHS (x1.5) 
Silikon 
KMHF(E) 
Fluor  
(  ) 
Werkstoffmultiplikator

8

±0.2

4 8 4

10 5 10 5

12 6 12 6

15 7.5 15 7.5

16 8 16 8

QRund gewölbt

EWerkstoffmultiplikator bei Fluorkautschuk KMHF: Bei A=8, 10 oder 12, (Stückpreis x4.0). Bei A=15 oder 16, (Stückpreis x5.0).

Teilenummer Toleranz 
Maß A B H R

Stückpreis

L

1mm-Schritte Auswahl (Meter)

Ausführung A 20~100 101~200 201~300 301~600 601~800 801~999 1M 3M 5M 10M

KYHN (x1.0) 
Nitril 
KYHS (x1.5) 
Silikon 
KYHF (E) 
Fluor 
(  ) 
Werkstoffmultiplikator

8

±0.2

4 8 2.8

10 5 10 2.8

12 6 12 3

16 8 16 4

20 10 20 5

QTrapezförmig gewölbt

EWerkstoffmultiplikator bei Fluorkautschuk KMHF: Bei A=8, 10 oder 12, (Stückpreis x4.0). Bei A=15 oder 16, (Stückpreis x5.0).

(Stückpreis) x (Werkstoffmultiplikator) = Standardausführung Stückpreis

EDer Preis für dieses Produkt entspricht dem Stückpreis lt. Tabelle, multipliziert mit dem Werkstoffmultiplikator.

(Bsp.)
>>

Teilenummer - L
RBWS2 - 250

QSchnüre, quadratisch

Teilenummer Toleranz 
Maß A

Stückpreis
L

1mm-Schritte Auswahl (Meter)
Ausführung A 20~100 101~200 201~300 301~600 601~800 801~999 1M 3M 5M 10M

RBKWN (x1.0)
Nitril

RBKWS (x1.5)
Silikon

(  ) Werkstoffmultiplikator

5
±0.56

8
10 ±0.8
12 ±1.015

QRundschnüre

Teilenummer Toleranz 
Maß D

Stückpreis
L

1mm-Schritte Auswahl (Meter)
Ausführung D 20~100 101~200 201~300 301~600 601~800 801~999 1M 3M 5M 10M

RBWN (x1.0)
Nitril

RBWS (x1.5)
Silikon

RBWF 
Fluor

D2~4:(x3.0)

D5~8:(x5.0)

D9~15:(x7.0)

(  ) Werkstoffmultipli-
kator

2
±0.35

3
4

±0.5

5
6
7
8
9

10 ±0.8
12

±1.0
15

EBei RBWF ist der Werkstoffmultiplikator je nach D-Maßen unterschiedlich.

QRundschnüre (Schaumstoff-Ausführung)

Teilenummer Toleranz 
Maß D

Stückpreis
L-Auswahl (Meter)

Ausführung D 1M 3M 5M 10M
Rundseile

RBWCS (x1.0)
Chloropren-
Schaumstoff

RBWSS (x1.5)
Silikon-Schaumstoff

(  ) 
Werkstoffmultiplikator

3

±1.0

4
5
6
7
8
9

10
±2.012

15
EBei Fluor-Schaumstoffkann zwischen D=5, 6, 8 oder 10 gewählt werden.
EDer Preis für Fluor-Schaumstoff wurde aufgrund der Preislistenintegration geändert.

QQuadratische Schnüre (Schaumstoff), Rundschnüre (Schaumstoff, Fluorkautschuk-Schaumstoff)

Teilenummer Toleranz 
Maß A

Stückpreis
L-Auswahl (Meter)

Ausführung A 1M 3M 5M 10M
RBKWCS (x1.0)
Chloropren-Schaumstoff

RBKWSS (x1.5)
Silikon-Schaumstoff

(  ) Werkstoffmultiplikator

5
±1.06

8
10

±2.012
15

Teilenummer Toleranz 
Maß D

Stückpreis
L-Auswahl (Meter)

Ausführung D 1M 3M 5M 10M
Rundseile

RBWFS
Fluorkautschuk-Schaum-
stoff

5
±1.06

8
10 ±2.0


