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Magnetverschlüsse zur Plattenbefestigung mit seitlichem Kabelanschluss/Dünne Magnetverschlüsse für Aluminiumprofile

Teile-nummer

HMBCE6-6

QMagnetverschlüsse für Aluminiumprofile

Q�Dünne Magnetverschlüsse für 
Aluminiumprofile
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QME6-6 Platte QMGCE1

Teile  M Werkstoff  S Oberflächenbehandlung

Magnetver-
schluss

Gehäuse EN 1.4301 Äquiv. Dunkelbraun lackiert

Magnet Ferrit -

Magnetverschlüsse für Aluminiumprofile

Q�Magnetverschlüsse für 
Aluminiumprofile

Q�Magnetverschlüsse zur Plattenbefestigung 
mit seitlichem Kabelanschluss (Foto: HMGAR)

Teile-nummer
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Standardauswahl

Platte auf 
Türseite

Profil auf Gehäuseseite
20mm, qua-

dratisch
30 

Vierkant
40, 45 qua-

dratisch
20mm, 

quadratisch HMEN5-5 HMEN6-5 HMEN8-5

30 
Vierkant - HMEN6-6 HMEN8-6

40 
Vierkant - - HMEN8-8

Teile-
nummer

Komponente Stück-
preis

Mengen-
RabattMagnetseite Türseite (Profil)

Ausfüh-
rung Nr. Magnet Rückhalte-

kraft N (kgf)
Monta-
geplatte

Zur Magnetbefestigung Für Profilmontage
1~4 Stk. 5~50

Befestigungsschraube Stückz. schraube Stückz. Mutter Stückz. Senkkopfschraube Stückz. Mutter Stückz.

HMEN

5-5

HMEN-T 29.4(3)

MG5-5

Bund-
schraube 

M4-5
2

SCB5-25

2

HNTT5-5

2

M3-6

1

HNTT5-3

1

6-5 MG6-5 SCB5-22 HNTT6-5
8-5 MG8-5 SCB5-15 HNTT8-5
6-6 MG6-6 SCB5-10 HNTT6-5

M3-8 HNTT6-38-6 MG8-6 SCB5-12 HNTT8-5
8-8 MG8-5 SCB5-12 HNTT8-5 M3-10 HNTJ8-3

* Wenn nur Magnete erforderlich sind, 
siehe HMEN-T auf S.1212.

* Wenn nur Magnete erforderlich sind, 
siehe MGCE auf S.1211

* Wenn nur Magnete erforderlich sind, 
siehe MGCBU auf S.1213
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Magnetseite Montageplatte für M5 Montageplatte für M6, M8 Platte auf Türseite

(Kabelanschluss rechts) (Zeichnung: )
(Kabelanschluss links)

Plattendicke 3.2mm Plattendicke 3.2mm  Plattendicke 1.6mm
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Max. Kontaktkapazität
AC250V3A
DC125V0.4A

Wenn sich Magnetgehäuse und Verschlussplatte 
anziehen, leitet die Kombination weiß-rot.
Wenn Magnetgehäuse und Verschlussplatte 
getrennt sind, leitet die Kombination weiß-schwarz.

COM NO NC
weiß Rot Schwarz

HFS6-3030

HMGAL-6

• �Die Kabel führen seitlich heraus. Das ermöglicht eine einfache Befestigung an 
der Profilnut.

• �Das Kabel ragt nicht aus dem Profil heraus, da es nicht gebogen werden muss.

<Vorhandener Artikel> <Neuer Artikel>

Teile-nummer Komponente Stück-
preis

Mengen-
RabattProfilseite Türseite

Ausführung Nr. Magnet Montageplatte Befestigungsschraube Stückz. Mutter Stückz. Befestigungsschraube Stückz. Befestigungsschraube Stückz. Mutter 1 ~ 9 Stk. 10~200

HMGCE
5-5

MGCE1
ME5-5 SCB4-6

2
HNTT5-4

2 SCB3-6 2
HFBCM3-6

2 HNTT5-36-5 ME6-5 SCB4-8 HNTT6-4 HFBCM3-6
6-6 ME6-6 HFBCM3-8 HNTT6-3

Teile  M Werkstoff  S Oberflächenbehandlung

Magnetver-
schluss

Gehäuse Aluminium-legierung Eloxiert

Magnet Ferrit -

Anziehungsplatte EN 1.0330 Äquiv. vernickelt

Teile  M Werkstoff  S Oberflächenbehandlung

Magnetver-
schluss

Gehäuse ABS-Kunststoff -

Magnet Ferrit -

Anziehungsplatte EN 1.0330 Äquiv. Verchromung

Teile-num-
mer

Komponente Stück-
preis

Mengen-
RabattProfilseite Türseite

Ausfüh-
rung

Nr. Magnet L P A t F B P1
Monta-
geplatte

Befestigungs-
schraube

Stückz. Mutter Stückz.
Befestigungs-

schraube
Stückz.

Befestigungs-
schraube

Stückz. Mutter Stückz.
1 ~ 

9 Stk.
10~200

HMBCE 5-5 MGCBU49 49 34 17 6.5 16.5 24 13 MB5-5 SCB4-6
2

HNTT5-4
2

SCB3-6
4

HFBCM3-6
2

HNTT5-3
26-6 MGCBU59 59 44 23.5 6.7 23 34 20 MB6-6 SCB4-8 HNTT6-4 SCB3-6 HFBCM3-8 HNTT6-3

Artikel-bez.  M Werkstoff  S Oberflächenbehandlung
Lenkrolle Polyethylen -
Platte EN 1.0330 Äquiv. Galvanisch verzinkt

Teile-nummer Komponente
Stück-
preis

Mengen
Rabatt

Ausführung Nr.
Rückhal-
tekraft N

(kgf)

Monta-
geplatte

Magnetseite Türseite
Zur Magnetbefestigung Für Profilmontage Platte auf 

Türseite
Befestigungs-

schraube
Hut-

mutterBefestigungsschraube Stückz. schraube Stückz. Nutenstein für Vormontage Stückz. 1~4 Stk. 5~100

(Kabelanschluss recht)

(Kabelanschluss links)
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2 S Platte

M3x8
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M3x10
8 S8 SCB6-15 HNTT8-6


