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Bodensockel für Aluminiumprofile

Teile-nummer

HFTANK6-3030

Teile-nummer

HFLANK6-3060

HFLANK6-3030
HFLANB6-3030

HFLANK8-4040
HFLANB8-4040

HFLANK6-3060
HFLANB6-3060

HFLANK8-4080
HFLANB8-4080
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<Beispiel für Profl mit 1 Nut> <Beispiel für Profil mit 2 Nuten> <Beispiel für Profil mit 1 Nut x 2>
• Errichten Sie 2 Rahmenprofile und verstärken 
Sie die Spitze der Profile mit einem Blech.

HFLANK6-3030

HFS6-3030(S.571)

CBM6-14(S.751)

HNTP6-6(S.623)

HFLANK6-3060

HFS6-3060

HFLANK6-3060

HFS6-3030
HPTSS6(S.615)

•  Kann mit zwei Befestigungsschrauben montiert 
werden, anstatt mit Muttern für Aluminiumprofile.

•  Bei der Errichtung von 2 Profilen mit einem Standfuß müssen 
die Profile mit Blechen verstärkt werden (S.615, 665).

• Kann zum Geraderichten von Schutz-
zauneinheiten verwendet werden.

HFUST(S.852)

HPTSS(S.615, 665)

HHPSN(S.805)

UPCN(S.828)

HSUKJ(S.823)

SQCM(S.846)

HPTSS(S.615, 665)

MSSF(S.211)

Mit 4-Punkt-Anker
HFTANK6-3030
HFTANK8-4040

Mit 2-Punkt-Anker
HFTANM6-3030
HFTANM8-4040

HFTANK6-3060
HFTANK8-4080

HFTANM6-3060
HFTANM8-4080
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 M Werkstoff: EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)   S Oberflächenbehandlung: Chromatiert (III-wertig)

EDa das Innere des Rechteckzylinders tief ist, wurde die Oberflächenbehandlung dünn aufgetragen.

QMit 4-Punkt-Anker
Teile-nummer Passendes Profil (Serie) Masse

(g) A W V
Passende Montageschraube (S.211) Stückpreis Mengen-Rabatt
Stellschraube Stückz. 1~4 Stk. 5~20

HFTANK6 3030 HFS6-3030 1350
150

31 - MSSF6-12 4
3060 HFS6-3030*, HFS6-3060 1650 62 31 MSSF6-12 6

HFTANK8 4040 HFS8-4040 1900
170

41 - MSSF6-16 4
4080 HFS8-4040*, HFS8-4080 2210 82 41 MSSF6-16 6

QMit 2-Punkt-Anker

* Bei der Errichtung von 2 Aluminiumprofilen müssen die Profile mit Blechen verstärkt werden. (Siehe Anwendungsbsp.) 
EPassende Stellschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten. 

Teile-nummer Passendes Profil (Serie) Masse
(g) A W V

Passende Montageschraube (S.211) Stückpreis Mengen-Rabatt
Stellschraube Stückz. 1~4 Stk. 5~20

HFTANM6 3030 HFS6-3030 800
150

31 -
MSSF6-12

4
3060 HFS6-3030*, HFS6-3060 1000 62 31 6

HFTANM8 4040 HFS8-4040 1100
170

41 -
MSSF6-16

4
4080 HFS8-4040*, HFS8-4080 1400 82 41 6

Teile-nummer - (SET)

HFTANK6-3030 - SET

Option Opt.-Nr. Spez. Passender Standfuß

Passendes 
Set mit 

Montage-
schrauben

SET

Stellschrauben und Muttern für die Mon-
tage des Sockels an das Aluminiumprofil 
werden im Satz geliefert.
Bodenverbinder-Bolzen sind nicht im 
Lieferumfang enthalten.

HFTANK6-3030
HFTANK8-4040
HFTANM6-3030
HFTANM8-4040

HFTANK6-3060
HFTANK8-4080
HFTANM6-3060
HFTANM8-4080

EDer Artikel in SET ist nicht RoHS-konform.

Teile-nummer - (SET)

HFLANK6-3030 - SET

Option Opt.-Nr. Spez. Passender Standfuß

Set mit 
passenden 
Schrauben 

und Muttern

SET

Schrauben und Muttern für die Montage des Sockels an den Alumi-
niumrahmen werden im Satz geliefert.
Bodenverbinder-Bolzen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Schraube>CBM
Mutter>HNTP

HFLANK
HFLANB

6-3030
6-3060
8-4040
8-4080

* Bei der Errichtung von 2 Aluminiumprofilen müssen die Profile mit Blechen verstärkt werden. (Siehe Anwendungsbsp.) 
EPassende Schrauben und Muttern sind nicht im Lieferumfang enthalten. 

Teile-nummer Profil (Serie)
Ge-

wicht 
(g)

Schraube, Mutter
HFLANK HFLANB

Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt

schraube Stückz. Mutter Stückz. 1 ~ 9 Stk. 10~50 1 ~ 9 Stk. 10~50
HFLANK6
HFLANB6

3030 HFS6-3030 380
CBM6-14

2
HNTP6-6

2
3060 HFS6-3030*, HFS6-3060 750 4 4

HFLANK8
HFLANB8

4040 HFS8-4040 500
CBM8-18

2
HNTP8-8

2
4080 HFS8-4040*, HFS8-4080 1000 4 4

Ausführung  M Werkstoff  S  Oberflächenbehandlung

HFLANK EN 1.0038 
Äquiv.

Galvanisch verzinkt
HFLANB Schwarz brüniert


