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Tür- / Deckelfeststeller Deckelverriegelungs-Feststeller / Drehtürfeststeller / Federbeaufschlagte 
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M Werkstoff: EN 1.4301 äquiv., gebürstet
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EDie Zeichnung zeigt Öffnen/Schließen mit linker Hand.

QTürfeststeller

ESicherheitshinweise
•  Die oberen und unteren Halterungen können entsprechend der Höhe und dem Winkel von Tür/Deckel positioniert 

werden. Bei geschlossener Klappe muss das Maß L min größer sein, als das kleinste Maß beim Ein-/Ausfahren. 
(Ist L min kleiner, wird das Scharnier oder der Feststeller möglicherweise beschädigt.)

•  Wenn zwei Verriegelungen verwendet werden, könnten sie auf der rechten und linken Seite nicht synchron sein.

Teilenummer

STYF166

Teilenummer

STYTL

• STYC

Anwendungs- Beispiel: STYF129 Anwendungs- Beispiel: STYF166

Auf dem Diagramm wird

die rechte Befestigung dargestellt.
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Auf dem Diagramm ist

die rechte Befestigung dargestellt.
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STYCR
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Teilenummer
A Gewicht 

(g)
Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung rechts und links L 1 ~ 19 Stk. 20~50

STYTM

L (links)   R 
(rechts) 106 53 20

L (links)   R 
(rechts) 134 67 31

QDeckelverriegelung, kompakt
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Anwendungs- Beispiel: STYSP

Teilenummer

STYTMR134

Teilenummer

STYRL150

EDie Zeichnung zeigt Öffnen/Schließen mit linker Hand.

STYTM

20

1.
6

28

2-Ø3.6
Ø5.6 mit Senkung

2-Ø3.3
Ø6mit Senkung

1.6

7.6
A

16

A

8.6

28

13
.6

20

1

L

3 2

Q��Drehtürfeststeller

Anschlag in Betrieb

1

Anschlag geschaltet

2

Anschlag gelöst

3

Q�Federbeaufschlagter 
Türfeststeller
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EDiesen Artikel paarweise verwenden.
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EDie Zeichnung zeigt Öffnen/Schließen mit rechter Hand.
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Die Verriegelungen klicken bei einer Öffnung von 160°, bevor 
Sie durch den Einrastmechanismus fixiert werden.
Der Einrastmechanismus wird durch festen Druck auf die 
Enden der Verriegelungen (z. B. mit den Händen) gelöst.
EDie Verriegelungen haben keinen Arretier- oder Feststellmechanis-
mus.
EDie Zeichnung zeigt Öffnen/Schließen mit linker Hand.

M��Werkstoff: EN 1.4301 äquiv.   Oberflächenbehandlung: Elektropoliert

Teilenummer
(L1) W1 W2 t Gewicht 

(g) Stückpreis
Ausführung rechts und links L

STYR

L(links) 
R(rechts) 150 105 28 23 1.5 75

L(links)
R(rechts) 198 153 28 23 1.5 85

L(links)
R(rechts) 277 231 30 24 2 120

Nr. Artikel-bez. MWerkstoff SOberflächenbehandlung

1 Grundkörper Stahl Verchromt
2 Scheibe Polyamid -
3 Niete Messing Verchromt

EDer Grundkörper und Halterung können an beiden Seiten verwendet werden.

Teilenummer Min. Länge 
L min.

Max. Länge 
L Max.

Masse
(g)

Maximale Haltelast
N {kgf}/Stk. Stückpreis

Ausführung H

STYF
129 133 195 126

147 (15)
166 170 270 148

Teilenummer Masse
(g) Stückpreis

Ausführung rechts und links

STYC
L(links)

125
R(rechts)

Teilenummer Masse
(g) Stückpreis

Ausführung rechts und links

STYT
L(links)

66
R(rechts)

Nr. Artikel-bez. MWerkstoff
1 Grundkörper EN 1.4301 äquiv.

2 Scheibe Polyamid
3 Niete EN 1.4301 äquiv.

Nr. Artikel-bez. MWerkstoff SOberflächenbehandlung

1 Grundkörper EN 1.0330 äquiv. Verchromt
2 Scheibe Polyamid -
3 Niete Messing Verchromt

QMerkmale:
Die Klappe öffnet sich automatisch durch die Wirkung der Feder bis zum 
voreingestellten Öffnungswinkel.
Sie muss nicht von Hand geöffnet werden.

EDas Montagebeispiel zeigt den Abstand vom Drehpunkt des Scharniers.
EBei geschlossener Klappe muss das Maß Lmin größer sein, als das kleinste 

Maß beim Ein-/Ausfahren. (Ist L min kleiner, wird das Scharnier oder der 
Feststeller möglicherweise beschädigt.)

Ausführung Gewicht derKlappe (kg) Winkel dergeöffneten Klappe L max. A Y

STYSP170
(zwei Feststeller, rechts und links)

max. 2.4 90
222

58 235.9
bis 2.6 85 63 240.4

max. 3.0 75 75 251.5

STYSP238
(zwei Feststeller, rechts und links)

bis 2.9 90
335

90 334.5
bis 3.1 85 97 351.4
bis 3.6 75 115 368.1

STYSP269
(zwei Feststeller, rechts und links)

bis 3.1 90
380

103 386.9
bis 3.3 85 111 394.6
bis 3.9 75 131 413.7

EDer Grundkörper und Halterung können an beiden Seiten (rechts und links) verwendet werden.

Teilenummer Max. Länge 
L Max.

Min. Länge 
L min. Hub A Masse

(g)
Reaktionskraft des Feststellers N (kgf)

Stückpreis
Ausführung H L Max L Min

STYSP
170 222 172 50 10 145 31.4 (3.2) 68.6 (7.0)
238 335 250 85 20 185 37.2 (3.8) 83.3 (8.5)
269 380 280 100 19 205 35.3 (3.6) 83.3 (8.5)

Artikel-bez. MWerkstoff Oberflächenbehandlung

Grundkörper EN 1.4301 äquiv. Gebürstet
Kappe Polyamid -


