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Verbindungsstücke für Kunststoffschläuche/arretierbare Kupplungen

Ausführung
 M Werkstoff

Klemme Gehäuse schraube kappen
HOABS (Zur Hälfte rostfreier Stahl) EN 1.4016 Äquivalent EN 1.4016 Äquivalent Stahl (verzinkt) PE
HOASU (Komplett rostfreier Stahl) EN 1.4301 Äquivalent EN 1.4301 Äquivalent EN 1.4301 Äquivalent PE

Schlauchklemmen

Standard HOSBS

T

L

E

Innensechskant
7mm

Werkstoff: EN 1.4301 Äquivalent M 

Teile-nummer

HOSBS13N

Spiralform

Werkstoff: EN 1.4301 Äquivalent M 

HOSSB EL

Mit Sicherheitsdeckel

E

L

T

 M  Werkstoff: EN 1.0330 Äquivalent   S   Oberflächenbehandlung: Chromatiert (III-wertig)

Von Hand anzuziehen HOSBH
L

T E

Ansicht in Pfeilrichtung A

Ansicht in Pfeilrichtung A

Ausführung
 M Werkstoff

Geeigneter Schlauch-
Nippel Innen Gummikappen Unterlegscheibe Mutter Presshülse Gummidichtung Hülse, Ring

TCSM EN 1.4308 Äquivalent - - - EN 1.4308 Äquivalent NBR POM HOTR#, HOTRS#, HOTSG#, HOTG#

Geeignet zur Verbindung von Spiralschläuchen auf S.1327.
 E Schlauchklemmen verhindern ein Ablösen des Schlauchs. Der minimale Anzugsbereich kann zu Spiel führen.

Teile-nummer

HOSBH18

 Q� �Verbindungsstücke für 
Kunststoffschläuche

Teile-nummer
L

Sechskant-/
Achtkant-
Stutzen B

V (F) G R (PT) Geeigneter Schlauch-
Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5 ~ 10 Stk.

TCSM
(Edel-stahl)

9 54.5 30 7 33

-

3/8

HOTR#
HOTRS#
HOTSG#
HOTG#

12 59 32 10 35.5 1/2

15 60 36 12 40 1/2

19 64 41 16.5 45 3/4

25 70 50 22 54 1

 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS. E Gleicher Betriebsdruck wie für verwendbare Schläuche.

Adapter mit Innengewinde Ausführung  M Werkstoff
SNAFA EN 1.4408 Äquivalent

Ausführung  M Werkstoff
SNAHA EN 1.4408 Äquivalent

Ausfüh-
rung

 M Werkstoff
Grundkörper Nocke Ring

SNAMJ EN 1.4408  
Äquivalent JIS-SMS1025 EN 1.4301  

Äquivalent

Ausfüh-
rung

 M Werkstoff
Grundkörper Nocke Ring

SNAFJ EN 1.4408  
Äquivalent JIS-SMS1025 EN 1.4301  

Äquivalent

Rc (PT)

D

B

d

h
H

(Ø3.5)

 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer
R (PT) D d H h B

Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung Nr. 1 ~ 19 Stk. 20~30 Stk.

SNAMA

15A 1/2 32 20 58 26 33
20A 3/4 32 20 58 26 33
25A 1 37 24 70 32 41
40A 11/2 53 36 79 40 57
50A 2 63 46 87 47 68

 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer Rc 
(PT) D d H h B

Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung Nr. 1 ~ 19 Stk. 20~30 Stk.

SNAFA

15A 1/2 32 20 39 26 33
20A 3/4 32 20 39 26 33
25A 1 37 24 49 34 41
40A 11/2 53 36 55 40 57
50A 2 63 46 63 47 69

 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer
R (PT) A B C H h

Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung Nr. 1 ~ 19 Stk. 20~30 Stk.

SNAMJ

15A 1/2 110 52 32 52 32
20A 3/4 110 52 32 52 32
25A 1 125 60 37 59 38
40A 11/2 188 90 54 68 44
50A 2 197 97 63 76 51

 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer Rc 
(PT) A B C H h

Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung Nr. 1 ~ 19 Stk. 20~30 Stk.

SNAFJ

15A 1/2 110 52 32 51 32
20A 3/4 110 52 32 51 32
25A 1 125 60 37 60 38
40A 11/2 188 90 54 69 45
50A 2 197 97 63 77 51

Adapter mit Außengewinde Ausführung  M Werkstoff
SNAMA EN 1.4408 Äquivalent

d
D

h
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B

R (PT)

(Ø3.5)

 Q Arretierbare Kupplungen

Schlauchstutzen Ausfüh-
rung

 M Werkstoff
Grundkörper Nocke Ring

SNAHJ EN 1.4408 Äquivalent JIS-SMS1025 EN 1.4301 Äquivalent

 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer
D d H h I J

Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung Nr. 1 ~ 19 Stk. 20~30 Stk.

SNAHA

20A 32 20 90 37 21 33
25A 37 23 108 48 27 41
40A 53 37 116 53 41 58
50A 63 46 134 60 53 70

Schlauchadapter

Stutzen mit Außengewinde

Stutzen mit Innengewinde

 E� �Arretierbare Kupplungen werden gemäß der US-Norm MIL A-A-59326-1998 (früher 
MIL-C-27487-1992) gefertigt und sind daher kompatibel mit Artikeln anderer Herstel-
ler, die die gleiche Größe haben und gemäß den gleichen Normen gefertigt wurden.

Teile-nummer

TCSM25
SNAMA20A
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Teile-nummer A B C I H h Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung Nr. 1 ~ 19 Stk. 20~30 Stk.

SNAHJ
20A 110 52 32 21 86 32
25A 125 60 37 27 100 38
40A 188 90 54 41 110 46
50A 197 97 63 53 129 51

 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer Schlauch O.D. 
Befestigungs-
bereich (mm)

L T E
Anzugmo-

ment 
(N · m)

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1 ~ 9 Stk. 10~50

HOSBS

9N 9.5~12
19 0.7 9.5 3.5

13N 13~20
16N 16~22

24

0.8 12

4.4
19N 18~25
22N 22~30

5.225N 25~35
28N 30~40
31N 35~50

33

6.138N 40~55
44N 45~60
50N 55~70

6.9

60N 60~80
70N 70~90
83N 85~100
95N 90~120
104N 100~125
127N 130~150
146N 130~160

6.1
149N 150~180
175N 170~200
200N 190~230

 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer Schlauch O.D. 
Befestigungs-
bereich (mm)

L E
Anzugmo-

ment 
(N · m)

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1 ~ 9 Stk. 10~30

HOSSB

30 30~37

30.5 15 5

32 32~42
47 47~57
61 61~71
71 71~81
86 86~96
90 90~110

 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer Schlauch O.D. 
Befestigungs-
bereich (mm)

L T E
Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1 ~ 9 Stk. 10~30

HOSBH

15 15~22

32 0.5

13
18 18~28

12
20 20~34
25 25~40
40 40~55

 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer Schlauch O.D. 
Befestigungsbe-

reich (mm)
L T E Anzugmo-

ment (N · m)

HOABS HOASU
Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1 ~ 9 Stk. 10~30 1 ~ 9 Stk. 10~30

HOABS 
HOASU

8 8~12

21.5 0.7 9 3.5
10 10~15
11 11~17
13 13~20
16 16~22
18 18~25

27 0.8 13

5

22 22~30
25 25~35
27 27~40
30 30~45
35 35~50
40 40~55

645 45~60
55 55~70

 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer

HOABS13

Mutter

Ring

Dichtung

Hülse
Nippel

BL R (PT)

(F
)


