
-13972 -13982

Teilenummer Rohrin-
nen-Ø D

Rohrau-
ßen-Ø M A B L C

Schlüs-
sel-
 H

Gewicht 
(g)

Nutzbare 
Querschnitts-
fläche (mm2)

Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung Nr. 1~49 Stk. (50 Stk.)/Pkg.

SRTG 
BOX-SRTG

4N-0.3 2.5 4
M3x0.5

2.5 12 9.5

7

5.5 0.8 0.9
6N-0.3 4 6 2.5 12 10 5.5 1.3 0.9
4N 2.5 4

M5x0.8
3 13 10 7 1.5 1.7

6N 4 6 3 13 10 7 1.5 3.8
4N-1 2.5 4

R1 / 8
8 19 15 10 1.9 1.7

6N-1 4 6 8 19 15 10 7.5 3.8

Teilenummer Nutzbare Quer-
schnittsfläche (mm2)

Gewicht 
(g)

Stückpreis Mengen-Rabatt

1~49 Stk. 50~100
MNPLN 3.9 1.5
MPLGN - 1.5
MBSGN 12 5.7
MELBN - 5.5
MTEN - 5.5
MUTEN 1.5 6.5

Teilenummer Rohrin-
nen-Ø D

Rohraußen-
Ø (mm) D M A B C L1 L2 L3 P

Schlüs-
sel- 
H

Ge-
wicht 

(g)

Nutzbare 
Querschnitts-
fläche (mm2)

Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung Nr. 1~49 Stk. (50 Stk.)/Pkg.

SRTN
BOX-SRTN

4N 2.5 4
M5x0.8

3 14.5 5 11.5 8.5 7 6.5 7 2.5 2
6N 4 6 3 15 5.5 12 9 7.5 8 8 3.4 3.8
4N-1 2.5 4

R1 / 8
8 20.5 5 16.5 8.5 7 6.5 10 7.9 2

6N-1 4 6 8 21 5.5 17 9 7.5 8 10 8.9 3.8

EBei Auswahl von SRT##N−1 wird der Dichtungskleber am Gewindeteil aufgetragen.
EWählen Sie bei Anschluss an einen Schlauch dieselbe Ziffer wie für den Rohraußen-Ø.

Miniatur-Schnellkupplungen, Anschlüsse

Teilenummer

SRTG4N
BOX-SRTG4N

Miniatur-Kupplungen

Teilenummer
Nenn-Ø A B L

Schlüs-
selweite 

H

Gewinde-
größe M

Nutzbare Quer-
schnittsfläche 

(mm2)

Ge-
wicht 

(g)

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung D 1 ~ 9 Stk. 10~50

MNCN
4

M3 2.5 15.1
12.6 8

M3x0.5 0.9 2.4

M5 3
15.6

M5x0.8 3.8 3.2

1 8 11.6 10 R1 / 8 6.4 6.6

6
M5 3 17 14

10
M5x0.8 3.6 4.5

1 8 17.6 13.6 R1 / 8 6.3 6

Teilenummer
Nenn-Ø A B L

Schlüs-
selweite 

H
P Gewinde-

größe M

Nutzbare Quer-
schnittsfläche 

(mm2)

Ge-
wicht 

(g)

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung D 1 ~ 9 Stk. 10~50

MNCNP
4

M3 2.5 15.1 12.6 1.5 8 M3x0.5 1.8 2.2

M5 3 15.6 12.6 2.5 8 M5x0.8 5.1 3

1 8 15.8 11.8 3 10 R1 / 8 7.4 6.2

6
M5 3 17.5 14.5 2.5 10 M5x0.8 5.2 4.4

1 8 17.9 13.9 4 10 R1 / 8 13 5.6

Teilenummer
Nenn-Ø A B L P E

Schlüs-
selweite 

H

Gewinde-
größe M

Nutzbare 
Querschnitts-
fläche (mm2)

Ge-
wicht 

(g)

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung D 1 ~ 9 Stk. 10~50

MNCNL
4

M3 2.5 14 15.5

8 15.1
8

M3x0.5 1.3 3

M5 3 14 14.5 M5x0.8 2.2 3.4

1 8 16 16 10 R1 / 8 4.8 6.2

6
M5 3 14.5 16.8

10.5 16
8 M5x0.8 3.5 4.1

1 8 17 18.3 10 R1 / 8 8.5 6

Teilenummer
P E F Gewicht (g)

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung D 1 ~ 9 Stk. 10~50

MNCLYL
4 8 13.1 5.6 2.3

6 10.5 15 6.6 3.6

Teilenummer
B P Nutzbare Quer-

schnittsfläche (mm2)
Gewicht 

(g)
Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung D 1 ~ 9 Stk. 10~50

MNUN
4 22.7 8 5.4 2

6 24.4 10.4 11 3.1

Teilenummer
B P E F1 F2

Gewicht 
(g)

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung D 1 ~ 9 Stk. 10~50

MNCLYT
4 13.1 8 13.1 11.2 5.6 3.3

6 15 10.5 14.95 13.2 6.6 5.3

Teilenummer
B P J F Nutzbare Quer-

schnittsfläche (mm2)

Ge-
wicht 

(g)

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung D 1 ~ 9 Stk. 10~50

MNUNY
4 27.6 8 8 12.6 2.3 3.4

6 31 10.5 10.5 14 6.8 5.5

QVerbinder

QKupplungen mit Innensechskant

QKniestücke

QKniestücke

QVerschraubun-
gen

QT-Stücke

QVerschraubungen Y

D

A

B
L

A
L

B

H

M
M

Metrisches Gewinde

MNCN

M Werkstoff: PBT (Polybutylenterephthalat)
    Gewinde: Messing (chemisch vernickelt)

A

M

L
B

Metrisches Gewinde

D

H

BL

A

P

M

MNCNP

M Werkstoff: PBT (Polybutylenterephthalat)
    Gewinde: Messing (chemisch vernickelt)

D

E

L
B

A

P

H
M

A
L

B

M

Metrisches Gewinde

MNCNL

M Werkstoff: PBT (Polybutylenterephthalat)
    Gewinde: Messing (chemisch vernickelt)

E

E

F

F

2-
P

2-D

Ø3.2

MNCLYL

M Werkstoff: PBT (Polybutylenterephthalat)

B

P

2-
D

MNUN

M Werkstoff: PBT (Polybutylenterephthalat)

F1

F2

B

EE

3-D
2-Ø3.2

3-
P

MNCLYT

M Werkstoff: PBT (Polybutylenterephthalat)

B

3-P

3-D

F

J

Ø3.2

MNUNY

M Werkstoff: PBT (Polybutylenterephthalat)

Teilenummer - Nenn-Ø
MNCN4
MNUN6 - M5

Zulässiges Medium Luft

Max. Betriebsdruck 0.5MPa

Betriebsvakuum -100kPa

Betriebstemperaturbereich 0~50°C

Spezifikationen (SRTG)

D X Y

4 9.8 7.8

6 11.8 9.8

X

Y

QAuslöseringform der Miniatur-Schnellkupplungen

Zulässige Flüssigkeit Luft

Betriebstemperaturbereich* 0~60°C

Max. Betriebsdruck 1MPa

Betriebsvakuum -100kPa

Spezifikationen

* Kein Frost

Zulässiges Medium Luft

Max. Betriebsdruck 1MPa

Betriebsvakuum -100kPa

Betriebstemperaturbereich 0~50°C

SRTN, MNPLN, MELBN, MPLGN
 MTEN, MBSGN, MUTEN( )

QWiderhakenkupplungen QSchlauchnippel

QNippel QKniestücke

QStopfen QT-Stücke

M Werkstoff: Messing
S Oberflächenbehandlung: chemisch vernickelt
A Zubehör:  Dichtung: EN 1.4301 Äquiv., NBR

9.
5

30.
5

2-M5

Schlüsselweite 7

MNPLN
 

M Werkstoff: Messing
S Oberflächenbehandlung: chemisch vernickelt
A Zubehör:  Dichtung: EN 1.4301 Äquiv., NBR

6

3
3

1

0.
5

M5

Schlüsselweite 7

MPLGN

M Werkstoff: Messing
S Oberflächenbehandlung: chemisch vernickelt

9.
5

9.
5

13 8
46.5

Ø7.8 2-M5x0.8

MELBN

M Werkstoff: Messing
S Oberflächenbehandlung: chemisch vernickelt

9.
5

9.
5

8
4

Ø7.8

13
6.5

3-M5x0.8

MTEN

Schlüsselweite 7

2-M5
M5

8

8 816 12
.8

3.
2

16
1

MUTEN

M Werkstoff: Messing
S Oberflächenbehandlung: chemisch vernickelt
A Zubehör: Dichtung: Polyacetal

QUniversal-T-StückeQHülsen

M Werkstoff: Messing
S Oberflächenbehandlung: chemisch vernickelt

M5

R1/8

Schlüsselweite 10

8
6

8
12

MBSGN

E� Dichtungskleber 
auf Gewindeteil 
R1/8 auftragen

M Werkstoff: Messing (bei Gewinde M3: Automatenstahl)
S Oberflächenbehandlung: chemisch vernickelt
A Zubehör:  Dichtung: EN 1.4301 Äquiv., NBR (M3, M5)

SRTG#N
BOX-SRTG#N (50 Stk. / Pkg.)

A
LB

C H

MA
L

B

C

D

H

M

D

4N-1
6N-1

4N-0.3   4N
6N-0.3   6N

M Werkstoff: Messing
S Oberflächenbehandlung: chemisch vernickelt
A Zubehör:  Dichtung: EN 1.4301 Äquiv., NBR (nur M5)

SRTN#N
BOX-SRTN#N (50 Stk. / Pkg.)

(A
)

L 1B

L 2

H

M

L3
0.

5 Dichtung

A
L1B

H

M

C

D
P

L2 L3

D
P

C

4N-1
6N-1

4N
6N


