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Kugelventile
Schnellkupplungen

Rückschlagventile

Q �Verbinder, gerade
Handgriff, einseitig

Q �Gerade 
Handgriff, einseitig

Q �Kniestücke 
Handgriff, einseitig

Q �Verbinder, gerade 
Handgriff, zweiseitig

Q �Gerade 
Handgriff, zweiseitig

Q �Kniestücke 
Handgriff, zweiseitig
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Teilenummer B1 B2 C1 C2
Nutzbare Quer-
schnittsfläche 

(mm2)

Gewicht 
(g)

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung D 1 ~ 9 Stk. 10~30

BVUS 4 36.9 20.3 10.9 11 3.4 13
6 40.1 23.1 11.7 11.6 10.3 13

Teilenummer B1 L1 C Nutzbare Quer-
schnittsfläche (mm2)

Gewicht 
(g)

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung D 1 ~ 9 Stk. 10~30

BVCS 4 40.6 36.6 11 3.8 15
6 41 37 11.6 10.5 15

Teilenummer C E1 E2
Nutzbare Quer-

schnittsfläche (mm2)
Masse

(g)
Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung D 1 ~ 9 Stk. 10~30

BVCE 4 10.9 36.8 21.8 4 21
6 11.7 39.6 24.6 8 21

Teilenummer B1 B2 P C E
Nutzbare 

Querschnittsfläche 
(mm2)

Ge-
wicht 

(g)

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung D 1 ~ 9 Stk. 10~30

BVUSB

6 53.9 27 17 17 31.4 10.5 45 
8 55.4 27.7 17 18.2 31.4 20.5 41 

10 65.4 32.7 24 20.7 37.8 41 104 
12 68.6 34.3 24 23.3 37.8 55.5 100 

Teilenummer Nenn-
größe R A B L1 L2 P C E

Schlüs-
selwei-

te H

Nutzbare 
Querschnitts-
fläche (mm2)

Ge-
wicht 

(g)

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung D 1 ~ 9 Stk. 10~30

BVCSB

6
1 1 / 8 8 59 55 28

17 17 31.4 17 12.5
56

2 1 / 4 11 62 55.9 29 59

8
1 1 / 8 8 59.7 55.7 28

17 18.2 31.4 17
22 54

2 1 / 4 11 62.7 56.7 29 23 57

10 2 1 / 4 11 73.7 67.7 35
24 20.7 37.8 24

39.5 131
3 3 / 8 12 74.7 68.4 35.7 41 134

Teilenummer Nenn-
größe R A B L1 L2 P C E1 E2

Schlüs-
selwei-

te H

Nutzbare 
Querschnitts-
fläche (mm2)

Ge-
wicht 

(g)

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung D 1 ~ 9 Stk. 10~30

BVCEB

6
1 1 / 8 8 54.2 50.2 28

17 17 37 27 17 11.5
57

2 1 / 4 11 57.2 51.2 29 60

8
1 1 / 8 8 54.2 50.2 28

17 18.2 37.7 27.7 17
17.5 54

2 1 / 4 11 57.2 51.2 29 18.5 58

10 2 1 / 4 11 68.7 62.7 37.5
24 20.7 44.7 32.7 24

35.5 134
3 3 / 8 12 69.7 63.4 38.2 36 136
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Teilenummer
Nennaus-

wahl
Fluss-

richtung

Gewinde-
größe 

T
A B L P

H 
(Schlüsselflä-

chen)
X Y

Nutzbare 
Querschnitt-

fläche 
(mm2)

Ge-
wicht 

(g)

Stückpreis Mengen-
Rabatt

Ausführung
Rohraußen-

Ø (mm) 
D

1 ~ 9 Stk. 10~30

BVCVP

4

M5 A
B

M5x0.8 3 24.2 21.2 9 8

9.8 7.8

2.6 4.3

1 R1 / 8 8 23.9 19.9 9 10 2.7 7.7

4 - - - 31.5 - 9 - 2.9 3.7

6

1 A
B

R1 / 8 8 30.5 26.5
11

10

11.8 9.8

7.2 9.0

2 R1 / 4 11 27.8 21.8 14 7.3 16.1

6 - - - 34 - 11 - 7.5 5.4

8

1 A
B

R1 / 8 8 35.5 31.5
14 14

- -

7.3 19.3

2 R1 / 4 11 39.5 33.5 14.5 21.7

8 - - - 47.3 - 15 - 15.5 13.0

QRückschlagventile
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(Form Farbring)(Nenngröße 4, 6, 8)(M5)

Durchflussrichtung: B

Durchflussrichtung: A
EIN AUS

AUS EIN

AUS EIN

BVCVP

JIS
Graphiksymbol

* Bei Wasser als zulässigem Fluid ist Folgendes zu beachten.
   1. Betriebsdruck: 0~0.3MPa
   2. Kein Druckstoß (Impulsfluss)
   3. �Einsatz für flexiblen Schlauch (S.1390) mit Rohrleitung verbinden.

Ausführung Griff einseitig Griff beidseitig
Zulässiges Medium Luft Luf, Wasser (*)
Betriebstemperaturbereich 0~60°C (kein Frost)

Betriebstemperaturbereich 0~0.7MPa 0~0.9MPa
Betriebsvakuum -100kPa

QSpezifikatio-
nen

• �Ausführung mit einseitigem Griff hat eine Skala am Hebel und kann 
den Durchfluss regeln.

• Mit der Ausführung mit beidseitigem Griff kann Wasser gefördert 
werden.

QMerkmale:Diagramm Grundaufbau
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Nr. Artikelbezeichnungen Werkstoff
1 Arretierung Rostfreier Stahl
2 Auslösering POM/Polyacetal
3 Leitung Polyurethan oder Nylon
4 Führungsring Messing (chemisch vernickelt)
5 Flexible Hülse NBR, Nitrilkautschuk
6 O-Ringe NBR, Nitrilkautschuk
7 Kugelhahn Teflon Kunststoff

8
Kunststoffge-
häuse

Griff einseitig: PBT/Polybutylenterephthalat
Griff beidseitig: PPS/Polyphenylensulfid

9 Kugel Messing (chemisch vernickelt)
0 Kugelhalter Messing (chemisch vernickelt)
Q Kupplungsgehäuse, Metall Messing (chemisch vernickelt)
W Arretierbolzen Rostfreier Stahl
E Schlüssel Messing (chemisch vernickelt)
R Handgriff POM/Polyacetal
T Flachkopfschraube Stahl
Y Kugelhalter Messing (chemisch vernickelt)

Teilenummer - Nenngröße

BVUS6
BVCSB6 - 2

• �Hält den AUSGANGS-Druck konstant, um 
einen Rückfluss der Luft zu vermeiden.

• �Geeignet zur Befestigung von Vakuum- und 
Niederdruckleitungen.

• Leichte Kunststoffausführung.

Eigenschaften
*�Der Mindestdiefferenzdruck ist 
der Anfangsdruck auf der Sekun-
därseite (OUT), wenn Luft aus der 
freien Strömungsseite strömt.

Zulässiges Medium Luft

Betriebstemperaturbereich 0.1~0.9MPa

Min. Betriebsdruck* 0.01MPa

Betriebstemperaturbereich 0~60°C (kein Frost)

Mindestdifferenzdruck, umgekehrt 0.04MPa

QSpezifikationen

Teilenummer - Nenngröße - Flussrichtung

BVCVP4
BVCVP6

-
-

M5
6

- B

ArtikelbezeichnungenMWerkstoff Oberflächenbehandlung 

Kunststoffgehäuse PBT -

O-Ringe NBR -

Ventilgehäuse POM -

Ventilhalterung POM -

Ventildichtung NBR -

Auslösering POM -

Führungsring Messing Chemisch vernickelt

Feder Rostfreier Stahl

Flexible Hülse NBR -

Metallteil Messing Chemisch vernickelt


