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Vakuumanschlüsse Saugnäpfe

QVakuumanschlüsse QSaugnäpfe

SRK
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SRKNS40
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Teilenummer

SRP30

EMaße in ( ) gelten für SRKNS50.
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 50

Ausführung MWerkstoff SOberflächenbehandlung
Grundkörper Feder Mutter Grundkörper Mutter

SRK
EN AW-2017 

Äquiv. JIS-SWP-A EN 1.0038 
Äquiv. Klar eloxiert

Chromatiert  

(III-wertig)
SRKN
SRKNS

Teilenummer
Hub S L L1

Feder
Passender Teller

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. Federkonstante Max. Last 1~49 Stk. 50~100

SRK

10 5 40 19 0.030kgf

0.55kgf

SRP6~12
SRPF121010 10 45 24 0.025kgf

1015 15 50 29 0.020kgf

20 5 48 20 0.037kgf
SRP15~40

SRPF202010 10 53 25 0.032kgf

2015 15 58 30 0.027kgf
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SRP40

SRPS40(50)

EMaße in ( ) gelten für SRPS50.

Ausführung MWerkstoff Farbe HHärte
SRP SRPF

Silikonkautschuk
Himmelblau Shore A40

SRPS Durchsichtig Shore A50

E��Nicht zusammen mit den Vakuum-Fittings auf S.1445, S.1447, S.1449, S.1451 verwendbar.

Teilenummer Passender Va-
kuumanschluss

Befesti-
gung

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1~49 Stk. 50~100

SRP

6 SRK10
SRK10##

SRKN10
SRKN10##

Mit Schlitz
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SRPS
40 SRKNS40

50 SRKNS50

Teilenummer

SRK10

Teilenummer
Passender Teller

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1~49 Stk. 50~100

SRKNS
40 SRPS40

50 SRPS50

Teilenummer
Hub S L L1

Feder
Passender Teller

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. Federkonstante Max. Last 1~49 Stk. 50~100

SRKN

10 5 35 22 0.030kgf

0.55kgf

SRP6~12
SRPF121010 10 45 27 0.025kgf

1015 15 55 32 0.020kgf

20 5 39 22 0.037kgf
SRP15~40

SRPF202010 10 49 27 0.032kgf

2015 15 59 32 0.027kgf


