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Einstellbares Schlauch-Set Einstellbare Schlauchbauteile/Installationswerkzeuge

Teile-
nummer - Schlauch- 

Farbe -
Anzahl der 

Glieder
n

-
Anschlüsse
Gewinde-

größe
-

Anzahl der 
Glieder

m
-

Anzahl der 
Glieder m
Rechts (R)

-
Anzahl der 
Glieder m
Links (L)

- Düse

(Standard)
(L-Form)

(Anschluss-
stutzen)

HOSVA2
HLVA2

HOSVAW2

- B -
-
-

20
10
5

-
-
-

2
2
2

- 5
- R10 - L7

-
-
-

D1
B1
D1

QSchlauch (blau) Teile-nummer Anzahl 
der 

Glieder

Schlau-
chin-
nen-Ø

D B L1

Stückpreis

Ausfüh-
rung

Nenninnen-
Ø 1~20 Stk.

HJD
2

5

6.3 15.9 14.8 20.3

3 8.5 20.2 17.6 25.2

4 12.7 25.1 21.1 29.8

D

B
L1

HJD

* Die nominale Schlauchgröße ist für Ventile mit Innengewinde nicht verfügbar. Der Schlauch mit Ventil mit Innengewinde ist nur in Blau erhältlich.

Teile-nummer Schlauch-
farbe frei 
wählbar

Anzahl der 
Glieder n 

konfigurierbar

Verbindungsstück Gewindegröße (PT)
Spitzenform 

(Maße finden Sie auf S.1478.)Ausführung Nennin-
nen-Ø 

Für Außengewinde 
(Auswahl)

für Ventil mit Außengewinde/
Ventil mit Innengewinde (fixiert)

 HOSAJ (mit Außengewinde)
 HOSVA (Ventil, Außengewin-
de)
*HOSVAF (Ventil mit Innenge-
winde)

2
Nicht angegeben (Blau)

G (Grau)
B (Schwarz)

0~30

1 (R1/8)
2 (R1/4)

2 (R/Rc1/4)
(Schlauch: Blau) A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, D1, M1, M2
(Schlauch: Grau) A1, A2, A3, D1
(Schlauch: Schwarz) A1, A2, A3, C1, C2, D1

3 Nicht angegeben 
(Blau)

G (Grau)

3 (R3/8)
4 (R1/2) 3 (R/Rc3/8) (Schlauch: Blau) A1, A2, A3, D1

(Schlauch: Grau) A1, A2, A3, D1

4 3 (R3/8)
4 (R1/2) 4 (R/Rc1/2) (Schlauch: Blau) A1, A2, A3, B1, B2, B3, D1

(Schlauch: Grau) A1, A2, A3, D1

QStandardausführung

Teile-nummer Anzahl der 
Glieder n 

konfigurierbar

Verbindungsstück Gewindegröße (PT) Anzahl der 
Glieder, kon-
figurierbar

Spitzenform 
(Maße finden Sie auf S.1478.)Ausführung Nennin-

nen-Ø 
Für Außengewin-

de (Auswahl)
Für Ventil mit Außen-

gewinde (fest)

HLAJ (mit Außengewinde)
HLVA (Ventil, Außengewinde)

2
0~30

1 (R1/8)
2 (R1/4) 2 (R/Rc1/4)

0~20
A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, D1, M1, M2

4 3 (R3/8)
4 (R1/2) 4 (R/Rc1/2) A1, A2, A3,  B1, B2, B3, D1

QSchlauchkörper, L-Form: Blau, Düse: Orange

Nennin-
nen-Ø 

An-
schluss 
Stück-
preis

Verbindungsstück Stückpreis Düse Stückpreis L-Form 
Ausführung/
Aufpreis für 
Ausführung 
mit Verzwei-

gung

Geometrie
AJ

Geometrie
VA

Geometrie
VAF

A1
A2
A3

B1
B2
B3

C1
C2 D1 M1

M2

2
3 - - - - -

4 - -

Beispiel zur Preisberechnung
• Für Standardausführung HOSAJ2-30-1-A1:
(Stückpreis Glied) x (Anzahl der Glieder) + (Stückpreis Verbindungsstück) + (Stückpreis Düse)
• Für L-förmige Ausführung HLVA2-10-2-5-B1:
(Stückpreis Glied) x (Anzahl der Glieder n + Anzahl der Glieder m) + (Stückpreis Verbindungsstück) + 
(Stückpreis Düse) + (Aufpreis für L-förmige Ausführung)
• Für Ausführung mit Verzweigung HOSVAW2-5-2-R10-L7-D1:
(Stückpreis für Glied) x (Anzahl der Glieder + Anzahl der Glieder rechts + Anzahl der Glieder links) + (Stück-
preis Verbindungsstück) + (Preis für Spitzenform für 2 Stk.) + (Aufpreis für Ausführung mit Verzweigung)

Teile-nummer Anzahl der 
Glieder n 

konfigurierbar

Verbindungsstück Gewindegröße (PT) Anzahl der Glieder, 
konfigurierbar Spitzenform 

(Maße finden Sie auf S.1478.)Ausführung Nennin-
nen-Ø 

Für Außengewin-
de (Auswahl)

Für Ventil mit 
Außengewinde (fest) Rechts (R) Links (L)

HOSAJW (mit Außengewinde)
HOSVAW (Ventil, Außengewinde)

2
0~30

1 (R1/8)
2 (R1/4) 2 (R/Rc1/4)

0~20 0~20
A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, D1, M1, M2

4 3 (R3/8)
4 (R1/2) 4 (R/Rc1/2) A1, A2, A3, B1, B2, B3, D1

Qmit Verzweigung, Schlauchkörper: Blau, Düse: Orange

QNur Düse (Orange) HAKD
(Zeichnung für Form A)

D

C1

C

d1
d2 d3

E� Maße finden Sie auf S.1478.

(Foto für Form A)

Teile-nummer Düse Stückpreis 1~20 Stk.
Ausführung Nenninnen-Ø Geometrie Nr. Form A Form B Form C Form D Form M

HAKD

2

A
B
C
D
M

1

2 -

3 - - -

3

1 - - -

2 - - - -

3 - - - -

4
1 - -

2 - - -

3 - - -

Teile-nummer

HOSAJT2

HOSAJT

HOSAJ

E� Der Schlauchkörper ist empfindlich. 
Sehr vorsichtig damit umgehen.

E� Ist für die Installation wie für den Ausbau geeignet.

Teile-nummer
Stückpreis

Ausführung Nr.

HOSAJT
2

3

4

Q� Spezial-Montagewerkzeug für einstellbare Schläuche

Teile-nummer - Verbindungsstück Gewinde-
größe

AAJD2 - 1

Teile-nummer - Anzahl der Glieder

HJD2 - 5

Teile-nummer - Düse

HAKD2 - A1

QNur Verbindungsstück (orange) Teile-nummer Verbin-
dungsstück 
Gewinde-

größe
R (PT)

A L H T

Stückpreis

Ausfüh-
rung

Nennin-
nen-Ø 1~20 Stk.

AAJD

2
1 (R1/8)

23 26.3 14 7
2 (R1/4)

3
3 (R3/8)

27.3 32 19 8
4 (R1/2)

4
3 (R3/8)

28 38.3
18.8

7.5
4 (R1/2) 20.8

Teile-nummer Verbin-
dungsstück 
Gewinde-

größe
R (PT)

A L H W

Stückpreis

Ausfüh-
rung

Nennin-
nen-Ø 1~20 Stk.

AVAD
2 2 (R1/4) 41 41 30 27

3 3 (R3/8) 45 45 34 25

4 4 (R1/2) 48.5 48.5 43 34

Teile-nummer Verbin-
dungsstück 
Gewinde-

größe
R (PT)

A L H W

Stückpreis

Ausfüh-
rung

Nennin-
nen-Ø 1~20 Stk.

AVAFD
2 2 (Rc1/4) 42 45 30 27

4 4 (Rc1/2) 58.2 64 63 34

Teile-nummer AAJL AAJY Stückpreis 1~20 Stk.

Ausführung Nenninnen-Ø L2 L3 L4 L5 AAJY AAJL

AAJL (L-Form)
AAJY (Y-Form)

2 17 12 15.5 9.5

4 23.5 16.5 23.5 19

T

R (PT) A

L

H (Schlüsselflächen)

Qmit Außengewinde   AAJD

R (PT)

W

A
L

H

QVentil, AußengewindeAVAD

A

Rc (PT)

L

H

W
QVentil, InnengewindeAVAFD

L2

L3

L4

L5

QL-Form   AAJL

QY-Form   AAJY

Spitzenform wählbar

Anzahl der Glieder n

C

Länge=Bxn+A+C

BA

Auswahl Verbindungsstück

Spitzenform wählbar

Links (L)

120°

An
zah

l d
er 

Gli
ed

er 
m

Länge=Bxm+L5+C

Spitzenform wählbar

Auswahl Verbindungsstück

Anzahl der Glieder n

Rechts (R)

Länge=Bxn+A+L4

L4A B

L5
B

C

QStandardausführung

Spitzenform wählbar

Anzahl der Glieder n

C

Länge=Bxn+A+C

BA

Auswahl Verbindungsstück

Spitzenform wählbar

Links (L)

120°

An
zah

l d
er 

Gli
ed

er 
m

Länge=Bxm+L5+C

Spitzenform wählbar

Auswahl Verbindungsstück

Anzahl der Glieder n

Rechts (R)

Länge=Bxn+A+L4

L4A B

L5
B

C

QAusführung mit Verzweigung

A B L2

L3
B

C

Länge=Bxn+A+L2

Lä
ng

e=
Bx

m
+

L 3
+

C

Anzahl der Glieder n

Anz
ahl

 de
r G

lied
er m

Auswahl Verbindungsstück

Spitzenform wählbar

S
p

it
ze

nf
o

rm

Maße finden Sie auf S.1478. Maße finden Sie auf S.1478. Maße finden Sie auf S.1478. Maße finden Sie auf S.1478. Maße finden Sie auf S.1478.

d2

F1 4717
.5

d 1

d 4
d2

Rc(PT)

d2

QL-Form
     HOSAJ (mit Außengewinde)
    HOSVA (Ventil, Außengewinde)
    HOSVAF (Ventil, Innengewinde)

    HLAJ (mit Außengewinde)
    HLVA (Ventil, Außengewinde)

     HOSAJW (mit Außengewinde)
    HOSVAW (Ventil mit Außengewinde)

QForm A (A1, A2, A3) QForm B (B1, B2, B3) QForm C (C1, C2) QForm D (D1) QForm M (M1, M2)

A
u

s
w

a
h

l 
V

e
rb

in
d

u
n

g
s
s
tü

c
k

QAußengewinde QVentil, Außengewinde QVentil, Innengewinde QL-Form QY-Form
T

R (PT) A

L

H (Sechkantseiten)

R (PT)

W

A
L

H

A

Rc (PT)

L

H

W
HOSAJ 
(Standard)
HLAJ 
(L-Form)
HOSAJW 
(Ausführung mit 
Verzweigung)

HOSVA 
(Standard)
HLVA (L-Form)
HOSVAW 
(Ausführung mit 
Verzweigung)

HOSVAF 
(Standard)

Maße finden Sie auf 
S.1480.

L4

L5

L2

L3

Maße finden Sie auf 
S.1480.

Maße finden Sie auf 
S.1480.

Maße finden Sie auf 
S.1480.

Maße finden Sie auf 
S.1480.


