El-285

Linearkugellager mit Flansch Standardausfiihrung

(® Distanzringe mit Flansch siehe 55~ S.288

-Doppelte Ausfilhrung/Gegeniiberliegende Senkbohrung-

Price Reduction

() CAD-Daten

lStandardausfiihrung

[RoHS 10|

2 Befestigungsbohrungen

Ausfiihrung AuB K L n
L () Werkstoff [3) Harte | Oberflichenbehandlung| () Werkstoff () Werkstoff i Zubehdr
Gegeniiberiiegende Senkbohnung | LHZRW | LHZSW | LHZCW
LHFRW-N |[LHFSW-N |LHFCW-N Kunststoff (Duracon M90 oder -20~80°C
ohne Dichtung | ohne Dichtung | ohne Dichtung 1.3505/100Cr6 | gleichwertig)
LHFRW |LHFSW |LHFCW Di
Standard- |LHFRWF |LHFSWF | LHFCWF | 350510006 | S8HRC- 14125/X1050Mo17 20-110C | [Werkstoff
ausfiihrung LHFRWR | LHFSWR | LHFCWR LTBC Kunststoff (Duracon M90 oder 20-80°C Nitrilkautschuk
LHFRWM |LHFSWM |LHFCWM ) ; 1.4125/ gleichwertig) (-20~120°C)
Chemisch vernickelt| -
LHFRWMF | LHFSWMF | LHFCWMF X105CrMo17 | 1.4125/X105CrMo17 -20~110°C
SLHFRW | SLHFSW |[SLHFCW | 1.4125/x105CtMo17 S6HRC- oder gleichwertig [y nststff (Duracon M0 oder gleichwertig) | -20~80°C
SLHFRWS [SLHFSWS | SLHFCWS | oder gleichwertig 1.4125/X105CrMo17 -20~120°C
Ausfihrung mit tberli ung  Rundflansch Quadratflansch Kompakflansch
dr=3~13 dr=16~50
4 Befestigungsbohrungen 4 Befestigungsbohrungen 4 Befestigungsbohrungen

L
(PEigenschaften von LTBC siehe S.278 () Keine Dichtung fiir dr=3 und 4, LHFRW-N, LHFSW-N und LHFCW-N. (®) Daten iiber Kugellagerreihen s. $.279
dr D-Toleranz L Loch Radi- |Recht-| Tragzahl i Gewicht(g)
Oberflachenbe- | Oberflachenbe- P - | wink- - Co Ouadrat.] Kom-
Toleranz handlung handlung Toleranz TIDd|t g W | F|A ash;f; ,‘;g,'(‘;t '?]i(sdg':;aN (statisch) | NTERt | fonech | flansen | L2kt
3 7 19 19 13[15] - |13 138 210 0.51 8.7 7 7.7
7] 81 "oort | Coots [ 2 2039|2545 |21 47 16 [ - [14]0.010{0.010[ 176 | 254 | 063 | 11 [ 9 [ 10
5 10 i i 28 [25] 17120 | - [17 263 412 1.38 24 20 21
6 0 12] 0 0 35 |28 5 (35| 6 3.1/ 20 |22 | - [20] 324 529 2.18 31 25 28
8 0,010 15 -0.013 -0.018 45 32 24 [ 25| - |24 431 784 4.31 51 43 | 47
10| ™ 19 55 [ 40 | 29 |30 ] -]29 0.015/0.015 588 1100 7.24 98 78 90
12 21| 0 0 57 | 42 | 6 la5]75(41 3232 -[32]|" . 657 1200 10.9 110 | 90 | 102
13 23 -0.016 -0.021 61| =03 |43] : 33 [34]-133 813 1570 11.6 130 | 108 | 123
16 28 70 48 38 | 37 [22]31 1230 | 2350 19.7 190 | 165 | 182
20 0 32 0 0 80 | 54 | 8 |55] 9 |51 43 | 42 [ 24|36 1400 | 2740 26.8 260 | 225 | 247
25| go12 |40 -0.019 0025 |12 62 i 51 | 50 [32]40]0.020/0.020| 1560 | 3140 434 540 | 500 | 525
30| 45 } i 123 [ 74 ] 10/66] 11 /6.1 60 | 58 [35]49 2490 | 5490 82.8 680 | 590 | 645
35 0 52 0 0 135 82 : "~ | 67 | 64 {3855 2650 | 6270 110 1020 | 930 | 945
40 | 9015 |60 -0.022 0030 191 [ 96 | 13| 9 1481 78 | 75 [ 45|64 ]0.025/0.025| 3430 | 8040 147 1570 | 1380 | 1423
50| 80 i } 192 116 ~ 198192 [56]80 6080 | 15900 397 3600 | 3400 | 3437

(® Fiir Linearkugellager werden gehértete Wellen mit g6-Toleranz empfohlen. 5 S.107~195

-LHFCWR/LHFRW-N/LHFRWR/LHFSWMF/ LHFSW-N/

kgf=Nx0.101972

Mengenrabatt (DAuf einen Cent abgerundet) S.87
E‘ Preis -LHFRW/LHFCW LHFSWR/LHZCE/LHZSW -Andere
Stickz. | 1-19 | 2034 | 3590 | 50-09 (DBelnoch giberen Stlickz. | 1~19 | 20-34 | 35~49 | 50-99  (®Beinoch groberen Stlckeah] 1-19 | 20-04 | 35-49 | 50-99  (®Bel noch groderen
e i Bestellmengen Preis "Rabatt |€Stickpres] 5% | 10% | 16% Bestellmengen
Rabatt [€50ckoes] 5% | 105 | 18% pra it geson. 020 [eShoes] 5% | 10% [ 18k FEEGCES tabat . Pres bitte geson-
Teferzet_| i dert anfragen. Lieferzeft _[sunswoaustinnas] Angebot anfragen. Lieferzeit_| fiihrung_| Angebot dert anfragen.
€ Stiickpreis
dr Rundflansch Quadratflansch Kompaktflansch

LHZRW] LHFRWILHFRWF|

LHFRW-N

CHFRWRILHFRWNLHFRTVFISLHF R SLAFATS| CHZSW] LAFSH-AJLHF SWILHF SWRLAF SWRILHFSW]LFFSVVFISLHF SWISLAFSIS LHZCW[LHFCHAJLHFCW

LHFCWH

THFCWRLHFCWLAFCTVFISLHFCW

SLHFCWS

Teilenummer

LHFCW-N12 (ohne Dichtung)
LHFCWR10

@ beispiel

@ LHFCWR10L (Ausfiihrung L mit Sct
@ LHFCWR10G (Ausfiihrung G mit Schmierstoff)
@ LHFCWR10H (Ausfiihrung H mit Schmierstoff)

Alternative ten verfligbar.
Lieferzeit, Preis und Leistung siehe BE" S.272

Arbeits- | g=—
(6] s

Arbeits-
tage

-Doppelt-

Linearkugellager mit Flansch Kompaktausfiihrung

(e CAD-Daten

Merkmale: Flansch-@ 4 bis 5mm kleiner (MaB H) und AuBen-@ 2mm kleiner (MaB D) als bei der Standardausfiihrung. [llVergleich Standard- und Kompaktausfiihrung 2='S.280

M Kompaktausfiihrung

RokS10)

4 Befestigungsbohrungen

Ausfihrung AuBenzylind Kugelkdfig | | ebs- | pyzubehsr
Q K [@MWerkstoff [DHarte [B0berflachenbehandiung [@Werkstoff [@Werkstoff temperatur

LHRKW LHSKW LHCKW - 1.3505/100Cr6 | Kunststoff (Du- Dichtungen[]

13505/ 58HRC~ racon M0 oder|  -20~80°C Werkstoff
100Cr6 Chemisch 1.4125/X105CRMO17| " gieichwertig) Nitrilkautschuk
LHRKWM LHSKWM LHCKWM vernickelt oder gleichwertig g 9 (-20~120°C)

Rundflansch Quadratflansch Kompaktflansch
dr=6~12 P dr=16

4 Befestigungsbohrungen

2 Befestigungsbohrungen

4 Befestigungsbohrungen

e

|
7
@
- <
3

d1
{ D+6
(® Daten iiber Kugellagerreihen siehe S.280
dr D-Toleranz L e * Tragzahl Zuladssiges Gewicht(g)

e | [ [ [T | T 0 | 7| e i s | se | ement | s [
6 10(. Jon - Bots 35 125 | slas| 6 |31] 3 19 (20| - |19 206 309 2.46 24 20 21
8 13 0 45 2 2 (23] - |2 383 | 555 5.76 38 | 34 | 35
E_Opm [17]- 0013 |- 0018 55|03 35 | 27 | 27| - [27] 0015 | 0015 | 585 | s67 | 1099 79 | 68 | 73
12 19] ¢ 0 57 386 |45|75|41/375 30 |29 - |30 608 | 899 11.85 9% | 82 | 87
16 |26|- 0.016 |- 0021  [70] [ 44 | 36 | 342427 965 | 1431 23.48 154 | 135 | 141

(® Fiir Linearkugellager werden gehértete Wellen mit g6-Toleranz empfohlen. 5E° S.107~195

Mengenrabatt (DAuf einen Cent abgerundet) S.87

* Rechtwinkligkeit von Teil D zur Flanschmontageflache

Preis Stiickzahl 1~19 20~34 | 35~49 (®Bei noch groBeren Bestellmengen Preis
Rabatt € Stiickpreis 5% \ 10% bitte gesondert anfragen.
Lieferzeit |Standardausfiihrung Angebot
€ Stiickpreis
dr Rundflansch Quadratflansch Kompaktflansch
LHRKW LHRKWM LHSKW LHSKWM LHCKW LHCKWM
6
8
10
12
16

Teilenummer

LHRKW12
@ LHRKWA12L (Ausfiihrung L mit Schmierstoff)
@ LHRKW12G (Ausfiihrung G mit Schmierstoff)
@ LHRKW12H (Ausfiihrung H mit Schmierstoff)

Alternative Schmierstoffarten verfiighar.
Lieferzeit, Preis und Leistung siehe &5 S.272

Arbeits- =
: tage BE S.87

. beispiel

Liefer-
zeit

ex Beispiel

Standardausftihrung.

Linearkugellager mit Flansch
Kompaktausfiihrung

kgf=Nx0.101972

Bei beiden Linearkugellagern der Kompaktausfiihrung
ist die Montageplatte 6 bis 10mm kleiner als bei der

s
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