H-629

Blindverbinderteile
-Mittelverbindungsplatten-

lEigenschaften: Nur eine Schraube anzuziehen. Antidrehausfiihrung fiir effizientere Arbeit.

Fiir dieses Teil sind Optionen erforderlich

Option M-Bohrung

—S.656

() CAD-Daten

Il Mittelverbidungsplatten
-Fur Vormontage- mm

(Standardrichtung) ~ (90-Grad-Umkehr)

EMittelverbindungsplatten
-Fir Nachmontage-

-

EMittelstift-Satz
-Mit Drehanschlag-

(=

Teile (pro 1 St.)

ausfiihrung Stiftfiihrung Mittelstift Stellschraube

ausfihrung @Werkstoff ausfithrung [MWerkstoff groBe [MWerkstoff
HMJ 1.4301/ Vormontierte Standardeinbaurichtung 1.4308/
HMJR Standard- |y i1e 4 | Vormontierte Einbau mit 90-Grad-Drehung | o woovite o NO.5:M4x8 1.7220/34CrMo4
HAMJ Nachmontierte Standardeinbaurichtung NO.6:M6x12 (Oberfiachen-
HZJ Dremng 1_4301 / Vormontierte Standardeinbaurichtung 1_430.3/ N(')\‘gigﬂ;gxzo behandlung: briiniert
HAZJ Anschlag | XSCMNi18-10 | Nachmontierte Standardeinbaurichtung | G-X6CrNi18-9

[lstiftfiihrung (Standard)

D

[listiftfiihrung (mit Drehanschlag)

D

wr’

W01

M

lVormontierter Mittelstift, Standardrichtung

di

=

Umkehr

—A3 {O]-
= o |
=i T
[

lVormontierter Mittelstift, 90-Grad-

(Anzugrichtung kann um 90 Grad umgekehrt werden.
Siehe Abbildung unten rechts auf S.630.)

I

)

E

T
Li Lz!

(®Fiir Mittelstifte Nr.8-45
gibt es einen Profilverbindungsabschnitt

{,ﬁf

l

HENachmontierter Mittelstift

mit folgendem Durchmesser (912).
*Fiir 8-45
rd Y
o "
(Ref.)Ecke bei Verwendung dieses Verbinders =
HMJ HMJR HAMJ HZJ HAZJ
Teilenummer Zubehdr T n 0
€ p € p abatt
ausfiihrung Nr. Mittelstift Stiickz. Stiftfiihrung stickz.| Stellschraube [stickz.| 1~99 Stk. 100~ 1~99 Stk. 100~
HMJ 5 | Mittelstift fiir 5 Stiftfiihrung 5 M4x8
HZJ 6 | Mittelstift fiir 6 Stiftfilhrung 6 M6x12
Vormontierte Einfuhren ) 8 | Mittelstift fiir Vormontage 8 Stiftfiihrung 8 M6x16
Ausfihrung mit Standardrichtung 5“5 | wittelsif firr Vormontage 8-45 Stiftfiihrung 8-45 M6x20
HMJR 5 Mittelstift fir Einbau 5 Stiftfiihrung 5 M4x8
Vormontierte Einfiihren 6 Mittelstift fiir Einbau6| 4 | Stiftfiihrung 6 1 M6x12 1
Umgekehrte (90 Grad) 8 Mittelstift fiir Einbau 8 Stiftfilhrung 8 M6x16
Ausfiihrung 8-45 | Vormontierte Mittelstift fiir umgekehrten Einbau 8-45 Stiftfiihrung 8-45 M6x20
HAMJ 5 | Mittelstift fiir 5 Stiftfilhrung 5 M4x8
HAZJ 6 | Mittelstift filr 6 Stiftfiihrung 6 M6x12
Fiir Nachmontage 8 | Mittelstift fiir 8 Stiftfiihrung 8 M6x16
8-45 | Mittelstift fur 845 Stiftfiihrung 8-45 M6x20 T
[lVormontierter Einbaumittelstift (Standardrichtung/90-Grad-Umkehr) o - - e -
Artikelbezeichnung DILIE A B v—— Geeignetes Profil Nr. [Ausnahme] Profil nicht erhaltlich
Mittelstift fiir Vormontage 5 4 1205/35(10 10 5-20201  5-2040 5-2060 5-2080 1y geno, i
- > rebl . 5/ 3. genes HFSR5-2020 kann nicht verwendet werden,
Vormontierte Mittelstift fir umgekehrten Einbau 5 5 5-4040 5-4060 5-4080 da keine Schiiisselbohrung zulassig ist.
Mittelstif_t fir Vqrmon_tagg 6 . 6.6129555/14 | 15 " " "
Vormontierte Mittelstift fiir umgekehrten Einbau 6 | “* . . 6-3030*1  6-3060 6-3090*2  6-30120*2 b Gebogengs HESRG-3030 kann nicht verwendet werden,
i PP Y Y " da keine ch|ﬁ5§elbo!1rung 2uléssig ist.
Vormontirte Mittisi fur umgekohrton Einbaus | | 41 N S 2 Kanncht nLangsriciung vervendet werden, da
9.8 6 117117 6-6060  6-6090 andardbohrung nicht zulassig ist.
Mittelstift fir Vormontage 8-45 42
ierte Mittelstift fiir ten Einbau 8-45 5l Gebogengs HFSR8-4040 kann nicht verwendet werden,
+ " da keine Schliisselbohrung zuldssig ist.
ENachmontierter Mittelstift 8 (840401 B-40B0 840120 B-40160°2 L) kann nicht in Langsrichiung verwendet werden, da
7 A Standardbohrung nicht zuléssig ist.
Artikelbezeichnung DL E AB S s S
S e [1 HFSL8-4545, HFSLF8-4545 und HFSLT8-4545 kénnen
Mittelstift fir Nachmontage 5 646 :2382 gz g } g aufgrund anderer Dicke des Nutprofils nicht verwendet
Mittelstift fiir Nach 6 ! r ! » 1+ " werden. Gebogenes HFSR8-4545 kann nicht verwendet
Mittelstift far Nach 8 1.4 8-45 (845451 8-450011  8-45180°2 werden, da keine Schliisselbohrung zulassig ist.
Ittelstift fur 98226411017 2 Kann nicht in Léngsrichtung verwendet werden, da
Mittelstift fiir Nachmontage 8-45 424 Standardbohrung nicht zulassig ist.
Stiftfiihrung (Standard) Stiftfiihrung (mit Drehanschlag)
Artikelbezeichnung D L L1 E M Artikelbezeichnung D G W L Li | L2 | di M
gtgmglr:rung ) 16-9 12 4 |41 ] 4 Stiftfiihrung 5 6.9 |55 |58 130 5 | 4 |41 4
tiftflihrung 6 0911961 1165 Stiftfiihrung 6 109] 8 | 78 |195] 8 | 6 | 68
Stiftfiihrung 8 198 121 | 75 | gg | 6 — 6
Stiftfihrung 8-45 : 31 : : Stiftfiihrung 8 128 | 9 | 98 |28.0| 11 | 95 | 99

beispiel HMJS

lﬁBestell- Teilenummer

Liefer-
Tk

X

Beispiel

Verbindungsmethode fiir Mittelstift

Schritt

Vorderansicht/Seitenansicht

Standardausfiihrung

Erklarung

(1)-1
oder
— (21

Profil (6]

N

@ i Mittelstift an Profil montieren (A).
\ . (Bei Ausfiihrung fiir Nachmontage kann dieser durch
Drehen von oben in der Nut eingesetzt werden.)

(®Mittelstift fiir Standardausfiihrung und Ausfiihrung
mit Drehanschlag.

A

Profil (B)
= |

Stiftfiihrung in Profil (B) mit M-Bohrung
einfiihren (S.656). Bei Standardausfiihrung
die Bohrung nach oben anpassen.

|
I

Profil (A) zu Profil (B) bewegen und dabei
den Mittelstift in die Durchgangsbohrung der
Stiftfiihrung einsetzen.

Stellschraube an der Seite der Stiftfiihrung
festziehen.

Wenn die Stellschraube gegen eine V-Nut am
Mittelstift angezogen wird, konnen (ok) (A)
und (B) zusammengezogen und verbunden
werden.

o Artikelnummer fiir die im Beispiel gezeigten Teile (Standard-
ausflihrung).

Ausfiihrung fiir
Vormontage

HMJ6

* Einbau in Vormontage mit
90-Grad-Umkehr
HMJR
Anzugrichtung kann um 90
Grad umgekehrt werden.

HFS6-3030-1000

Sechskantschliissel

HFS6-3030-1000-LMH

Lange
(Optional)

Lé&nge(Optional)

e \erbinden von Profilen mit 2 oder mehr Nuten auf jeder Seite.
Stiftfiihrung von beiden Seiten in Bohrung M einfiihren und mit zwei oder mehr
Mittelstiften verbinden und festziehen.

e Bei Profilen mit drei Nuten sind keine Bohrungen in der Mittelnut méglich.
(Bei Profilen mit vier Nutenreihen sind Bohrungen in allen Nuten mdglich.)

Profile mit 2 Nuten konnen mit zwei Mittelstift-Satzen

verbunden werden.

(®Profile mit 3 Nuten kdnnen nur mit zwei AuBennuten
verwendet werden.

EH-630
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