
SERIE PHAP3300
KURZHUBTASTER FÜR DURCHSTECKMONTAGE

Gehäuse 6 x 6 mm

Horizontaler Einbau

Teilenummer Abm. “L” Knopffarbe
PHAP3305 3,15 mm schwarz
PHAP3305A 3,85 mm schwarz
PHAP3305B 8,35 mm schwarz
PHAP3305C 6,85 mm weiß
PHAP3305D 11,85 mm schwarz
PHAP3305E 6,15 mm elfenbein

Horizontaler Einbau von 2 Tastern

Teilenummer Abm. “L” Knopffarbe
PHAP3306 3,15 mm schwarz
PHAP3306A 3,85 mm schwarz
PHAP3306B 8,35 mm schwarz
PHAP3306C 6,85 mm weiß
PHAP3306D 11,85 mm schwarz
PHAP3306E 6,15 mm elfenbein
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Lange Pin-Anschlüsse + Fixierband

Teilenummer Abm. “L”
PHAP3307 4,3 mm
PHAP3307A 5,0 mm 9.
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Pin-Anschlüsse + LED

Teilenummer LED Farbe
PHAP3308 -
PHAP3308R rot
PHAP3308G grün
PHAP3308Y gelb
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5 6

Betätigungskraft : 1,6N ± 0,5N - Hub : 0,25 mm

Betätigungskraft : 1,6N ± 0,5N - Hub : 0,25 mm

Betätigungskraft : 1,6N ± 0,5N - Hub : 0,25 mm
Menge pro Band : 1.000 Stück

Betätigungskraft : 1,6N ± 0,5N - Hub : 0,25 mm
LED : 20mA max. bei 25°C
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