GRUND-
AUSFHRG
L]

SERIEN 600H UND 60QN|'|
HEBELSCHALTER - HOHE STROMSTARKE
Gesamtibersicht

Hebel und Anschliisse

H Metallhebel, Schraubanschlissse

H/2 Metallhebel, Lotosen/Steckanschlisse

NH Isolierter Hebel, Schraubanschlissse

NH/2  Isolierter Hebel, Lotosen/Steckanschlissse
NH/3  Isolierter Hebel, normierte Steckanschliisse

‘ SERIE ‘ Polzahl Elektrische Schalifolgen
3 Einpolig 1 ON OFF
4 Zweipolig 5 MOM ON
5 Dreipolig 6 ON - ON
Vierpolige Type, 7 MOM OFF  MOM
siehe Serie 600. 8 ON OFF MOM
9 ON OFF ON
4 ON ON ON
ON ON MOM A
MOM ON MOM A
A Das Feld "Taststellungen"
darf nicht leer bleiben.
OPTIONEN
Optionen
Nur firr Schalter mit Metallhebel
T Tropenfestes Gehduse
L 16 mm (.629) lange Gewindebuchse
LUXE Verchromte Ausﬁjhrung
TKLUXE Vordere Abdichtung + T und LUXE
G Schwarzmattiert
GK Schwarzmattiert + vordere Abdichtung
G038  Fluoreszierender Punkt auf der
Hebelspitze
BESTELLHINWEISE

MaBangaben : Alle Maf3e in Millimeter und Zoll (Zoll in Klammern)

A Taststellungen

IR ON ON MOM
2R MOM ON MOM

Hebel mit Verriegelung

1V 1 verriegelte Stellung
2V 2 verriegelte Stellungen
3V 3verriegelte Stellungen

ACHTUNG : Nicht alle im Bestellschlissel méglichen Kombinationen sind lieferbar. Die mglichen Kombinationen sind den

nqchfo|genden Seiten zu entnehmen.

Sicherheitsabdeckungen zum Schutz gegen eine zufdllige Betdtigung des Hebels sind bei Serie 600H lieferbar. Siehe Grupe M.

Dichtkappen zum Schutz gegen Staub und Wasser sind bei Serie 600H lieferbar. Siehe Gruppe N.

Montagezubehér : Folgende Teile werden standardméfig mitgeliefert :

- Serie 600H : 1 Sechskantmutter U166 und 1 Randelmutter U411
- Serie 600NH : 1 Sechskantmutter U166 und 1 Réndelmutter U522

Standard- und Sonderzubehér finden Sie in

Verpackungseinheit : 25 Schalter.

Gruppe N.
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SERIEN 600H UND 60QNH
HEBELSCHALTER - HOHE STROMSTARKE
Vorteile und technische Daten

[ Konstruktion
Um die mechanische Festigkeit der Anschliisse zu erhdhen und um zusétzliche
Waérmeentwicklungen an den Ubergangsstellen zu vermeiden, werden Kontakt

und Anschluf3 aus einem Stiick hergestellt.
Die Silberkontakte sind auf die Kontakttréiger elektrisch aufgeschweif3t.

Schaltleistung
Mit diesen Schalterserien werden Motoren bis 1 KW geschaltet sowie

Stromstérken bis 15A 250V~ oder 10A 400V~ im Dauerbetrieb bei hoher

Schalthéufigkeit.

ELEKTRISCHE DATEN

® Max. Schaltleistung : siehe Tabelle unten
e Stromspitze : 30A max. wéhrend 1/2 Sinus, 250V~

e Ubergangswiderstand : 10 mQ max. bei 1A 2V-
* Isolationswiderstand : 1.000 MQ min. bei 500V-

® Spannun
2.000 Vi

g%sfestigkeit :

f. 50 Hz min. zwischen Anschlissen
2.500 Veff. 50 Hz min. zwischen Anschlissen und Masse
e Elekirische Lebensdauer mit Nennstrom: 10.000 Zyklen

Fiir Stromspitzen bis zu 150A, siehe
600SH und 600SNH, Gruppe G.

SCHALT ZUGELASSENE WERTE - ZUR INFORMATION-
TYPEN FOLGEN 600H - 600NH Nur 600NH Max. Schaltleistung mit Widerstandsnennlast
] L:\L/]CSZAHP VDE SEMKO fnur NH/2) Schalifolgen Werte Elek. Lebensdauer
on-ore(i) | A 10(4)A 400V~ | 10(4)A 380V~
125/250V~
i q TNV ON - OFF 15A 250V~ 10.000 Zyklen
In-un . ~ ON - ON 10A 24V-
aweipolig | O Ol 125250y, | TOMIA 400V
Weitere 10A 1/2HP ON OFF ON 15A 250V~ 6.000 Zyklen
(47-8-9) | 125/250V~
ON-OFF (1) | 15A 1/2HP 15A 125V~
Do |EON-ON(6| 125/250V~ Weitere 124250V~ | 10:000 ZyKlen
P9 Weitere | 10A 1/2HP 5A 25V-
(47-8-9) | 125/250V~
MATERIALIEN ALLGEMEINE DATEN
* Gehduse : Polyester UL94-VO * Anzugsdrehmoment : 1,50 Nm max.
o Hebel : * Frontplattenstérke : 4,5 mm (.177) max. zwischen 2 Muttern

- 600H : Messing, vernickelt

- 600NH : Polyamid schwarz
® Buchse : Messing, vernickelt
* Kontakte : Silber/Nickel

Legierung

* Arbeitstemperatur : -20°C bis +55°C
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SERIEN 600H UND 60QNH
HEBELSCHALTER - HOHE STROMSTARKE
Technische Daten - Stellungen und Schaltverbindungen

ZULASSUNGEN

.“‘ @ @ Nur 600NH/2

EN 61058-1 EN 61058-1
Zugelassene Typen : siehe vorige Seite.

Markierung : die zugelassenen Typen sind automatisch markiert.

FRONTPLATTENAUSSCHNITT MONTAGE EMPFEHLUNGEN

Anschlisse

o Steckanschlisse /2 oder /3 : fir Flachsteckhilse
6,3 x0,8 mm.

o Schraubanschlisse :
for Drahte mit 1,5 mm2 oder 2,5 mm2 Querschnitt,
oder fur abisolierte und verzinnte Kabel,
oder fir Kabel mit gecrimpten Enden

nach EN 50027 (DIN 46228)

012.20 012.20 212,50
(:48DIA) (48DIA) (492DIA)

23.50
(137DIA)

1.70
(.066)

510
(20

Erdungsscheibe
Erforderlich, wenn die Tréigerplatte nicht metallisch oder
geerdet ist. Ebenso bei Verwendung von Plastikmuttern.

Sonderzubehér, siehe Gruppe N.

STELLUNGEN UND SCHALTVERBINDUNGEN - SCHALTFOLGE 4 (3 STELLUNGEN)
FUR SERIEN 600 - 600H - 600NH - 3600NF UND 2600 (siehe Serie fir lieferbare Typen)

SCHALTFOLGE 4 SCHALTFOLGE 4-1R SCHALTFOLGE 4-2R
(eine Taststellung) (zwei Taststellungen)
ON ON ON MOM ON ON MOM ON MOM
5-6 5-6 5-4 5-6 5-6 5-4 5-6 5-6 54 A
2-3 2-1 2-1 2-3 2-1 2-1 2-3 2-1 2-1
o @ T o @ T c—® o o @ O o @ O @ ©° | A ® O A ® O A ® o
o @ T c—® o c—® o [ 'y T® A % A | ©O ® A T % A % A
* gemeinsamer Anschluss ° Raststellung A Taststellung
ON ON ON
Durch Verbindung der Anschliisse 2 und 6 bekommt man
einen 3-StuFen-Sc?10|ter. (7? = %
O/(O 3 O3 (O)]
5 O1 5 O—0O1 5 O1
Diese Schaltfolgen sind in zweipoligen Gehdusen verfiigbar. o4 04 O\~O .

I-4
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SERIE 600H

GRUND-
HEBELSCHALTER - HOHE STROMSTARKE - METALLHEBEL GG
Lotosen/Steckanschlisse - Schraubanschlisse
— Nut e 2 und 3 Rast- oder Taststellungen
o L5tosen/ Steckanschlisse 6,35 x 0,8 (.250 x.031)
— oder Schraubanschlisse + Plattichen 600H/2 400
® Ein-, zwei- und dreipolig SromETs
¢ Normierte Steckanschlisse : T AN (RS
auf Anfrage. \ . [CID] ;
6.35x0.80 — 35 0.80
3 2 1 8% . (:25%.031) (:25) (.031)
GRUND-
AUSFUHRUNG — —
Einpolig —
Ml I |
. 2-1 2-3 1400 1750 1050 1500 1100
J L6tosen Schraubanschl. ! R
i 631H/2 631H ON OFF
/ 635H/2 635H MOM ON | %l '

S 636H/2  636H ON - ON _ | 25
~ T 637H/2  637H MOM OFF MOM Eae 4 B8 g ) -
: 638H/2  638H ON  OFF MOM By ; 1
639H/2 639H ON OFF ON 012.0010.75 S tes

(.472DIAX0.75 IS) 8§ :E
. o =) Nut
Zweipolig
1l I |
2-1 2-3 Eois) (o (4 (e ()
5-4 5-6
L6tosen Schraubanschl. — , | ‘
641H/2  64TH ON - OFf =l S —
644H/2 644H* ON ON ON oz DEIE = I ) &g
644H/2-1R  644H-1R* ON ON MOM &z - ~[HL —
644H/2-2R  644H-2R* MOM ON MOM A3 r% = " AV v
645H/2  645H MoM - ON ST cemena | o:T 55
646H/2 646H ON ON L s8] “=
647H/2  647H MOM OFF MOM =
648H/2 648H ON  OFF MOM * Schaltfolge 4 : 1-polig in 2-poligem Gehduse : siehe
649H/2 649H ON OFF ON Technische Daten.
—p Nut
1l Il | s NS 200 1190
2_] 2_3 1.358 ) i S ) B K
54 56 Ce l ( |
8-7 8-9 (@—%
L5t3sen Schraubanschl. L~ R oz
651H/2 651H ON OFF 25 ugf = D =8
655H/2  655H MOM on 7| (&S & & -
656H/2  656H N - ON | [EesE ") —
657H/2 657H MOM OFF MOM (472DIAX075 1S) gz| 28
658H/2  658H ON  OFF MOM s | =T
659H/2 659H ON OFF ON =
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OPTIONEN

SERIE 600H
HEBELSCHALTER - HOHE STROMSTARKE - METALLHEBEL

[ ey

1

Die gewiinschten Optionen in das markierte Feld eintragen (in der angegebenen Reihenfolge).

T Tropenfestes Diallyl Phtalat Gehéuse (-40°C bis +85°C). m
L 16 mm (.629) lange Gewindebuchse.

LUXE Hebel und Abdeckmutter U117, verchromt. L Q

16.00
(.629)

TK LUXE Schalter durch O-Ring und Scheibe im vorderen Bereich gegen Wasser
und Staub geschiitzt. Die Frontplatte ist damit bis 1 bar Druck abgedichtet

und bleibt auch bei Betdtigung des Schalters dicht.
+ Optionen T und LUXE.

G Hebel und Buchse schwarzmattiert - Tropenfeste Ausfihrung (Option T)
inbegriffen.

GK Schalter durch O-Ring und Scheibe im vorderen Bereich geschitzt (wie ® ox
Option TK LUXE) o ORing
+ Option G Dichtungsscheibe

G038  Option G + fluoreszierender Punkt auf der Hebelspitze.
Leuchtet bei ultraviolettem Licht.

0.38

HEBEL MIT VERRIEGELUNG

- Nut

©11.90-32NS
(15/32"32NS)

-1v

©11.90-32NS
(15/32"32NS)

©11.90-32NS
(15/32"32NS)

-2V

1 verriegelte Stellung

2 verriegelte Stellungen 3 verriegelte Stellungen

I-6
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SERIE 6-600H

GRUND-
HEBELSCHALTER - METALLHEBEL —
TECHNISCHE DATEN MATERIALIEN
* Max. Schaltleistung mit Widerstandsnennlast : 6A 250V~ und 125V~ * Gehguse : Melamin/Polyester
¢ Ubergangswiderstand : 10mQ max. bei 1A 2V- (Anfangswert) * Hebel : Messing, vernickelt
* Isolationswiderstand : 1.000 MQ min. bei 500V- * Buchse : Messing, vernickelt
* Spannungsfestigkeit : 2.500 Veff. 50 Hz min. zwischen Anschliissen * Kontakte : Kupfer, versilbert
2.500 Velf. 50 Hz zwischen Anschliissen und Masse
* Elektrische Lebensdauer mit Nennstrom : 10.000 Zyklen
* Anzugsdrehmoment : 1,50 Nm max. . 6-600H/2 6-600H
* Frontplattenstéirke : 4,5 mm (.177) max. zwischen 2 Muttern 03000505
e Arbeitstemperatur : -20°C bis +55°C &0 (118DIAX05015)
* Mitgeliefertes Zubehor : 1 Sechskantmutter U166 und 1 Réindelmutter U411 1»@, — @ \
6.35x0.80 6.35 0.80
%ET (25x.031) (25) (.031)
Einpolig —> Nt
Il Il |
2 3 (485 IR
Lotdsen Schraubanschl. =] !
6631H/2 663IH ON - OFF O: | 25
_ 6-636H/2 6636H ON - ON zele 4 B8 ' ) -
6-639H/2 6-639H  ON OFF ON By ; 1
@12.00x0.75 S| _| o
(472DIAX0.75 IS) 25|28
Zweipolig — Nut
IIl Il I
2-1 2-3 (i) (o (4 (e ()
5-4 5-6
Al [%] B4 I
Lotdsen Schraubanschl. 2 Gl s 767 I ) e
6-641H/2  6-641H ON - OFF &z - 1B -~
6-646H/2 6646H  ON - ON olalimleo w T K
6649H/2 G-64H  ON OFF ON  '—°1 7 g | o:T -
(439 | S8 o=
—p Nut
”l " | 34.50 17.50 11.20 24.00 11.00
2_] 2_3 (1.358) ) (.689) (.44) ) (.949) (.433)
5‘4 5'6 1 4 7 l (
8-7 8-9 [ (@—%
2 5 8 T Sum T 88
Lotosen Schraubanschl. i IR = = 8( ) <8
6-651H/2  6-651H ON - OF 7= " -
6656H/2 6656H ON - ON | =) ) —<
6-659H/2 6-659H  ON OFF ON FERSER ss| =2
L4'702(; (1.3'702(; =

APEM I-7



SERIE 600NH
HEBELSCHALTER - HOHE STROMSTARKE - ISOLIERTER HEBEL

GRUND-
AUSFHRG
I

Lotosen/Steckanschlisse - Schraubanschlisse
— Nut e 2 und 3 Rast- oder Taststellungen
o L5tdsen/Steckanschlisse 6,35 x 0,8 (.250 x.031) oder Schraubansch. + Plattchen
— ® Ein-, zwei und dreipolig
 Normierte Steckanschliisse : auf Anfrage.
A 600NH/2 600NH
@3.00x0.50 SI
_ @3.10 (.118DIAX0.50 IS)
t (.122DIA) @ S
351 N Coononn o E i
Einpolig i
”l ” | 14.00 13.50 11.50 15.00 11.00
2_] 2_3 (.551) (.531)A (.453)‘ (.59) . (.433L
Lotdsen Schraubanschl. =) | l
63INH/2  63INH  ON OFF ! — ! o
635NH/2  635NH  MOM ON sz 24 = g ﬂB ) 28
636NH/2  636NH ON - ON Sz — )( - Ty
637NH/2  637NH MOM OFF MOM =) Il |
638NH/2  638NH ON  OFF MOM ) ag| 8
639NH/2  639NH ON OFF ON §§ -
=) Nut
Il Il I
2-1 2-3 -
5-4 5-6
Lotdsen Schraubanschl.
64INH/2  641NH ON - OFF on
644NH/2  644NH ON ON ON 35
644NH/2-1R 644NH-1R* ON  ON MOM
644NH/2-2R 644NH-2R* MOM ON MOM !
645NH/2 645NH MOM - ON 11.00 012.00x0.75 S 8 ‘?’-E
646NH/2 646NH ON ON (.433) (.472DIAX0.75 1S) ég o™
647NH/2  647NH MOM OFF MOM s
648NH/2  648NH ON  OFF MOM * Schaltfolge 4 : 1-polig in 2-poligem Gehéiuse. Siehe
649NH/2 649NH ON OFF ON Technische Daten.
Dreipolig = Nt
I} Il | 34.50 1350  11.20 24.00 11.00
21 2.3 (1.358) (581)  (44)  (949) |(.433)
5-4 5-6 1 4
8-7 8-9 @% !
- \ Létdsen Schraubanschl. -t — sg
v g 65INH/2  651NH ON OFF 8§ =Y = uaoii ) =8
e ) ay = &l © e )
d‘»f//’;f . 655NH/2  655NH  MOM on | B — ;
- NC€— | ¢5%NH/2 656NH  ON - ON B e ~
' o 657NH/2  657NH MOM OFF MOM 3 s o 2o 5g| 28
658NH/2  658NH ON  OFF MOM (|7 &2
659NH/2  659NH ON OFF ON °2
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SERIE 6-600NH

GRUND-
HEBELSCHALTER ISOLIERTER HEBEL —
TECHNISCHE DATEN MATERIALIEN
* Max. Schaltleistung mit Widerstandsnennlast : 6A 250V~ und 125V~ * Gehguse : Melamin/Polyester
¢ Ubergangswiderstand : 10mQ max. bei 1A 2V- * Hebel : Polyamid, schwarz
* Isolationswiderstand : 1.000 MQ min. bei 500V- * Buchse : Messing, vernickelt
* Spannungsfestigkeit : 2.500 Veff. 50 Hz min. zwischen Anschliissen * Kontakte : Kupfer, versilbert
2.500 Velf. 50 Hz zwischen Anschliissen und Masse
* Elektrische Lebensdauer mit Nennstrom : 10.000 Zyklen
* Anzugsdrehmoment : 1,50 Nm max. 6-600NH/2 6-600NH
* Frontplattenstéirke : 4,5 mm (.177) max. zwischen 2 Muttern Ty
* Arbeitstemperatur : -20°C bis +55°C e (118DIAX05015)
* Mitgeliefertes Zubehdr : 1 Sechskantmutter U166 und 1 Réindelmutter U411 Loy \
r 6.35x0.80
E gT (250031) (62355) (_%55’)

—p Nut

Einpolig

”l " | 14.00 13.50 11.50 15.00 11.00
(.551) (.531)  (.453) (.59) (.433)

2-1 2-3 - AL
| l
Schraubanschl. ! [%j ~ =1

Lotosen . o
6'63]NH/2 6-631NH ON - OFF §§ 24 i'P;\‘i g | —t+—- ﬂ[{ D L
6-636NH/2  6-636NH  ON - ON e — A Y
6-639NH/2 6-639NH  ON  OFF ON =) n
©12.00x0.75 Sl >
(472DIAX0.75 IS) ggw;‘ Eg
= Nut
”l ” | 21.50 13.50 11.50 21 11.00
2_] 2_3 (.846) (.531)  (.452) .A (.846) EGB)
54 56 1
Al %] B4 !
Lotdsen Schraubanschl. Rg | 2 85 [0 [ X ij ) 58
6-64INH/2 6-64INH ON -  OFF &nﬁyg%{ﬂ/
6-646NH/2 6-646NH  ON - ON == - —
6-649NH/2  6-649NH ON OFF ON e 012.00x0.75 S| %ﬁ‘ 2%
(433) (472DIAX0.75 IS) 2; e
Dreipolig — Nt
I} Il | 34.50 1350 1120 24.00 11.00
2_] 2_3 (1.358) - (.531) ) (.44) ) (.949) (.433)
54 5-6 |
_ 8-7 8-9
e B\ Lotosen Schraubanschl. 28 ) ]
4‘»///;;) 6-65INH/2 6-651INH  ON - OFF °= = tf
. ; — = | 6-656NH/2 6-656NH  ON - ON [
' o ‘ 6-659NH/2 6-659NH  ON  OFF ON s 6 |e  Zzoorss

—_—
7.10
(279)

0.80x6.35
(.031x0.25)
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