
        Einsatzbereich:  
        - Geradstecker 623
        - Geradstecker 623, Bus Ø 25

                           Best.-Nr.: E0.179.02

623 Flansch, Ø25
 zweiteilig,klappbar

Hinweise:
Flansch kann optional auf Standardgehäuse geklemmt werden.
In montiertem Zustand wird Schutzart IP 67 erreicht.

Werkstoffe          
Flansch Zinkdruckguß vernickelt
Dichtung                                       FPM
           

Hauptabmessungen 
Flansch

Montagefenster

Ø40
  

Flansch
  

Gehäuse, Schrank
  

Dichtring
  

Ø27,5 H11
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Hinterwandmontage : Ø 4,2
  

Vorderwandmontage : M3
  

INTERCONTEC Produkt GmbH    
Bernriederstraße 15, 94559 Niederwinkling
Tel.: 0049 9962/ 2002-0, Fax: 0049 9962/ 2002-70
E-Mail: info@intercontec.biz
Web: www.intercontec.biz

Copyright by INTERCONTEC Produkt GmbH, Germany.
Alle Rechte im Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung 
vorbehalten. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Alle Angaben dienen nur zur Information. Vor Verwertung der 
angegebenen Informationen und Daten muß sich der Anwender über 
Aktualität und Gültigkeit dieser Ausfertigung rückversichern.
Technische Änderung vorbehalten.
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