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Befestigungsschellen Aluminium 
•	  ALU-p-Clip mit/ohne Chloropren-Schutzprofil

Die Befestigungsschellen sind in unterschiedlichen Materialien und Ausfüh-
rungen erhältlich. 

Neben der Rohrbefestigung (z. B. im Wohnwagenbau) werden  
auch Leitungen oder Bauelemente (z. B. Kondensatoren) mit den 
Alu-Schellen befestigt.
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ALU4 12,7 - 0,80 - 5,2 6,4 11,6 1,6 AL Natur (NA) 211-10040

ALU5 12,7 - 0,80 - 5,2 8,0 12,6 1,6 AL Natur (NA) 211-10050

ALU6 12,7 - 0,80 - 5,2 9,5 13,4 1,6 AL Natur (NA) 211-10060

ALU7 12,7 - 0,80 - 5,2 11,1 14,2 1,6 AL Natur (NA) 211-10070

ALU8 12,7 - 0,80 - 5,2 12,7 15,0 1,6 AL Natur (NA) 211-10080

ALU10 12,7 - 0,80 - 5,2 15,9 16,6 1,6 AL Natur (NA) 211-10100

ALU11 12,7 - 1,30 - 5,2 17,5 19,1 2,8 AL Natur (NA) 211-10110

ALU12 12,7 - 1,30 - 5,2 19,1 19,9 2,8 AL Natur (NA) 211-10120

ALU13 12,7 - 1,30 - 5,2 20,6 20,7 2,8 AL Natur (NA) 211-10130

ALU4C 16,3 12,7 3,70 0,8 5,2 3,2 11,6 1,6 AL, CR Schwarz (BK) 211-15040

ALU5C 16,3 12,7 3,70 0,8 5,2 4,8 12,6 1,6 AL, CR Schwarz (BK) 211-15050

ALU6C 16,3 12,7 3,70 0,8 5,2 6,4 13,4 1,6 AL, CR Schwarz (BK) 211-15060

ALU7C 16,3 12,7 3,70 0,8 5,2 8,0 14,2 1,6 AL, CR Schwarz (BK) 211-15070

ALU8C 16,3 12,7 3,70 0,8 5,2 9,5 15,0 1,6 AL, CR Schwarz (BK) 211-15080

ALU9C 16,3 12,7 3,70 0,8 5,2 11,1 15,8 1,6 AL, CR Schwarz (BK) 211-15090

ALU10C 16,3 12,7 3,70 0,8 5,2 12,7 16,6 1,6 AL, CR Schwarz (BK) 211-15100

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

•	 Einfache Sicherung des Bündelguts
•	 Hochwertige Aluminium-Legierung für hohe Betriebstemperaturen
•	 Chloropren-Schutzprofil für: 

- Schwingungs- und Geräuschdämpfung 
- Vermeidung von Beschädigungen am Bündelgut 
- Elektrische Isolation

Hauptmerkmale

L2

Alu-Befestigungsschelle mit 

Chloropren-Schutzprofil

Alu-Befestigungsschelle

L2

Materialinformationen
siehe Seite 22.
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ALU11C 16,3 12,7 4,50 1,3 5,2 14,3 19,1 2,8 AL, CR Schwarz (BK) 211-15110

ALU12C 16,3 12,7 4,50 1,3 5,2 15,9 19,9 2,8 AL, CR Schwarz (BK) 211-15120

ALU13C 16,3 12,7 4,50 1,3 5,2 17,5 20,7 2,8 AL, CR Schwarz (BK) 211-15130

ALU14C 16,3 12,7 4,50 1,3 5,2 19,1 21,5 2,8 AL, CR Schwarz (BK) 211-15140

ALU15C 16,3 12,7 4,50 1,3 5,2 20,6 22,3 2,8 AL, CR Schwarz (BK) 211-15150

ALU16C 16,3 12,7 4,50 1,3 5,2 22,2 23,1 2,8 AL, CR Schwarz (BK) 211-15160

ALU17C 16,3 12,7 4,50 1,3 5,2 23,8 23,9 2,8 AL, CR Schwarz (BK) 211-15170

ALU18C 16,3 12,7 4,50 1,3 5,2 25,4 24,6 2,8 AL, CR Schwarz (BK) 211-15180

ALU19C 16,3 12,7 4,50 1,3 5,2 27,0 25,5 2,8 AL, CR Schwarz (BK) 211-15190

ALU20C 16,3 12,7 4,50 1,6 5,2 28,6 27,0 3,2 AL, CR Schwarz (BK) 211-15200

ALU22C 16,3 12,7 4,50 1,6 5,2 31,8 28,6 3,2 AL, CR Schwarz (BK) 211-15220

ALU23C 16,3 12,7 4,50 1,6 5,2 33,3 29,4 3,2 AL, CR Schwarz (BK) 211-15230

ALU25C 16,3 12,7 4,50 1,6 5,2 36,5 30,8 3,2 AL, CR Schwarz (BK) 211-15250

ALU26C 16,3 12,7 4,50 1,6 5,2 38,1 31,7 3,2 AL, CR Schwarz (BK) 211-15260

ALU28C 16,3 12,7 4,50 1,6 5,2 41,3 33,3 3,2 AL, CR Schwarz (BK) 211-15280

ALU29C 16,3 12,7 4,50 1,6 5,2 42,9 34,1 3,2 AL, CR Schwarz (BK) 211-15290

ALU30C 16,3 12,7 4,50 1,6 5,2 44,5 34,9 3,2 AL, CR Schwarz (BK) 211-15300

ALU34C 16,3 12,7 4,50 1,6 5,2 50,8 38,1 3,2 AL, CR Schwarz (BK) 211-15340

ALU24C 16,3 12,7 4,50 1,6 5,2 34,9 30,2 3,2 AL, CR Schwarz (BK) 211-15240

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Befestigungsschellen Aluminium 
•	  ALU-p-Clip mit/ohne Chloropren-Schutzprofil

Stand: Mai 2013


