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IP 65
Mit Befestigungsmutter
Zur Kombination mit einem Adapter und Kontaktelementen (Seite 48)
Frontring Kunststoff verchromt - andere Frontringe auf Anfrage (siehe Formular Seite 115)
Frontelemente Ø  30 verwenden dieselben Adapter und Kontaktelemente wie Frontelemente Ø 22 mm (siehe Seite 48 bis 64)
Nach Norm EN-IEC 60947-5-1

PILZTASTER - NICHT BELEUCHTBAR>
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Eigenschaften (Seite 121)

Frontelemente ø 30

>
Ø 40 - RASTEND

Rot T16DD01
Grün T16DD02
Schwarz T16DD03
Gelb T16DD04

Bestell-Nr.Zugentriegelung

T16DD01

Ø 40 - RASTEND

Mit automatischer Verriegelung
Rot T16ED01
Grün T16ED02
Schwarz T16ED03
Gelb T16ED04

Mit manueller Verriegelung
Rot T16FD01
Grün T16FD02
Schwarz T16FD03
Gelb T16FD04

T16ED01

Bestell-Nr.Drehentriegelung

Ø 40 - RASTEND

Lieferung mit 2 Schlüsseln Nr. 455

Rot T16GM01

T16GM01

Bestell-Nr.Schlüsselentriegelung

Ø 70 - RASTEND

Lieferung mit 2 Schlüsseln Nr. 455

Rot T16GP01

T16GP01

Bestell-Nr.Schlüsselentriegelung




