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IP 66
Mit Befestigungsmutter
Zur Kombination mit einem Adapter und Kontaktelementen (Seite 48)
Frontring Kunststoff verchromt - schwarzer Frontring auf Anfrage (siehe Formular Seite 79)
Nach Norm EN-IEC 60947-5-1

DREHSCHALTER - NICHT BELEUCHTBAR>

Bestellnummern in Fettdruck: ab Lager erhältliche Produkte

MIT SCHLÜSSEL

Schlüssel abziehbar in Stellung:
Lieferung mit 2 Schlüsseln Nr. 455

Rastend - 45°
Schwarz 0 L21NA00

Rastend rechts – 45° - tastend links
Schwarz 0 L21NB00

Rastend links – 45° - tastend rechts
Schwarz 0 L21NC00

Tastend - 45°
Schwarz 0 L21ND00

Rastend - 45°
Schwarz 1 - 2 L21NE00

Rastend links – 45° - tastend rechts
Schwarz 1 L21NJ00

Rastend - 90°
Schwarz 1 - 0 - 2 L21NK00

Rastend - 90°
Schwarz 0 L21NL00

Schlüssel Nr. 1424 A und andere (Formular Seite 79)

L21NA00

Bestell-Nr.

Frontelemente ø 22

3 Stellungen

Technische Daten (Seite 94)
Vergleichstabelle (Seite 311)




