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IP 66
Mit Befestigungsmutter
Zur Kombination mit einem Adapter und Kontaktelementen (Seite 48)
Frontring Kunststoff verchromt - schwarzer Frontring auf Anfrage (siehe Formular Seite 79)
Nach Norm EN-IEC 60947-5-1

DRUCKTASTER - BELEUCHTBAR>

Bestellnummern in Fettdruck: ab Lager erhältliche Produkte

Technische Daten (Seite 94)
Vergleichstabelle (Seite 311)

TASTEND - FLACH

Ohne Bezeichnung
Rot L21AH10
Grün L21AH20
Gelb L21AH40
Weiß L21AH50
Blau L21AH60

Mit Bezeichnung nach Kundenwunsch (Seite 70)
Symbolcode an Bestellnummer anhängen

Rot L21AH31
Grün L21AH32
Gelb L21AH34
Weiß L21AH35
Blau L21AH36

Ohne Taste L21AH00
Tasten (siehe Seite 74)

L21AH20

Frontelemente ø 22

TASTEND - SUPER-FLACH

Frontring Metall verchromt
Bohrung ø 30,5 mm
Ohne Bezeichnung

Rot L23AH10
Grün L23AH20
Gelb L23AH40
Weiß L23AH50
Blau L23AH60

Mit Bezeichnung nach Kundenwunsch (Seite 70)
Symbolcode an Bestellnummer anhängen

Rot L23AH31
Grün L23AH32
Gelb L23AH34
Weiß L23AH35
Blau L23AH36

L23AH10

Bestell-Nr.

Bestell-Nr.

L21AH00

Dichtungshaube transparent

Rot L22AP10
Grün L22AP20
Gelb L22AP40
Weiß L22AP50
Blau L22AP60

Bestell-Nr.Für Schutzart IP 67

L22AP40

TASTEND - FLACH




