BACO

Nockenschalter

Eigenschaften (Seite 203)

» UMSCHALTER MIT O-STELLUNG

PR12-16 A (AC21) Fronteinbau mit Zentrallbefestigung 22 mm Bestell-Nr.

Bezeichnung
Kleiner Knebel grau/schwarz
Frontplatte (1 48 Alu

1-polig - 2 Kontakte Np PR12 2201 C8 E N48MD50 NCO01GX80
2-polig - 4 Kontakte PR12 2202 C8 E N48MD50 NC02GX80
3-p0|ig - 6 Kontakte PR12 2203 C8 E N48MD50 NC03GX80
4-polig - 8 Kontakte PR12 2204 C8 E N48MD50 NC04GX80
NC02GX80
Abmessungen
_ 228 P: 51 (1-2 KONTAKTE)
T T 61 (3-4 KONTAKTE)
* < 71 (5-6 KONTAKTE)
SIN (P &i o 81 (7-8 KONTAKTE)
o2,
PR12-16 A (AC21) Fronteinbau mit Zentrallbefestigung 22 mm Bestell-Nr.
Bezeichnung
Knebel Schwarz
Frontring ABS verchromt matt
1-polig - 2 Kontakte Nop 2| PR122201CBE C2IRAO3 NCO1GC113
2-polig - 4 Kontakte PR12 2202 C8 E C21RA03 NC02GC113
3-polig - 6 Kontakte PR12 2203 C8 E C21RA03 NC03GC113
4-polig - 8 Kontakte PR12 2204 C8 E C21RA03 NC04GC113
NC02GC113
Abmessungen
290 P:  51(1-2 KONTAKTE)
e ol fa 61 (3-4 KONTAKTE)
* 0 71 (5-6 KONTAKTE)
S o ol o 81 (7-8 KONTAKTE)
P |26

Bestellnummern in Fettdruck: ab Lager erhaltliche Produkte
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