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Nockenschalter

PR 12 - 16 A (AC21)

Bezeichnung
Schwarzer Knebel
Frontring ABS verchromt matt

1-polig - 1 Kontakt PR12 1101 A4 E C21RA03 NB01AC113
2-polig - 2 Kontakte PR12 1102 A4 E C21RA03 NB02AC113
3-polig - 3 Kontakte PR12 1103 A4 E C21RA03 NB03AC113
4-polig - 4 Kontakte PR12 1104 A4 E C21RA03 NB04AC113

NB03AC113

Bestell-Nr.Einbaumontage ø 22

PR 12 - 16 A (AC21)

Bezeichnung
Kleiner Knebel grau/schwarz
Frontplatte 48 Alu

1-polig - 1 Kontakt PR12 1101 A4 E N48MD50 NB01AX80
2-polig - 2 Kontakte PR12 1102 A4 E N48MD50 NB01AX80
3-polig - 3 Kontakte PR12 1103 A4 E N48MD50 NB03AX80
4-polig - 4 Kontakte PR12 1104 A4 E N48MD50 NB04AX80

1-polig - 1 Kontakt PR12 1101 A8 E N48MD50 NB01EX80
2-polig - 2 Kontakte PR12 1102 A8 E N48MD50 NB02EX80
3-polig - 3 Kontakte PR12 1103 A8 E N48MD50 NB03EX80

NB04AX80

Bestell-Nr.Einbaumontage ø 22 mit Zentralbefestigung 22 mm

Abmessungen
P: 51 (1-2 Kontakte)

61 (3-4 Kontakte)

Abmessungen
P: 51 (1-2 Kontakte)

61 (3-4 Kontakte)
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EIN-/AUS-SCHALTER>
Eigenschaften (Seite 203)

Bestellnummern in Fettdruck: ab Lager erhältliche Produkte




