http://www.escha.net/MDE/de/catalog/productgroups.jsp

Einbaustecker, 8mm snap
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Produktinformationen
Artikelbezeichnung
Artikel-Nr.

Zolltarif-Nr.
Technische Daten

Steckverbinder

Polzahl

Pin-Belegung
Bemessungsspannung
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)
Isolationswiderstand
Umgebungstemperatur
Material Kontakte
Material Kontakttrager
Anschlussart

Normen

Schutzklasse (montiert)
Mechanische Lebensdauer

Verschmutzungsgrad

ESP4SL
8008164
85366990

Stecker, @8mm snap, axial
4

1 BN, 2WH, 3 BU, 4 BK
60V

4A

>10%Q

-30°C...4+90°C

Metall, CuZn, vergoldet
Kunststoff, PA, BK
Létanschluss

IEC 61076-2-104

IP65, IP67, IP68

>100 Steckzyklen
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Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der groBtmaglichen Sorgfalt erarbeitet. Fir Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitat ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt.



