http://www.escha.net/MDE/de/catalog/productgroups.jsp

Anschlussleitung, Automation Line, M12x1
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Produktinformationen
Artikelbezeichnung
Artikel-Nr.

Lange

Zolltarif-Nr.

Step-Datei

Technische Daten
Steckverbinder

Polzahl

Pin-Belegung

Codierung
Bemessungsspannung
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)
Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Umgebungstemperatur
Schaltungslogik
Schaltzustandsanzeige
Betriebsspannungsanzeige
Material Kontakte
Material Kontakttrager
Material Griffkorper
Material Uberwurf
Material Dichtung (Kupplung)
Normen

Schutzklasse (montiert)
Mechanische Lebensdauer
Endenkonfektion

Verschmutzungsgrad

315

ESCHA

AL-WWAK3P2-2/S370
8044219

2m

85444290
AL-WWAK3P2 stp

Kupplung, M12x1, gewinkelt, mit LED
3

1 BN, 3BU, 4 BK

A

30V

4A

>=102Q

<5mQ

-30°C...+90°C

pnp

LED YE

LED GN

Metall, CuSn, vergoldet
Kunststoff, TPU, BK
Kunststoff, TPU, transparent
Metall, CuZn, vernickelt
FPM/FKM

IEC 61076-2-101

IP65, IP67, IP68

>100 Steckzyklen
offenes Kabelende
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Leitung

S370

ESCHA

Flexible, silikon- und halogenfreie Steuerleitung mit hoher mechanischer Festigkeit. Die Leitung ist chemikalien-, hydrolyse- und mikrobenresistent.

Der Schleppketteneinsatz ist bei einem Biegeradius von min. 10xd mdglich.Durch ihre Schwei3funkenbestandigkeit ist die Leitung sehr gut fur den

flexiblen Einsatz im Bereich der Robotertechnik, Werkzeugmaschinen und spanabhebenden Fertigung geeignet. Die Leitungen erfllen die Forde-

rung nach UL und CSA (UL10493/20549; cULus).

AuBendurchmesser Mantel
Material Leitungsmantel
Mantelfarbe
Aderquerschnitt

Material Aderisolierung
Aderfarben

Litzenaufbau

Biegeradius (fest)
Biegeradius (bewegt)
Temperaturbereich (bewegt)
Temperaturbereich (fest)
Temperaturbereich (Schleppkette)
Halogenfrei

Nennspannung Leitung

Besondere Eigenschaften

4,30 mm
PUR

schwarz, ahnlich RAL9005

3 x0,34 mm?
PP

BN, BU, BK

42 x 0,10 mm
5 x @-Leitung
10 x @-Leitung
-30°C...4+90°C
-40°C...4+90°C
-25°C...+60°C
Ja

<300V

flammwidrig, seewasserbestandig, recyclefahig, LABS-frei, RoHs-konform,

sdure- u. laugenbestandig, ozonbestandig, UV-bestandig, hydrolysefest,

schleppkettenfahig, torsionsfahig, schweilfunkenbestandig, halogenfrei,

silikonfrei, 6lbestandig

Stand: 15.12.2015 8044219 Seite: 2

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der groBtmaglichen Sorgfalt erarbeitet. Fir Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitat ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt.



