Lumberg &

passion for connections
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Quicklock-Rundsteckverbinder, IP67

Quicklock-Stecker, IP67, GréRke 12, gerade Ausfihrung, mit
Kunststoffgehduse und Létanschllssen

Approbationen: “pending CE
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Umgebungsbedingungen

L Temperaturbereich -40 °C/+80 °C
|
o
o
o) Werkstoffe
;N
Kontakttrager/Griffkorper PBT, V-0 nach UL94
Kontaktstift CuZn, vergoldet
Verriegelun Zn-Legierung, verchromt
46.5 REF geling grerung
Hutmutter PBT, V-0 nach UL94

Mechanische Daten

Schutzart P67

17.2 REF

AnschlieRbare Leiter Lotanschluss

Kabeldurchmesser 3,0-6,0 mm
So- 72°
T ‘. Elektrische Daten (bei Tu 20 °C)
wu / \@i{g’/‘/ Durchgangswiderstand =10 mQ
I~ == Bemessungsstrom 5 A (2- bis 6-polig)
. 55.0 3 A (7- bis 8-polig)
— Bemessungsspannung 125V
0250 05 BemessungsstoRspannung 1500 V AC
Kriechstrecke =15 mm
Luftstrecke =0,5mm
Isolationswiderstand > 500 MQ

Zugehdrige Produkte

Gegenstlcke
0250 06 0250 07 0250 08 & 0260 0270
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Bestellbezeichnung Polzahl VE (Stiick) MDQ (Stiick)
0250 02 2 15 60
0250 03 3 15 60
0250 04 4 15 60
0250 05 5 15 60
0250 06 6 15 60
0250 07 7 15 60
0250 08 8 15 60
Verpackung:

einzeln in Kunststoffbeuteln, im Karton
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