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D-Sub DIN 41 652 · CECC 75 301-802

 

   9 09 67 009 4704 09 67 009 4715
 15 09 67 015 4704 09 67 015 4715
 25 09 67 025 4704 09 67 025 4715
 37 09 67 037 4704 09 67 037 4715
 50 09 67 050 4704 09 67 050 4715

 

   9 09 67 209 4704 09 67 209 4715
 15 09 67 215 4704 09 67 215 4715
 25 09 67 225 4704 09 67 225 4715
 37 09 67 237 4704 09 67 237 4715
 50 09 67 250 4704 09 67 250 4715

 

   9 09 67 009 5604 09 67 009 5615
 15 09 67 015 5604 09 67 015 5615
 25 09 67 025 5604 09 67 025 5615
 37 09 67 037 5604 09 67 037 5615
 50 09 67 050 5604 09 67 050 5615

 

   9 09 67 209 5604 09 67 209 5615
 15 09 67 215 5604 09 67 215 5615
 25 09 67 225 5604 09 67 225 5615
 37 09 67 237 5604 09 67 237 5615
 50 09 67 250 5604 09 67 250 5615

Anforderungsstufen
Erklärungen siehe Seite 05.04 þ
Andere Anforderungsstufen auf Anfrage

Messerleiste
mit Schirmfiederung 
im Metallschutzkragen

Federleiste
mit Metallschutzkragen

Anforderungsstufe
3

Anforderungsstufe
2

 Kontakt-
Bezeichnung zahlen Bestell-Nummer

  gedrehte Kontakte gedrehte Kontakte

  gestanzte Kontakte gestanzte Kontakte

  gedrehte Kontakte gedrehte Kontakte

  gestanzte Kontakte gestanzte Kontakte

Handlötanschluss

Kontaktzahlen

9--50


