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Produktbeschreibung Product description

Beschreibung Description Prüfbuchse, Durchmesser 4 mm für Leiterplatten 
zum Messen und Prüfen während des Betriebs. 
Zusätzliche Befestigung der Prüfbuchse mit
Zylinderblechschraube BZ 2,2 DIN 7971 an der 
Leiterplatte möglich. Durchgehende Buchse, 4 
mm Durchmesser, Messing verzinnt.

4 mm diameter test socket for measuring and 
testing printed boards during operation. The test 
socket may also be mounted on the printed
board using a BZ 2.2 DIN7971 pan-head, self-
tapping screw. Tin-plated brass through-hole 4 
mm diameter socket.

Typ Type PB 4 PB 4

Gehäusefarbe / Artikel-Nr. Housing color / article-no.

Zeichnung Drawing

Technische Daten Technical data

Kontaktart Type of contact ungefederte Buchse Ø 4mm unsprung socket Ø 4mm

Anschlußart Type of termination löten solder

Bemessungsspannung Rated voltage 30 VAC / 60 VDC 30 VAC / 60 VDC

Messkategorie lt. IEC61010
Measurement cat. acc. to 
IEC61010

CAT I CAT I

Bemessungsstrom 
(Derating Kurve beachten)

Rated current
(consider derating curve)

16 A 16 A

Durchgangswiderstand Contact resistance 5 mOhm 5 mOhm

Gehäusebefestigung Mounting

Werkstoff Material

Kontaktmaterial Contact material Messing brass

Kontaktoberfl ächenmaterial Contact surface material Zinn tin

Gehäusematerial Housing material PC PC

Umgebungsbedingungen Environmental condidions

Temperaturbereich Temperature range -25°C bis +85°C -25°C to +85°C

Brennbarkeitsklassen Infl ammability class

Gehäuse (Grundmaterial) Housing (basic material) UL 94 HB UL 94 HB

Buchsen / sockets

PB 4

973 582-100

973 582-101


