
Push‐Pull Rundsteckverbinder IP67 ‐  In‐Line Kabelstecker und In‐Line Kabelbuchse            Serie SF12 
Lötkontakte  / Inkl. Schutzkappe                                                                                                                                                  

Typ SF1211  3,0 A bis 13,0 A für Litzen 0,785 mm² ‐ 2,0 mm²  (AWG 18‐14)      inkl. Schutzkappe                              

 

                                                     
 

 
 

 

Bezeichnung 
 

Artikeltext 
 

SF1211/P2 I Push-Pull Rundsteckverbinder IP67, 2 pol. In-Line-Kabelstecker, Kabeldurchlass 4,0 - 6,5 mm 

SF1211/P3 I Push-Pull Rundsteckverbinder IP67, 3 pol. In-Line-Kabelstecker, Kabeldurchlass 4,0 - 6,5 mm 

SF1211/P4 I Push-Pull Rundsteckverbinder IP67, 4 pol. In-Line-Kabelstecker, Kabeldurchlass 4,0 - 6,5 mm 

SF1211/P5 II Push-Pull Rundsteckverbinder IP67, 5 pol. In-Line-Kabelstecker, Kabeldurchlass 5,0 - 8,0 mm 

SF1211/P6 II Push-Pull Rundsteckverbinder IP67, 6 pol. In-Line-Kabelstecker, Kabeldurchlass 5,0 - 8,0 mm 

SF1211/P7 II Push-Pull Rundsteckverbinder IP67, 7 pol. In-Line-Kabelstecker, Kabeldurchlass 5,0 - 8,0 mm 

SF1211/P9 II Push-Pull Rundsteckverbinder IP67, 9 pol. In-Line-Kabelstecker, Kabeldurchlass 5,0 - 8,0 mm 

SF1211/S2 I Push-Pull Rundsteckverbinder IP67, 2 pol. In-Line-Kabelbuchse, Kabeldurchlass 4,0 - 6,5 mm 

SF1211/S3 I Push-Pull Rundsteckverbinder IP67, 3 pol. In-Line-Kabelbuchse, Kabeldurchlass 4,0 - 6,5 mm 

SF1211/S4 I Push-Pull Rundsteckverbinder IP67, 4 pol. In-Line-Kabelbuchse, Kabeldurchlass 4,0 - 6,5 mm 

SF1211/S5 II Push-Pull Rundsteckverbinder IP67, 5 pol. In-Line-Kabelbuchse, Kabeldurchlass 5,0 - 8,0 mm 

SF1211/S6 II Push-Pull Rundsteckverbinder IP67, 6 pol. In-Line-Kabelbuchse, Kabeldurchlass 5,0 - 8,0 mm 

SF1211/S7 II Push-Pull Rundsteckverbinder IP67, 7 pol. In-Line-Kabelbuchse, Kabeldurchlass 5,0 - 8,0 mm 

SF1211/S9 II Push-Pull Rundsteckverbinder IP67, 9 pol. In-Line-Kabelbuchse, Kabeldurchlass 5,0 - 8,0 mm 


