SIEMENS

Datenblatt

7PV1518-1AW30

Zeitrelais, elektronisch ansprechverzogert 1 Wechsler, 7
Zeitbereiche 0,05 s...100 h AC/DC 12-240 V

Weitspannung Schraubanschluss
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—

Produkt-Markenname SIRIUS
Produkt-Bezeichnung Zeitrelais
einstellbare Zeit s 0,05 ... 360 000
Verschmutzungsgrad 2
Einbaulage beliebig
Produktfunktion

® an den Relaisausgdngen Umschaltung Nein

verzbgert/unverzogert
Produktbestandteil Halbleiterausgang Nein
Produkterweiterung

® optional Fernbedienung Nein

e erforderlich Fernbedienung Nein
Aufstellungshéhe bei Héhe (iber NN maximal m 2000
Umgebungstemperatur

e wahrend Lagerung °C -40 ... +70

® wahrend Betrieb °C -25 ... +55

e wahrend Transport °C -40 ... +70
relative Luftfeuchte wéhrend Betrieb % 15...85
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=P_NSB0_XX_01373

leitungsgebundene Stoéreinkopplung durch Burst
geman IEC 61000-4-4

leitungsgebundene Stdreinkopplung durch Leiter-
Erde Surge gemaf IEC 61000-4-5

leitungsgebundene Storeinkopplung durch Leiter-
Leiter Surge gemaR IEC 61000-4-5

elektrostatische Entladung gemag IEC 61000-4-2

2 kV Netzanschluss / 1 kV Steueranschluss

2kV

1kV

4 kV Kontaktentladung / 8 kV Luftentladung
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feldgebundene Storeinkopplung geman IEC 61000- 10 V/Im
4-3
StoRspannungsfestigkeit Bemessungswert V 4 000
Verlustleistung [W] gesamt typisch w 2
Referenzkennzeichen gemaR DIN 40719 erweitert K
geman IEC 204-2 gemalR IEC 750
Referenzkennzeichen gemaR DIN EN 61346-2 K
Schaltfunktion
e einschaltwischend Nein
e r{ickfallverzégert Nein
¢ ansprechverzogert/sofort schaltend Nein
e einschaltwischend/sofort schaltend Nein
® ansprechverzdgert Ja
® mit Steuersignal
— ausschaltwischend Nein
— rlickfallverzogert Nein
— ausschaltwischend/sofort schaltend Nein
— rUckfallverzogert/sofort schaltend Nein
— additiv ansprechverzdgert Nein
— ansprechverzogert/rickfallverzégert/sofort Nein
schaltend
— ansprechverzogert/rickfallverzogert Nein
— impulsformend/sofort schaltend Nein
— impulsformend Nein
Spannungsart der Steuerspeisespannung AC/DC
Steuerspeisespannungsfrequenz 1 Hz 50 ... 60
Steuerspeisespannung 1
® bei AC
— bei 50 Hz \Y 12 ... 240
— bei 60 Hz \Y 12 ... 240
® bei DC \Y 12 ... 240
Betriebsstrom der Hilfskontakte
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® bei AC-15

—bei 24V A 3
— bei 250 V A 3
® bei DC-13
—bei 24V A 1
—bei 125V A 0,22
— bei 250 V A 0,1
— maximal A 1
Anzahl der Offner
e verzdgert schaltend 0
® unverzogert schaltend 0
Anzahl der SchlieRer
® verzogert schaltend 0
e unverzogert schaltend 0
Anzahl der Wechsler
e verzdgert schaltend 1
® unverzogert schaltend 0
Ausfiihrung des Sicherungseinsatzes fiir Sicherung gL/gG: 4 A
Kurzschlussschutz des Hilfsschalters erforderlich
Befestigungsart Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm
Breite mm 17,5
Hoéhe mm 90
Tiefe mm 66,7
einzuhaltender Abstand
® bei Reihenmontage
— aufwarts mm 0
— abwarts mm 0
— vorwarts mm 0
— ruckwarts mm 0
— seitwarts mm 0
® zu geerdeten Teilen
— aufwarts mm 0
— abwarts mm 0
— vorwarts mm 0
— riickwaérts mm 0
— seitwarts mm 0
® zu spannungsflihrenden Teilen
— aufwarts mm 0
— abwarts mm 0
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— vorwarts mm
— ruckwarts mm

— seitwarts mm 0

Anschlisse/Klemmen
Ausfilhrung des elektrischen Anschlusses

o fiir Hilfs- und Steuerstromkreis Schraubanschluss

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung Konformitatser- Prifbescheini-  sonstiges
klarung gungen
Typprifbescheini- Bestatigungen
c € gung/Werkszeugnis
cccC uL EG-Konf.
Sicherheitsrelevante KenngréRen
Kategorie gemaR EN 954-1 keine
Beriihrungsschutz gegen elektrischen Schlag fingersicher

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschiren,...)
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlifb=7PV1518-1AW30

CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mifb=7PV1518-1AW30

Service&Support (Handblicher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/7PV1518-1AW30

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-MaRzeichnungen, 3D-Modelle, Gerateschaltpldne, EPLAN Makros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7PV1518-1AW30&lang=de
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/7PV1518-1AW30/Certificate?ct=439&ci=458&cao=548
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/7PV1518-1AW30/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/7PV1518-1AW30/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/7PV1518-1AW30/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/7PV1518-1AW30/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/7PV1518-1AW30/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=7PV1518-1AW30
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=7PV1518-1AW30
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/7PV1518-1AW30
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7PV1518-1AW30&lang=de

| |
| ) |
| |
‘ 17,5 25 ‘
| Bwe |
‘ _ o ] ‘
- @ }
| slelg | & |
x e x
\ 2e E = \
| — o |
| |
\ Al dmansions re mmiimeters () \
| C1© |
| |
o _
7PV1518-1AW30 Anderungen vorbehalten

Seite 5/6 05.07.2018 © Copyright Siemens


https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_02638

letzte Anderung: 29.06.2018 @
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_01796
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