SIEMENS

Datenblatt 3UF7101-1AA00-0

Stromerfassungsmodul, Einstellstrom 2,4...25 A, Baubreite 45 mm,
Durchsteckwandler

Abbidung dhnlich

Produkt-Markenname SIRIUS
Produkt-Bezeichnung Stromerfassungsmodul
Produktfunktion

® Strommessung Ja

® Spannungsmessung Nein

® Wirkleistungsmessung Nein

® Energiemessung Nein

® Frequenzmessung Nein
Produktbestandteil

e Eingang fiir Thermistoranschluss Nein
Isolationsspannung

e bei Verschmutzungsgrad 3 Bemessungswert 690 V
Stospannungsfestigkeit Bemessungswert 6 000 V
Schutzart IP IP20
Schockfestigkeit

® gemal IEC 60068-2-27 159/ 11 ms
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Schwingfestigkeit 1-6 Hz / 15 mm, 6-500 Hz / 2 g

Elektromagnetische Vertraglichkeit

EMV-Stéraussendung

® gemaly IEC 60947-1 Klasse A
EMV-Storfestigkeit gemaR IEC 60947-1 entspricht Scharfegrad 3
leitungsgebundene Stéreinkopplung

e durch Burst gemaR IEC 61000-4-4 2 kV

e durch Leiter-Erde Surge gemaR IEC 61000-4-5 ~ 2kV

® durch Leiter-Leiter Surge geman IEC 61000-4- 1kV

5
feldgebundene Storeinkopplung geman IEC 61000- 10 V/m
4-3

Eingange/ Ausgénge
Anzahl der Ausgange als kontaktbehaftetes 0
Schaltelement

Schutz-/ Uberwachungsfunktion

Produktfunktion
e cos phi Uberwachung Nein
® Spannungserfassung Nein
Produktfunktion
® Stromerfassung Ja
o Uberlastschutz Ja

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Einbaulage beliebig
Befestigungsart Schraub- und Schnappbefestigung
Hoéhe 84 mm
Breite 45 mm
Tiefe 45 mm
einzuhaltender Abstand
® oben 30 mm
® unten 30 mm
® links 0 mm
® rechts 0 mm

Anschlisse/Klemmen
Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses

e fir Hauptstromkreis Durchsteckwandler

Umgebungsbedingungen
Aufstellungshéhe bei Hohe liber NN

® 1 maximal 2 000 m
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® 2 maximal 3 000 m; bei 50°C, keine sichere Trennung

® 3 maximal 4 000 m; bei 40°C, keine sichere Trennung
Umgebungstemperatur

® wahrend Betrieb -25 ... +60 °C

e wahrend Lagerung -40 ... +80 °C

e wahrend Transport -40 ... +80 °C
Umweltkategorie

e wahrend Betrieb gemaf IEC 60721 3K6 (keine Eisbildung, keine Betauung, relative Luftfeuchtigkeit 10

... 95%), 3C3 (kein Salznebel), 3S2 (Sand darf nicht in die Gerate
gelangen), 3M6

e wihrend Lagerung gemaR IEC 60721 1K6 (keine Betauung, relative Luftfeuchtigkeit 10 ... 95%), 1C2
(kein Salznebel), 1S2 (Sand darf nicht in die Gerate gelangen),
1M4

® wahrend Transport gemaR IEC 60721 2K2, 2C1, 281, 2M2

relative Luftfeuchte
e wahrend Betrieb 5..95%

Kurzschluss-Schutz
Produktfunktion Kurzschluss-Schutz Nein

Sicherheitsrelevante KenngréRRen
Sicherheits-Integritétslevel (SIL) gema IEC 61508 1

Hauptstromkreis

Polzahl fiir Hauptstromkreis 3
einstellbarer Ansprechwert Strom des 24 ...25A
stromabhéngigen Uberlastausl6sers
Betriebsspannung
® bei AC

— bei 50 Hz Bemessungswert 110 ... 690 V

— bei 60 Hz Bemessungswert 110 ...690 V
Betriebsfrequenz Bemessungswert 50 ... 60 Hz

Steuerstromkreis/ Ansteuerung
Spannungsart AC

Spannungsart der Steuerspeisespannung AC

Approbationen/Zertifikate
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Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschdren,...)
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3UF7101-1AA00-0

CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3UF7101-1AA00-0

Service&Support (Handblicher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3UF7101-1AA00-0

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-MaRzeichnungen, 3D-Modelle, Gerateschaltpldne, EPLAN Makros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF7101-1AA00-0&lang=de
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7101-1AA00-0/Certificate?ct=439&ci=458&cao=548
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7101-1AA00-0/Certificate?ct=439&ci=460&cao=549
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7101-1AA00-0/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7101-1AA00-0/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7101-1AA00-0/Certificate?ct=440&ci=461&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7101-1AA00-0/Certificate?ct=441&ci=465&cao=554
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7101-1AA00-0/Certificate?ct=441&ci=484&cao=569
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7101-1AA00-0/Certificate?ct=441&ci=484&cao=569
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7101-1AA00-0/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7101-1AA00-0/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7101-1AA00-0/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7101-1AA00-0/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7101-1AA00-0/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7101-1AA00-0/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7101-1AA00-0/Certificate?ct=446&ci=449&cao=538
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7101-1AA00-0/Certificate?ct=446&ci=480&cao=566
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7101-1AA00-0/Certificate?ct=446&ci=491&cao=577
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7101-1AA00-0/Certificate?ct=446&ci=&cao=
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7101-1AA00-0/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7101-1AA00-0/Certificate?ct=447&ci=488&cao=573
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7101-1AA00-0/Certificate?ct=447&ci=533&cao=573
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7101-1AA00-0/Certificate?ct=447&ci=533&cao=573
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7101-1AA00-0/Certificate?ct=447&ci=532&cao=573
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3UF7101-1AA00-0/Certificate?ct=447&ci=532&cao=573
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3UF7101-1AA00-0
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3UF7101-1AA00-0
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3UF7101-1AA00-0
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF7101-1AA00-0&lang=de

| |
| |
! 44,8 453 !
AIE
| 20 |
| 3l # |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
L i
3UF7101-1AAQ0-0 Anderungen vorbehalten

Seite 5/6 18.07.2018 © Copyright Siemens


https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_NSA0_XX_90003

B | i
i J . : Sys
| Logic O-(—
| SIMOCODE PRO
T T2 T3
letzte Anderung: 11.07.2018 &
3UF7101-1AAQ0-0 Anderungen vorbehalten

Seite 6/6 18.07.2018 © Copyright Siemens


https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_03931

	Online Produktinformation anzeigen: 


