SIEMENS

Datenblatt 3VA2125-6KP46-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermégenklasse H
Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, In=25A
Uberlastschutz Ir=10A...25A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In,
li=1,5..12x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%)
Klemmenanschluss

HEMENg

Produkt-Markenname SENTRON
Produkt-Bezeichnung Kompaktleistungsschalter
Ausfiihrung des Produkts Anlagenschutz
Ausfiihrung des Uberstromauslésers ETU850
Schutzfunktion des Uberstromauslésers LSI

Polzahl 4
Bemessungsisolationsspannung Ui 800 V
Maximale Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 690 V

50/60 Hz

Verlustwirkleistung / bei Bemessungsstrom / AC / in 0,6 W
Betriebszustand / je Geréat

Verlustleistung / bei Bemessungsstrom / bei AC / je 0,2W
Phasenpol / in Betriebszustand

Lebensdauer im Mittel bei Bemessungslast / Anzahl 20 000

der Betatigungen

Elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / bei AC-1/ 12 000

bei 380/415 V 50/60 Hz
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N-pol Schutz nachristbar Nein

Ausflihrung der Erdschlussiiberwachung Ohne
Produktfunktion
e Kommunikationsfunktion Ja
® sonstige Messfunktion Ja
Nettogewicht 3,15 kg
Strom
Maximaler Bemessungsdauerstrom der Baugrofie 160 A
Bemessungsdauerstrom lu 25A
Betriebsstrom
® bei 40 °C 25 A
® bei 45 °C 25A
® bei 50 °C 25 A
® bei 55 °C 25 A
® bei 60 °C 25A
® bei 65 °C 25A
® bei 70 °C 25A

Schaltvermégen geman IEC 60947
Schaltvermégensklasse des Leistungsschalters H

Ausschaltvermdgen Grenzkurzschlussstrom (lcu)

® bei 240V 110 kA
® bei 415V 85 kA
® bei 440V 85 kA
® bei 500 V 55 kA
® bei 690 V 2,5kA
Ausschaltvermdgen Betriebskurzschlussstrom (Ics)
® bei 240V 110 kA
® bei 415V 85 kA
® bei 440V 85 kA
® bei 500 V 55 kA
® bei 690 V 2,5kA
Einschaltvermdgen Kurzschlussstrom (Icm)
® bei 240V 242 kA
® bei 415V 187 kA
® bei 440V 187 kA
® bei 500 V 121 kKA
® bei 690 V 3,8 KA

Einstellbare Parameter

einstellbarer Ansprechwert Strom / Ir min. 10 A
einstellbarer Ansprechwert Strom / Ir max. 25A
einstellbarer Ansprechwert Zeit / tr min. 0,5
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einstellbarer Ansprechwert Zeit / tr max. 25

einstellbarer Ansprechwert Strom / Isd min. 15A
einstellbarer Ansprechwert Strom / Isd max. 250 A
Kurzzeitverzégerung / Kennlinientype umschaltbar / Ja
12t=ON/OFF

einstellbarer Ansprechwert Zeit / tsd min. 0,05s
einstellbarer Ansprechwert Zeit / tsd max. 0,5s
einstellbarer Ansprechwert Zeit / tsd min. 0,05s
einstellbarer Ansprechwert Zeit / tsd max. 0,5s
einstellbarer Ansprechwert Strom / li min. 38 A
einstellbarer Ansprechwert Strom / li max. 300 A
Ausfiihrung des N-Leiterschutzes einstellbar OFF; 40% bis160%
Erdschlussschutzfunktion G / Kennlinientype Nein

umschaltbar / 12t=ON/OFF

Mechanischer Aufbau

Héhe [in] 71in
Hbéhe 181 mm
Breite [in] 5,5in
Breite 140 mm
Tiefe [in] 4,2 in
Tiefe 107 mm

Anschlisse
Anordnung des elektrischen Anschlusses / fur vorderseitiger Anschluss
Hauptstromkreis

Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses / fuir Rahmenklemme
Hauptstromkreis

Anschlussquerschnitt, Rundleiterklemme Cu; 1 x (6-120 mm?)
mehrdrahtig

Hilfsstromkreis
Anzahl der Wechsler / fiir Hilfskontakte 0

Zubehor
Produkterweiterung / optional / Motorantrieb Ja

Umgebungsbedingungen

Schutzart IP / frontseitig IP40
e Umgebungstemperatur / wéahrend Betrieb / -25°C
minimal
e Umgebungstemperatur / wahrend Betrieb / 70 °C
maximal

e Umgebungstemperatur wahrend der Lagerung/  -40 °C
minimal
e Umgebungstemperatur wahrend der Lagerung/ 80 °C
maximal
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Approbationen Zertifikate

Betriebsmittelkennzeichen / nach DIN EN 81346-2 Q
(neu)
allgemeine Produktzulassung EMV (Elektro- Prifbescheini-
magnetische gungen
Vertraglichkeit)
Sonstige Typprifbescheini-
& gung/Werkszeugnis
£ oromamr
ccc VDE RCM
Priifoescheinigungen

Sonstige spezielle Prifbe-
scheinigungen

RS
LRS

sonstiges

Sonstige

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschdren,...)
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA2125-6KP46-0AA0

Service&Support (Handblicher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA2125-6KP46-0AA0

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-MaRzeichnungen, 3D-Modelle, Gerateschaltpléne, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA2125-6KP46-0AA0

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA2125-6KP46-0AA0/Certificate?ct=439&ci=458&cao=548
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA2125-6KP46-0AA0/Certificate?ct=439&ci=500&cao=587
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA2125-6KP46-0AA0/Certificate?ct=439&ci=502&cao=591
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA2125-6KP46-0AA0/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA2125-6KP46-0AA0/Certificate?ct=440&ci=4242&cao=610
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA2125-6KP46-0AA0/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA2125-6KP46-0AA0/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA2125-6KP46-0AA0/Certificate?ct=445&ci=502&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA2125-6KP46-0AA0/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA2125-6KP46-0AA0/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA2125-6KP46-0AA0/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA2125-6KP46-0AA0/Certificate?ct=446&ci=449&cao=538
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA2125-6KP46-0AA0/Certificate?ct=446&ci=455&cao=543
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA2125-6KP46-0AA0/Certificate?ct=446&ci=472&cao=558
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA2125-6KP46-0AA0/Certificate?ct=446&ci=480&cao=566
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA2125-6KP46-0AA0/Certificate?ct=446&ci=491&cao=577
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA2125-6KP46-0AA0/Certificate?ct=447&ci=502&cao=591
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA2125-6KP46-0AA0
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA2125-6KP46-0AA0
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA2125-6KP46-0AA0
http://www.siemens.com/cax
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte
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letzte Anderung: 04.07.2018 @
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