SIEMENS

Datenblatt

3VA9267-0HA20

Ausflihrung

Motorantrieb 110-230V AC/110-250V DC Zubehér fur: 3VA2
100/160/250

Produkt-Markenname
Produkt-Bezeichnung
Ausfiihrung des Produkts
Zubehor

SENTRON

Zubehor

MO-Motorantrieb
MO-Motorantrieb

Mechanischer Aufbau

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 110V
Hoéhe 75 mm
Breite 104,6 mm
Tiefe 132 mm
Nettogewicht 94149
Anschlussquerschnitte / eindrahtig mm? / minimal 1,5 mm?
Anschlussquerschnitte / eindrahtig mm? max 2,5 mm?
Anschlussquerschnitte mehrdréhtig mm? max 1,5 mm?
Anschlussquerschnitte feindréhtig mit Aderendhiilse 2,5 mm?
isoliert max
Umgebungstemperatur / wahrend Betrieb
® minimal -25°C
® maximal 70 °C
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Umgebungstemperatur wéhrend der Lagerung
® minimal -40 °C

® maximal 80 °C

Anschlisse gemal IEC
Abisolierlange 7 mm

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung EMV (Elektro-  Konformitétser- sonstiges
magnetische klérung
Vertraglichkeit)
Sonstige 2 c € Sonstige
[ H [ RCM EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschiiren,...)
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9267-0HA20

Service&Support (Handblicher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9267-0HA20

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-MaRzeichnungen, 3D-Modelle, Gerateschaltpléne, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9267-0HA20

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA9267-0HA20/Certificate?ct=439&ci=502&cao=591
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA9267-0HA20/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA9267-0HA20/Certificate?ct=440&ci=4242&cao=610
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA9267-0HA20/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3VA9267-0HA20/Certificate?ct=447&ci=502&cao=591
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9267-0HA20
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9267-0HA20
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9267-0HA20
http://www.siemens.com/cax
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_I202_XX_34274

letzte Anderung: 02.07.2018 @
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