SIEMENS

Datenblatt 3SU1200-6KB10-1AA0

akustischer Melder, kompakt, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz,
Dauerton 2,4 kHz, IP40, Schalldruckmin. 95 db./10 cm, mit Halter,
Betriebsspannung AC/DC 24 V, Schraubanschluss

Abbidung dhnlich

Produkt-Markenname SIRIUS ACT
Produkt-Bezeichnung Akustischer Melder
Ausfiihrung des Produkts Kompaktgerat
Produkttyp-Bezeichnung 3SU1
Hersteller-Artikelnummer

® des mitgelieferten Halters 3SU1500-0AA10-0AA0
Anzahl der Befehlsstellen 1
Farbe

® des Betatigungselements schwarz
Material des Betatigungselements Kunststoff
Form des Betéatigungselements rund
AuBendurchmesser des Betétigungselements 29,5 mm
Produktbestandteil Frontring Nein
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_21608
https://mall.industry.siemens.com/tedservices/DatasheetService/DatasheetService?format=PDF&mlfbs=3SU1500-0AA10-0AA0&language=de&caller=Mall

Halter
Material des Halters

Allgemeine technische Daten

Kunststoff

Isolationsspannung

® Bemessungswert 320V
Verschmutzungsgrad 3
StoRspannungsfestigkeit Bemessungswert 4 kv
Schutzart IP IP40

® der Anschlussklemme 1P20
Schutzart NEMA NEMA 1
Schockfestigkeit

® gemaR IEC 60068-2-27

e fiir Bahnanwendungen gemaf DIN EN 61373
Schwingfestigkeit

® gemaR IEC 60068-2-6

e fiir Bahnanwendungen gemaf DIN EN 61373
relative positive Toleranz der Betriebsspannung

relative negative Toleranz der Betriebsspannung

Versorgungsspannung
Spannungsart der Versorgungsspannung

Sinushalbwelle 50g / 11 ms

Kategorie 1, Klasse B

10 ... 500 Hz: 5g
Kategorie 1, Klasse B
20 %

20 %

® des akustischen Signalelements AC/DC
Versorgungsspannung bei AC

® bei 50 Hz Bemessungswert 24\

® bei 60 Hz Bemessungswert 24V
Versorgungsspannung bei DC Bemessungswert 24V

Steuerstromkreis/ Ansteuerung
Einschaltstrom maximal

Anschlisse/Klemmen
Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses

Art der anschlieBbaren Leiterquerschnitte

2A

Schraubanschluss

® eindrahtig mit Aderendbearbeitung 2x (0,5 ... 0,75 mm?)

® eindrahtig ohne Aderendbearbeitung 2x (1,0 ... 1,5 mm?)

o feindréhtig mit Aderendbearbeitung 2x (0,5 ... 1,5 mm?)

e feindrahtig ohne Aderendbearbeitung 2x (1,0 ... 1,5 mm?)

® bei AWG-Leitungen 2x (18 ... 14)
Anzugsdrehmoment der Schrauben im Halter 1...1,2Nm
Anzugsdrehmoment

® bei Schraubanschluss 0,8...1N'm

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
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® wahrend Betrieb -25...+70°C
e wahrend Lagerung -40 ... +80 °C

Umweltkategorie wéhrend Betrieb gemaR IEC 60721 3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (bei relativer Luftfeuchtigkeit von 10 ... 95 %,
keine Betauung im Betrieb erlaubt fiir alle Gerate hinter der
Fronttafel)

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Befestigungsart Frontbefestigung
Hohe 40 mm

Breite 30 mm

Form der Einbaudffnung rund
Einbaudurchmesser 22,3 mm
positive Toleranz des Einbaudurchmessers 0,4 mm
Einbauhéhe 11,4 mm
Einbaubreite 29,5 mm
Einbautiefe 49,6 mm

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung Konformitéatser-  Priifbescheini-
kldrung gungen
Werksbescheinigun-
@ [ CE =
®
ccc CSA uL EG-Konf.

Prifbescheini- Marine / Schiffbau
gungen

spezielle Priifbe-
scheinigungen

RS

LRS

Marine / Schiff- Sonstige
bau

O, Bestatigungen
£ a

—
DNV-GL

DNVGL.COM/AF

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschdiren,...)
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1200-6KB10-1AAQ
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SU1200-6KB10-1AA0/Certificate?ct=439&ci=458&cao=548
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SU1200-6KB10-1AA0/Certificate?ct=439&ci=460&cao=549
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SU1200-6KB10-1AA0/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SU1200-6KB10-1AA0/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SU1200-6KB10-1AA0/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SU1200-6KB10-1AA0/Certificate?ct=445&ci=501&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SU1200-6KB10-1AA0/Certificate?ct=445&ci=501&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SU1200-6KB10-1AA0/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SU1200-6KB10-1AA0/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SU1200-6KB10-1AA0/Certificate?ct=445&ci=495&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SU1200-6KB10-1AA0/Certificate?ct=446&ci=449&cao=538
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SU1200-6KB10-1AA0/Certificate?ct=446&ci=480&cao=566
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SU1200-6KB10-1AA0/Certificate?ct=446&ci=489&cao=574
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SU1200-6KB10-1AA0/Certificate?ct=446&ci=490&cao=576
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SU1200-6KB10-1AA0/Certificate?ct=446&ci=491&cao=577
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SU1200-6KB10-1AA0/Certificate?ct=446&ci=&cao=
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/3SU1200-6KB10-1AA0/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1200-6KB10-1AA0

CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1200-6KB10-1AA0

Service&Support (Handblicher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1200-6KB10-1AAQ

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-MaRzeichnungen, 3D-Modelle, Gerateschaltpldne, EPLAN Makros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1200-6KB10-1AA0&lang=de
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